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Zdjecie produktu

N\

Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect sg ide-
alnie dopasowane, az do najdrobniejszego szczegétu. Uta-
twia to montaz przy zachowaniu wymaganych norm

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Akcesoria, Wspornik szyny, metal
Nr zam. 1079900000

Typ WSH 4 MT

GTIN (EAN) 4008190379254

llos¢ 10 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Szeroko$é 13.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.5315 inch
Masa netto 369g¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C...55°C Temperatura otoczenia -5°C...40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, 85 °C

maks.

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogédlne

Liczba biegunéw

Wskazéwka montazowa

montaz bezposredni

dalsze dane techniczne

Rodzaj zamocowania przykrecany Wskazéwka montazowa montaz bezposredni
wersja przetestowana pod katem Nie rodzaj montazu przykrecany
eksplozji

dane tworzywa

Materiat podstawowy metal Barwny szary

Klasa palnosci wg UL 94 None

parametry systemu

Wykonanie do szyn no$nych

wymiary

Raster w mm (P) 8.00 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001166 ETIM 7.0 EC001166
ETIM 8.0 EC001166 ETIM 9.0 EC001166
ETIM 10.0 EC001166 ECLASS 9.0 27-40-06-07
ECLASS 9.1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-40-06-07
ECLASS 11.0 27-40-06-07 ECLASS 12.0 27-40-06-07
ECLASS 13.0 27-40-06-07 ECLASS 14.0 27-40-06-07
ECLASS 15.0 27-40-06-07
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Szyny zbiorcze

Ogobine dane zamoéwieniowe

Dzieki naszym szynom zbiorczym wykonanym z réznych
materiatdéw i powigzanym akcesoriom mozna tgczyé
przewody nawet przy bardzo matej ilosci miejsca.

W zalezno$ci od aplikacji potencjaty mozna zbieraé,
rozdzielaé lub rozpraszac.

Typ SA 3.00X10.00X1000 CUZN... Wersja

Nr zam. 0259800000 Szyna Bus (terminal), srebrny, Wysoko$é: 1000 mm, Gtebokosé¢: 3
GTIN (EAN) 4008190049300 mm, mosigdz

llos¢ ™

Typ SSCH 10X3X1000 CU/SN Wersja

Nr zam. 0348900000 Szyna Bus (terminal), srebrny, Wysoko$é: 1000 mm, Gtebokosé: 3
GTIN (EAN) 4008190024802 mm, miedz

llosé 25M

Typ SSCH 15X6X1000 CU/SN Wersja

Nr zam. 0357400000 Szyna Bus (terminal), srebrny, Wysoko$é: 1000 mm, Gtebokosc¢: 6
GTIN (EAN) 4008190169572 mm, miedz

llos¢ 1™

Typ SSCH 10X3X 1000 ST/ZN Wersja

Nr zam. 0438000000 Szyna Bus (terminal), srebrny, Wysoko$é: 1000 mm, Gtebokosc¢: 3
GTIN (EAN) 4008190080938 mm, Stal

llos¢ 25M

Typ SSCH 6X6X1000 CU/SN Wersja

Nr zam. 0571300000 Szyna Bus (terminal), srebrny, Wysoko$é: 1000 mm, Gtebokos¢: 6
GTIN (EAN) 4008190015039 mm, miedz

lloé¢ 1™

Typ SSCH 7.3X1.2X1000 Wersja

Nr zam. 1071200000 Szyna Bus (terminal), srebrny, Wysoko$é: 1000 mm, Gteboko$¢: 1.2
GTIN (EAN) 4008190279172 mm, miedz

llos¢ 1™

Element dystansowy

Wykonane ze stali szlachetnej elementy dystansowe
oferowane sg w trzech dtugosciach i umozliwiajg
zwiekszenie odlegtosci pomiedzy szyng montazowa lub
szyng DIN i tylng $ciang obudowy.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SP M6 15 MSZN Wersja

Nr zam. 3896100000 Klippon EB (Essential Box), Element dystansowy, Wysoko$¢: 11.2
GTIN (EAN) 4008190857851 mm, Szeroko$¢: 10 mm, Gteboko$é: 15 mm, Materiat podstawowy:
llos¢ 2ST Stal, srebrny

Typ SP M6 20 MSZN Wersja

Nr zam. 3896200000 Klippon EB (Essential Box), Element dystansowy, Wysoko$¢: 11.2
GTIN (EAN) 4008190850234 mm, Szeroko$¢: 10 mm, Gteboko$é: 20 mm, Materiat podstawowy:
llosé 2 ST Stal, srebrny

Typ SP M6 30 MSZN Wersja

Nr zam. 3896300000 Klippon EB (Essential Box), Element dystansowy, Wysoko$¢: 11.2
GTIN (EAN) 4008190850241 mm, Szeroko$¢: 10 mm, Gteboko$é: 30 mm, Materiat podstawowy:
llosé 2 ST Stal, srebrny

Szyny zbiorcze

Ogoline dane zamoéwieniowe

Dzieki naszym szynom zbiorczym wykonanym z réznych
materiatdéw i powigzanym akcesoriom mozna tgczyé
przewody nawet przy bardzo matej iloéci miejsca.

W zaleznosci od aplikacji potencjaty mozna zbieraé,
rozdzielaé lub rozpraszac.

Typ NSCH 1M Wersja

Nr zam. 0280200000 Szyna Bus (terminal), naturalny, Wysoko$¢: 15 mm, Gteboko$é: 2 mm,
GTIN (EAN) 4008190012953 miedz

llos¢ 10M

Typ ESCH 1M Wersja

Nr zam. 0280300000 Szyna Bus (terminal), srebrny, Wysokos$¢: 12 mm, Gtebokos$¢: 2 mm,
GTIN (EAN) 4008190143053 Stal

llos¢ 10M
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