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RoHS

Vnmrum

Nowe obudowy RockStar® sg odporne na dziatanie wody
morskiej oraz cechujg sie duzg odpornoscig na uderzenia.
Zapewniajg stopien ochrony IP 68 oraz IP 69K, a ponadto
zostaty zaprojektowane do uzytkowania w ekstremalnych
warunkach $srodowiskowych i sg przystosowane do uzyt-
kowania przy silnych wibracjach zgodnie z norma DIN EN
61373 kat. 2 (bogie). Jako takie, obudowy z tej rodziny
idealnie najda sie do zapewniania niezawodnych i bez-
obstugowych potaczen w transporcie, inzynierii ruchu,
energetyce oraz innych dziedzinach o skrajnie wysokich
wymaganiach. Podczas projektowania wdrozono takze
rozwigzania zapewniajgce obudowg duzg odpornos$é na
zaktocenia elektromagnetyczne.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 3, Stopien
ochrony: IP66, IP68, po podtaczeniu, Obudowa
podstawy, Ztgcze z kabtakiem zaciskowym, stan-
dard, Wymiary wlotéw kablowych: M 25

Nr zam. 1081240000

Typ HDC IP68 06B SS 2M25
GTIN (EAN) 4032248877201

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty

L A
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 156 mm Gtebokos¢ (cale) 6.1417 inch
Wysokos$é 101 mm Wysokos¢ (cale) 3.9764 inch
Szeroko$é 80 mm Szeroko$¢ (cale) 3.1496 inch
Wymiar mocowania wysokos$é 60 mm Wymiar mocowania szeroko$¢ 127 mm
Masa netto 866 g
Temperatury
Temperatura graniczna -50°C..125°C

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Odporno$é¢ chemiczna

Substancja Aceton
Odporno$¢ chemiczna Odporny
Substancja Olej napedowy
Odporno$¢ chemiczna Niestabilny
Substancja Alkohol etylowy
Odpornos¢ chemiczna Odporny

Substancja
Odpornos¢ chemiczna
Substancja
Odporno$¢ chemiczna

Olej przektadniowy
Warunkowo odporny
Olej hydrauliczny
Warunkowo odporny

Substancja

Benzyna ropopochodna

Odporno$¢ chemiczna

Niestabilny

Substancja

Pocenie

Odporno$¢ chemiczna

Warunkowo odporny

Substancja

Benzyna wysokiej jakosci

Odporno$¢ chemiczna Niestabilny
Substancja Woda
Odporno$¢ chemiczna Odporny
Substancja uv
Odporno$¢ chemiczna Odporny
Substancja Ozon
Odporno$¢ chemiczna Odporny
Dane ogoélne
Podstawowy materiat obudowy odlew ci$nieniowy lakier proszkowy
aluminiowy
Stopien ochrony IP66, IP68, po podtagczeniu  Obudowy EMC Tak
wersja
Dtawnice kablowe, liczba 0 Wymiary wlotéw kablowych M 25
cze$¢ gorna/czesé dolna/wieko czes$é dolna bez pokrywy
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Dane techniczne

liczba wpustow kablowych u goéry
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liczba wpustow kablowych z boku 2

wersja obudowy

Obudowa podstawy

wersja systemu zamykania Ztacze z kabtakiem
zaciskowym

Forma konstrukcyjna standard Rozmiar instalacji 3
wpust kablowy z gwintem Typ Obudowa podstawy
wersja pataka Ztacze z kabtgkiem uszczelka Silikon

zaciskowym
gwint (wewnetrzny) M 25 kolor (RAL) RAL 9011, RAL 9005
BG 3 Odpowiednie do ModuPlug® Tak
wymiary
odstep otwordéw dtugos$é A2 127 mm wpust kablowy z gwintem
dtugos¢ obudowy 156 mm wysokos$¢ obudowy B 101 mm
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Akcesoria

Pierscienie samouszczelniajace O-ring IP68

Do obudoéw oferujemy réznorodne akcesoria, miedzy

innymi uszczelki.

Ze wzgledu na zastosowanie znakomitego uszczelnienia

nasze obudowy gwarantujg najwyzsza mozliwag
@ szczelnos$é.

Liczne testy potwierdzity: RockStar® zachowuje

absolutng szczelnos$¢ az do 50 metréw pod woda.

Dzieki temu ciezkie ztgcza wtykowe mozna stosowaé

nawet tam, gdzie dotgd mozliwe byto tylko state

oprzewodowanie.
Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ HDC DG 06B IP68 Wersja

Nr zam. 1987490000 Akcesoria, Obudowy akcesoria
GTIN (EAN) 4050118379198

llos¢ 10 ST
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