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Vnmrum

Nowe obudowy RockStar® sg odporne na dziatanie wody
morskiej oraz cechujg sie duzg odpornoscig na uderzenia.
Zapewniajg stopien ochrony IP 68 oraz IP 69K, a ponadto
zostaty zaprojektowane do uzytkowania w ekstremalnych
warunkach $srodowiskowych i sg przystosowane do uzyt-
kowania przy silnych wibracjach zgodnie z norma DIN EN
61373 kat. 2 (bogie). Jako takie, obudowy z tej rodziny
idealnie najda sie do zapewniania niezawodnych i bez-
obstugowych potaczen w transporcie, inzynierii ruchu,
energetyce oraz innych dziedzinach o skrajnie wysokich
wymaganiach. Podczas projektowania wdrozono takze
rozwigzania zapewniajgce obudowg duzg odpornos$é na
zaktocenia elektromagnetyczne.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 4, Stopien
ochrony: IP66, IP68, IP69, po podtaczeniu, Korpus
wtyczki, Ztacze z kabtagkiem zaciskowym, standard,
Wymiary wlotéw kablowych: M 32

Nr zam. 1082660000

Typ HDC IP68 10B TSS 1M32
GTIN (EAN) 4032248846115

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty e
DY
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 144 mm Gtebokos¢ (cale) 5.6693 inch
Wysokos$é 101 mm Wysokos¢ (cale) 3.9764 inch
Szeroko$é 58 mm Szeroko$¢ (cale) 2.2835 inch
Masa netto 430.32 g
Temperatury
Temperatura graniczna -50°C..125°C

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Odpornos¢ chemiczna Substancja Aceton
Odporno$¢ chemiczna Odporny
Substancja Olej napedowy
Odpornos¢ chemiczna Niestabilny
Substancja Alkohol etylowy
Odporno$¢ chemiczna Odporny
Substancja Olej przektadniowy
Odpornos¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Olej hydrauliczny
Odporno$¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Benzyna ropopochodna
Odporno$¢ chemiczna Niestabilny
Substancja Pocenie
Odporno$¢ chemiczna Warunkowo odporny
Substancja Benzyna wysokiej jakosci
Odporno$¢ chemiczna Niestabilny
Substancja Woda
Odporno$é¢ chemiczna Odporny
Substancja uv
Odporno$¢ chemiczna Odporny
Substancja Ozon
Odporno$¢ chemiczna Odporny
Dane ogoélne
Powierzchnia lakier proszkowy Stopien ochrony IP66, IP68, IP69, po
podtaczeniu
wersja
Dtawnice kablowe, liczba 0 Wymiary wlotéw kablowych M 32
cze$¢ gorna/czese dolna/wieko cze$¢ g&oacute;rna Ostona bez pokrywy
moment dokrecajacy 6.5 Nm liczba wpustéw kablowych u géry 0
liczba wpustéw kablowych z boku 1 wersja obudowy Korpus wtyczki
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wersja systemu zamykania Ztacze z kabtakiem Forma konstrukcyjna standard
zaciskowym

Rozmiar instalacji 4 wpust kablowy z gwintem

Typ wtyk wersja patgka Ztacze z kabtakiem

zaciskowym

uszczelka bez uszczelnienia gwint (wewnetrzny) M 32

kolor (RAL) RAL 9011, RAL 9005 BG 4

Odpowiednie do ModuPlug® Tak

wymiary

wpust kablowy z gwintem dtugosé obudowy 144 mm

wysoko$¢ obudowy B 101 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437

ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02

ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Zestawy kluczy trzpieniowych

Klucz kotkowy z hartowanej wskros$nie stali chrom-wanad,
wykonany wg DIN ISO 2636 L (DIN 911), powierzchnia

uszlachetniona.
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Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SKWSD-S 1,6-10,0 Wersja

Nr zam. 9008850000 Mounting tool
GTIN (EAN) 4032248266609

llos¢ 18T

Sruby

Do ciezkich ztgczy wtykowych oferujemy réznorodne
akcesoria, miedzy innymi wkrety.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ HDC IP68 SCREW SET Wersja

Nr zam. 2555340000 Ztacza przemystowe, Akcesoria, Zastaw mocujacy
GTIN (EAN) 4050118571332

llos¢ 10 ST
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