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Rzeczywisty wyglad moze réznié sie
od przedstawionego na ilustracji.

-

KUB jest wyposazony w pierScien o ksztatcie stozka $cie-
tego, umozliwiajgcy przytgczanie kabli z pancerzami jed-
nodrutowymi i z folii metalowej oraz przewoddéw z pance-
rzem plecionym. Gwarantuje to przewodzgce potgczenie
kabla z dtawnica. Mozliwe jest tez przytagczanie nieopan-
cerzonych kabli i przewodéw. Ponadto KUB wyposazony
jest w uszczelke dla uszczelnienia zewnetrznej izolacji
kabla. Obszar kabla przytgczeniowego pozostajgcy po
zdjeciu wewnetrznej izolacji zalewa sie¢ masg zalewowa
dostarczanej wraz z produktem. Dzieki temu uszczelnia
sie wszystkie puste przestrzenie miedzy zytami. Dtaw-
nica kablowa ma certyfikat dopuszczajgcy stosowanie

w zakresie temperatur od -60°C do +85°C. Oring jak tez
masa zalewowe dostarczane sg wraz z produktem. Zalana
masg dtawnica kablowa gwarantuje stopnie ochrony IP
66 badz IP 68 przy gtebokosci wody wynoszacej 100
metréw (10 bar). KUB jest dopuszczony wytgcznie do
hermetyzacji odpornej na ci$nienie Ex d. Ten typ dtaw-
nicy kablowej musi byé stosowany w nastepujagcych
przypadkach: 1.) Po pierwsze, kiedy otoczenie wymaga
zastosowania urzadzenia IIC, po drugie, kiedy obudowa
zawiera elementy moggce wyzwoli¢ wybuch wewnetrzny
(wyrzucanie iskier) 2.) Kiedy otoczenie nie wymaga uzycia
urzadzenia z grupy |IC, jednak w obudowie znajduja sie
elementy, mogace wywotaé¢ wewnetrzng eksplozje, insta-
lacja znajduje sie w strefie 1 a pojemnos$¢ obudowy prze-
kracza 2 dm3.

Ogolne dane zamdéwieniowe

Wersja KUB (uniwersalna dtawnica kablowa z odlewu
ci$nieniowego Ex), Dtawnica kablowa, proste, M
20, 16 mm, pancerz jednodrutowy, pancerz z folii
metalowej, pancerz pleciony, 0.1 - 1.25 mm, OD
min. 12 - OD max. 17.6 mm, ID max. 14.00 mm,
IP68 - 10 bar, mosiadz, niklowany

Nr zam. 1095140000

Typ KUB M20 BS O NI 1 G20

GTIN (EAN) 4032248867974

lloé¢ 20 szt.

Status dostawy element wycofywany z produkgcji

Dostepne do 2023-07-30T00:00:00+02:00

Data sporzadzenia 05.12.2025 12:51:46 MEZ
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Dopuszczenia

IECEXSIR; SIRAATEX

Dopuszczenia

EAC; ATEX; IECEX

Atesty @
IECEx -7,
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Wysoko$¢ 72 mm Wysoko$¢ (cale) 2.8346 inch
Dtugosé 73 mm Dtugos¢ (cale) 2.874 inch
Masa netto 307.15¢
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna -60 °C...135 °C

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691

Informacje ogélne

$rednica kabla zewnetrzna, maks. 17.6 mm $rednica kabla zewnetrzna, min. 12 mm
$rednica kabla wewnetrzna, maks. 14.00 mm Pierécien uszczelniajacy o przekroju Silikon
okragtym
rodzaj ochrony z GWDR IP68 - 10 bar liczba zyt 40
opancerzenie, maks. 1.25 mm opancerzenie, min. 0.1 mm
zakres temperatur roboczych, maks. 135 °C zakres temperatur roboczych, min. -60 °C
skok gwintu 1.5 mm Halogenki Nie
rozmiar klucza 1 30 mm rozmiar klucza 2 30 mm
Stopien ochrony IP68 - 10 bar Dtawnica kablowa metryczna, mosigdz
niklowany
Materiat podstawowy mosigdz, niklowany wktadka uszczelniajgca Silikon
uszczelka Silikon gwint (zewnetrzny) M 20
dtugos¢ gwintu 16 mm gtebokos¢ wody 100 m (30 min)
Typ pancerza, krotkoterminowy SWA, STA, SWB masa zalewowa Temperatura obrébki w

temp. 21°C, po 1 godzinie
masa zalewowa jest juz
twarda, Po 4 godzinach
mozna zainstalowac¢
dtawnice kablowsg i
przeprowadzi¢ wstepny

rozruch.
rodzaj ochrony przeciwzaptonowej hermetyzacja odporna na typ opancerzenia pancerz jednodrutowy,
ci$nienie Ex d pancerz z folii metalowej,
pancerz pleciony
maks. ¢ wiagzki zyt 12.50 Wytyczne dotyczace montazu Patrz instrukcja montazu.

wielko$¢ nasadki ochronnej

EL30
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Numery certyfikatow przepustu kablowego

Oznaczenie

Nr certyfikatu (IECEX)

ATEX: Il 2 GD, Ex d IIC Gb,
Ex e lIC Gb, Ex tb llIC (Ta =
-60°C to + 135°C) or Il 1D,
Ex ta IlIC Da (Ta =-60°C to
+ 135°C), IECEx: Ex db IIC
Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta llIC
Da

IECEXSIR05.0067X

Nr certyfikatu przepustu kablowego

(IECEx)

nr certyfikatu (ATEX)

IECEx CML 19.0109X

SIRAOSATEX1288X

DEF |Warunki zatwierdzenia ATEX, IECEX

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-04
ECLASS 15.0 27-14-08-04

Data sporzadzenia 05.12.2025 12:51:46 MEZ
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Akcesoria

Nakretki zabezpieczajace mosiezne, niklowane

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie

uziemiajgce.
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ SKMU M20 MS Wersja
Nr zam. 1737000000 SKMU MS (nakretka kontrujaca z mosiadzu), Nakretka kontrujagca, M
GTIN (EAN) 4008190956479 20, 3 mm, mosiadz, niklowany
llos¢ 100 ST

Samoblokujaca podkiadka bezpieczenstwa

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie

uziemiajgce.
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ SZS M20 Wersja
Nr zam. 1736310000 SZS (uszczelka zgbkowana), Zabezpieczajaca podktadka zebata, M 20,
GTIN (EAN) 4008190963514 stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
llos¢ 10 ST

Znaczniki uziemienia

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie

uziemiajgce.
Ogdlne dane zamowieniowe
Typ EA-RING MS/M 20 Wersja
Nr zam. 1736490000 EA (pierscienie uziemienia), Pierécien uziemienia, inne, M 20,
GTIN (EAN) 4008190963590 mosiadz, niklowany
llos¢ 20 ST
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Uszczelka ptaska - tkanina wulkanizowana - KSWF

o

Ogobine dane zamoéwieniowe

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie
uziemiajgce.

Typ KSWF M20 Wersja

Nr zam. 0899750000 KSWEF (uszczelka ptaska - fibra wulkanizowana), Pierécien
GTIN (EAN) 4032248850174 uszczelniajacy, M 20, fibra wulkanizowana

llos¢ 25 ST

Uszczelka ptaska, nylonowa - KSWN

O

Ogobine dane zamoéwieniowe

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie
uziemiajgce.

Typ KSWN M20 Wersja
Nr zam. 0930730002

GTIN (EAN) 4032248849802 6

llos¢ 25 ST

KSWN (uszczelka ptaska - nylon), Pierscien uszczelniajacy, M 20, nylon

Kotpaki ochronne

S

_—

Ogdlne dane zamowieniowe

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie
uziemiajgce.

Typ KSP EL30 Wersja

Nr zam. 1736670000 KSP (ostona Klippon), Nasadka ochronna, PVC
GTIN (EAN) 4008190956332

llos¢ 10 ST
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