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Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznacznik WAD jest dostosowany do ztgczek z serii

W oraz do kgtownikéw koncowych WEW 35/2 i ZEW
35/2. Dostepne sg oznaczniki neutralne, ze standardo-
wym nadrukiem lub standardowym nadrukiem i symbo-
lem btyskawicy. Oznaczniki MultiCard typu WAD moga
by¢ opisywane przy uzyciu drukarek PrintJet CONNEC-
T.Do nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub M-
Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi specy-
fikacjami etykietowania.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja znaczniki grupowe, Ostona, 33.3 x 8 mm, Raster
w mm (P): 8.00 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2,
wedtug zyczenia klienta

Nr zam. 1112970000
Typ WAD 8 MC SDR
GTIN (EAN) 4032248891788
lloéé 12 szt.

Data sporzgdzenia 02.11.2025 01:37:58 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 11.74 mm Gtebokos¢ (cale) 0.4622 inch
Wysokos$é 33.3 mm Wysokos¢ (cale) 1.311 inch
Szeroko$é 8 mm Szeroko$¢ (cale) 0.315 inch
Masa netto 1.33¢g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...100 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane ogdlne

Rodzaj nadruku Indywidualnie

Metoda nadruku technika atramentowa

Szeroko$¢ 8 mm

Klasa palnosci wg UL 94 V-2

zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C

zakres temperatur roboczych, min. -40 °C

Barwny wedtug zyczenia klienta

Halogenki Nie

Materiat podstawowy poliamid 66

Nadrukowane znaki Na podstawie wymagan klienta (prosimy przesta¢ plik M-Print PRO)

Liczba oznacznikéw w opakowaniu forma dostawy MultiCard

Liczba oznacznikéw w kombinacji 1 MultiCard = Cover

Zakres temperatury stosowania -40...100 °C

Aplikacja / producent WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2

Znaczniki ztacz

Raster w mm (P) 8.00 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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