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RoHS

Vnmrum

Modut ConCept - CSB jest zaprojektowany jako modut
podwdjny i zajmuje dwa miejsca w ramie modutowej
ConCept. Modut ConCept - CSB sktada sie z uchwytu
modutowego, w ktérym mozna umiesci¢ dwa uchwyty
stykow. Uchwyt styku jest wykonany z odlewniczego
stopu cynku i gwarantuje znakomite ekranowanie. Styki
zaciskane sa montowane we wktadzie z tworzywa sztucz-
nego, co zapewnia izolacje wzgledem uchwytu styku.
Rézne liczby biegunéw, 1-, 4- 8 biegunéw gwarantuje naj-
rozniejsze mozliwosci zastosowania.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacza przemystowe, wktad HDC, modut ConCept
Nr zam. 1116090000

Typ HDC CM BUS HE F1 CT

GTIN (EAN) 4032248896226

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 18.56 mm Gtebokos¢ (cale) 0.7283 inch
Wysokos$é 47.5 mm Wysokos¢ (cale) 1.8701 inch
Szeroko$é 13.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.5315 inch
Dtugosc¢ 18.5 mm Dtugosc (cale) 0.7283 inch
Masa netto 25¢g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Modutly pneumatyczne ConCept

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Barwny srebrno-szary
Dane ogoélne
Liczba biegunéw 1 Rodzaj przytgcza Przytacze zagniatane
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Rezystancja skro$na <2 mQ
Barwny srebrno-szary Cykle wpinania 2500
Typ ztacze zenskie Materiat podstawowy cynk, Poliweglan
Typoszereg modut ConCept Napiecie pomiarowe (DINEN 61984) 160V
Udarowe napiecie pomiarowe (DIN EN 3 kV Pragd pomiarowy (DIN EN 6 1984) 25 A
61984)
bez halogenu false Produkt o niskiej dymotworczosci wg — Tak

DIN EN 45545-2
wymiary
Szeroko$c¢ 13.56 mm dtugos¢ cokotu 18.56 mm
wysoko$¢ gniazda 47.5 mm
wersja
Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 8 mm Rodzaj przytagcza Przytacze zagniatane
pomiarowego
Rezystancja skros$na 2 mQ Materiat podstawowy cynk, Poliweglan
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-18
ECLASS 15.0 27-44-02-18
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Crimping tools

Ogobine dane zamoéwieniowe

Praski do stykow toczonych

Wymuszona blokada gwarantuje wysoka jako$é
zacisku Mozliwo$¢é odblokowania przy ewentualnym
btedzie w obstudze Ogranicznik zapewnia doktadne
pozycjonowanie stykéw

Typ CTXCM 1.6/2.5 Wersja

Nr zam. 9018490000 Narzedzie do zaciskania, Narzedzie do zaciskania terminali, 0.14mm?,
GTIN (EAN) 4008190884598 4mm?2, Zagniatanie W

llos¢ 18T

Narzedzia do usuwania stykow

Ogobine dane zamoéwieniowe

Firma Weidmdiller oferuje szeroki wybor narzedzi
do zagniatania, usuwania stykéw oraz do kabli
$wiattowodowych.

Typ REMOVAL TOOL HE Wersja

Nr zam. 1866750000 Narzedzia, Narzedzie do demontazu stykow

GTIN (EAN) 4032248437078
llog¢ 18T

zestyki zaciskane HE

B
-

e
—_—

Ogdlne dane zamowieniowe

Zaciskanie to bezpieczny i niezawodny pod wzgledem

elektrycznym i mechanicznym sposéb taczenia przewodu

i styku. Idealne taczenie zaciskane jest gazoszczelne i
odporne na korozje.

Typ HDC-C-HE-BMO.5AG Wersja

Nr zam. 1201100000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, ztacze
GTIN (EAN) 4008190142698 zenskie, Przekréj przytacza przewodu, maks.: 0.5, toczony, stop miedzi
llos¢ 100 ST
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Typ HDC-C-HE-BMO0.75-1.00AG Wersja

Nr zam. 1201200000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, ztgcze
GTIN (EAN) 4008190044480 zenskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 1, toczony, stop miedzi
llosé 100 ST

Typ HDC-C-HE-BM1.5AG Wersja

Nr zam. 1201300000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, ztacze
GTIN (EAN) 4008190100346 zenskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 1.5, toczony, stop miedzi
llos¢ 100 ST

Typ HDC-C-HE-BM2.5AG Wersja

Nr zam. 1201400000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, ztacze
GTIN (EAN) 4008190047078 zenskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 2.5, toczony, stop miedzi
llos¢ 100 ST

Typ HDC-C-HE-BM4.0AG Wersja

Nr zam. 1201500000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, ztacze
GTIN (EAN) 4008190148096 zenskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 4, toczony, stop miedzi
llosé 100 ST

Typ HDC-C-HE-BMO.5AU Wersja

Nr zam. 1651470000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, ztacze
GTIN (EAN) 4008190400149 zenskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 0.5, toczony, stop miedzi
llosé 100 ST

Typ HDC-C-HE-BMO0.75-1.00AU Wersja

Nr zam. 1651480000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, ztacze
GTIN (EAN) 4008190400156 zenskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 1, toczony, stop miedzi
llosé 100 ST

Typ HDC-C-HE-BM1.5AU Wersja

Nr zam. 1651490000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, ztacze
GTIN (EAN) 4008190400163 zenskie, Przekréj przytacza przewodu, maks.: 1.5, toczony, stop miedzi
llosé 100 ST

Typ HDC-C-HE-BM2.5AU Wersja

Nr zam. 1651500000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, ztgcze
GTIN (EAN) 4008190400170 zenskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 2.5, toczony, stop miedzi
llos¢ 100 ST

Typ HDC-C-HE-BM4.0AU Wersja

Nr zam. 1651510000 Ztacza przemystowe, Styk zaciskany, HE, HEE, HQ, MixMate, ztgcze
GTIN (EAN) 4008190400187 zenskie, Przekrdj przytacza przewodu, maks.: 4, toczony, stop miedzi
llos¢ 100 ST
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