Karta katalogowa

TRS 48VUC 1CO

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjecie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji
1 styk przetgczny CO Materiat stykdw: AgNi Unikalny
zakres napiecia wejsciowego od 24 V do 230 V UC
Napiecia wejsciowe od 5 V DC do 230 V UC z oznacze-
niem kolorowym: AC: czerwony, DC: niebieski, UC: biaty

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja TERMSERIES, Modut przekaznikowy, Liczba sty-
kow: 1, zestyk przetaczny AgNi, Znamionowe
napiecie sterowania: 48 V UC £10 %, prad trwaty:
6 A, ztagcze Srubowe, Dostepnosé¢ przycisku testo-

wego: Nie
Nr zam. 1122790000
Typ TRS 48VUC 1CO
GTIN (EAN) 4032248905010
llos¢ 10 szt.

\/l:nmum
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Dopuszczenia
Atesty
€ c US | &=
b &
LISTED "
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E141197
Wymiary i masa
Gtebokosé 87.8 mm Gtebokos¢ (cale) 3.4567 inch
Wysoko$é 89.6 mm Wysokos¢ (cale) 3.5276 inch
Szeroko$c¢ 6.4 mm Szeroko$¢ (cale) 0.252 inch
Masa netto 349
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura otoczenia -40 °C...60 °C

Temperatura eksploatacyjna

Wilgotnosé

5-95% wilgotnosci
wzgl., Tu=40 °C, bez

kondensacji

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 7a, 7cl

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

dane znamionowe UL

Temperatura otoczenia (eksploatacyjna), 60 °C Przekréj przytacza AWG, min. AWG 26

maks.

Przekréj przytacza AWG, maks. AWG 14 rodzaj przewodu sztywny przewod
miedziany, elastyczny
przewod miedziany

Moment dokrecajacy, maks. 0.4 Nm Stopien zanieczyszczenia $rodowiska 2

Strona sterownicza

Znamionowe napigcie sterowania 48V UC +£10 % Prad znamionowy AC 8 mA

Prad znamionowy DC 7 mA moc znamionowa 340 mW /0,4 VA

Wskazanie statusu Zielona dioda LED uk?ad ochronny Prostownik

Napiecie cewki przekaznika Tak Napiecie cewki przekaznika 24V DC

instalowanego jako zamiennik rézni sie instalowanego jako zamiennik

od znamionowego napigcia sterowania

Strona obciazenia

znamionowe napiecie zatgczajace 250V AC Ciaggty prad 6 A

max. czestotliwos¢ zatgczania przy 0.1 Hz Napiecie faczeniowe AC, max. 250V

obcigzeniu znamionowym

Data sporzadzenia 11.01.2026 01:54:06 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

Karta katalogowa

TRS 48VUC 1CO

www.weidmueller.com

Napiecie taczeniowe DC, max. 250V Poczatkowy prad rozruchowy 20A /20 ms
Obciazalno$¢ przy napieciu 1500 VA Obciagzalno$¢ przy napieciu statym 144 W @ 24V
przemiennym (obcigzenie rezystancyjne), (obcigzenie rezystancyjne), maks.

maks.

Opdznienie wtaczenia <9 ms Opdznienie wytaczenia <25 ms

Typ zestyku 1 CO contact (AgNi) Zywotno$é mechaniczna 5 x 106 potaczen

TmA@24V,10mA@ 12
V,100mA @5V

min. moc wtaczalna

Dane ogolne

Robocza wysoko$¢ nad poziomem
morza

<2000 m, nad poziomem morza

Szyna montazowa TS 35
Dostepno$¢ przycisku testowego Nie
Mechaniczny wskaznik potozenia Nie
przetacznika
Barwny czarny
Komponent o klasie palnosci UL94 Komponent Obudowa
Klasa palnosci UL94 V-0
Komponent Zatrzask mocujacy

Klasa palnosci UL94

V-0

Koordynacja izolacji

Napiecie znamionowe 300V Stopien zanieczyszczenia 2
Kategoria przepieciowa 1l odstep izolacyjny powierzchniowy i 26 mm
powietrzny strona sterowania - strona
obciazenia
wytrzymatos$¢ napieciowa strona 4 kVef / 1 Min. Typ izolacji na wejsciu oraz wyjsciu izolacja wzmocniona

sterowania - strona obcigzenia

Wytrzymato$c¢ dielektryczna otwartego 1 kVeff / 1 min wytrzymato$¢ napieciowa wzgledem 4 kVef / 1 Min.
styku szyny no$nej

udarowe napigcie wytrzymywane 6 kV (1,2/50 us) Stopien ochrony IP20
Dalsze szczegé6ty aprobat / norm

Nr certyfikatu (DNV) TAAOOOO1EL Nr certyfikatu (cULus) E141197
Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztgcz ztacze srubowe Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 8 mm

pomiarowego

Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0.4 Nm Zakres zaciskow przytgcza pomiarowego 1.5 mm?2

Zakres zaciskania, min. 0.14 mm? Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm?

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14
maks.

Przekréj przytacza przewodu, 0.14 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, 2.5 mm?2

jednodrutowy, min. jednodrutowy, max.

Przekréj przytacza przewodu, AWG 26 Przekréj przytacza przewodu, AWG 14

jednodrutowego, min. (AWG) jednodrutowego, maks. (AWG)

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.14 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 2.5 mm?2

przewdd wielodrutowy, min. drutu, maks.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego AWG 26
drutu, min. (AWG)

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego AWG 16
drutu, maks. (AWG)

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.25 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2
przewéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

przekrdj przytacza przewodu, 0.25 mm?2 przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2
cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),
min. maks.
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Przekréj przytacza przewodu, drobny 0.5 mm? Przekréj przytacza przewodu, drobny 1 mm?2

drut, 2 zaciskane przewody, min. drut, 2 zaciskane przewody, max.

Wielko$¢ ostrza Gr. PHO

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Rysunki

Pozostate

Type code TERMSERIES electromechanical relay versions

{0

I
TERMSERIES |—I |—{ PB Test buttan (lockable)
ﬂii::mi F02  Edition 2 of 24230V U
control voltage input
relay
g :Erillm Blank Cantact material AgNi
7 Tension AGSNO Contact material AgSn0
16 A 16 A output version
Color-marking / HC Output for high
control voltage inrush currents
B 5VO0C HCP  HC* Premaking
B 1zvpc tungsten contact
B 24vDC C1D2 Class 1 Division 2 approved
J 24vUC
] 48VUC
] 6ovuC
[ 120vUC Blank  No plating
] 230vUC AU Gold plated contact
I 120VACRC
B Z30VACRHC
] 24-230V UG 1C0 1 Change over / SPDT
200 2 Change over / DPDT
UG =AG/G IND 1 Normal open / SPST
RC = RCFilter ACT  Special 1 Normal open / SPST

Kody typéw
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Plytka separacyjna

Ogobine dane zamoéwieniowe

Rézne ptytki oddzielajgce

Ptytki oddzielajace moga by¢ zastosowane do wizualnego
grupowania sygnatéw, elektrycznej

izolacji modutéw oraz do umieszczania oznaczen w celu
zapewnienia lepszej przejrzystosci instalacji. Jest to
bardzo przydatny i uniwersalny element wyposazenia
dodatkowego. Ptytki rozdzielajgce zwiekszajg

dystans oraz odlegtos$¢ petzania pomiedzy dwoma
modutami, co oznacza

zwiegkszenie napigcia izolacji pomiedzy dwoma modutami
do 600 V. Podwajne

ptytki rozdzielajgce mogag by¢ znaczone za pomocg
znacznikow WADS5 lub WS10/5 oraz

umozliwiajg zastosowanie ciagtych potaczen krzyzowych.
Czynnosci instalacyjne zostaty utatwione dzigki
zastosowaniu

perforacji, umozliwiajgcej indywidualne wytamywanie
kanatéw potgczen krzyzowych.

Ptytki rozdzielajgce wizualnie rozdzielajg grupy Wciecia
umozliwiajace wytamywanie indywidualnych kanatéw
potaczen krzyzowych Ptytki rozdzielajgce zapewniajg
izolacje pomiedzy dwoma modutami poprzez zwiekszenie
dystansu oraz odlegtosci petzania do 600 V

Typ TW TXS/TXZ R3.2 Wersja

Nr zam. 1240800000 TERMSERIES, Ptytka separacyjna
GTIN (EAN) 4050118028188

llos¢ 10 ST

Modut zasilajacy

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Oszczedzajgce przestrzen instalacyjng moduty zasilania
Nasze terminale zasilania umozliwiajg podtaczenie
potencjatu do wejscia, np.

potencjatu neutralnego lub ujemnego, albo podtaczenie
potencjatéw sterowania do wyjscia. Dodatkowo
Potgczenie precyzyjnych ztaczy krzyzowych serii
TERMSERIES,

umozliwia udostepnienie ztgczy kabli modutu przekaznika
dla sitownikow

lub czujnikéw. Prowadzenie przewodow przez bloki ztaczy
nie jest konieczne, co oznacza

ogromng oszczedno$é miejsca w panelu. Jednoczes$nie
mozliwe jest zastosowanie znacznie uproszczonego
okablowania

poniewaz koniecznos$¢ stosowania podwojnych
koncéwek kablowych doprowadzania potencjatu zostata
wyeliminowana.

Typ TXP SUPPLY Wersja

Nr zam. 2618940000 TERMSERIES, modut zasilajacy, Liczba stykdw: 5, , prad trwaty: 10 A,
GTIN (EAN) 4050118667592 PUSH IN

llogé 10 ST
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Typ TXS SUPPLY Wersja
Nr zam. 1240780000 TERMSERIES, modut zasilajacy, Liczba stykow: 5, , prad trwaty: 10 A,
GTIN (EAN) 4050118028140 zkacze Srubowe
llos¢ 10 ST
Typ TXZ SUPPLY Wersja
Nr zam. 1240790000 TERMSERIES, modut zasilajacy, Liczba stykdw: 5, , prad trwaty: 10 A,
GTIN (EAN) 4050118028164 zlacze sprezynowe
llos¢ 10 ST
neutralna

[ILILILLLT)
TILLLLLLLL]
EERRRAARRN
[ERRRERRAAN
TITTIIIIn|
[T |

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.
Dzieki kompatybilnosci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowacé na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggdéw znakoéw, lecz réwniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadajg sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkg
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga by¢ umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zaméwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
lloéé

WS 10/6 M MC NE WS

1818400000
4032248310876
600 ST

Wersja
WS, Znakowanie zaciskow, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

Wkretaki z koncéwka ptaska

Ogdlne dane zamodéwieniowe

Wkretak do $rub rowkowych z korncéwka okragta, SD
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, koncéwka Chrom Top, rekojes¢ SoftFinish

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llosé

SDS 0.6X3.56X100
2749340000
4050118895568
18T

Wersja
Whkretak, Szeroko$¢ koncowki (B): 3.5 mm, Dtugos¢ koncowki: 100

mm, Grubo$¢ koncoéwki (A): 0.6 mm
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Typ SDIS SLIM 0.6X3.5X100
Nr zam. 2749610000

GTIN (EAN) 4050118896350

llogé 18T

Wersja

Narzedzie montazowe, Szeroko$¢ koncowki (B): 3.5 mm, Dtugosé

koncowki: 100 mm, Grubos$é koricowki (A): 0.6 mm

Mostki poprzeczne

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Regulowane potgczenia krzyzowe

Skorzystaj z mozliwosci zwigkszenia uniwersalnosci
potaczen krzyzowych. Ztacza krzyzowe TERMSERIES
CROSS-CONNECTION (TCC) umozliwiajag utworzenie
indywidualnych potaczen krzyzowych dla nawet 51
stykéw. Maksymalna liczba taczonych biegunéw zostata
zwigkszona do 32. Materiat paska moze zosta¢ bardzo
fatwo skrécony do odpowiedniej dtugosci. Ztgcza
krzyzowe przekonuja fatwg obstuga oraz przejrzystoscig
i uniwersalnymi mozliwos$ciami potaczen. Dodatkowa
siatka zapobiega deformacji sprezyny w trakcie montazu.
Ztacza krzyzowe dla nawet 51 stykéw z mozliwoscig
indywidualnej regulacji. Dodatkowa belka zapobiega
deformacji sprezyny Zwiekszony przekroj - mozliwosé
podtgczenia nawet 32 biegunéw Odpornos$é na drgania

Typ TCC 6.4/51 RD Wersja

Nr zam. 2556410000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566925

llos¢ 10 ST

Typ TCC 6.4/51 OR Wersja

Nr zam. 2556370000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566680

llosé 10 ST

Typ TCC 6.4/51 BL Wersja

Nr zam. 2556450000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566963

llos¢ 10 ST

Typ TCC 6.4/51 BK Wersja

Nr zam. 2556490000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118567007

llos¢ 10 ST

Typ TCC 6.4/2 OR Wersja

Nr zam. 2556350000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566826

llos¢ 10 ST

Typ TCC 6.4/2 BL Wersja

Nr zam. 2556430000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566949

llos¢ 10 ST

Typ TCC 6.4/2 BK Wersja

Nr zam. 2556470000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566987

llos¢ 10 ST
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Typ TCC 6.4/10 RD Wersja

Nr zam. 2556400000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566918

llosé 10 ST

Typ TCC 6.4/10 OR Wersja

Nr zam. 2556360000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566673

llos¢ 10 ST

Typ TCC6.4/10BL Wersja

Nr zam. 2556440000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566956

llos¢ 10 ST

Typ TCC 6.4/10 BK Wersja

Nr zam. 2556480000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566994

llosé 10 ST

Typ TCC 12.8/26 RD Wersja

Nr zam. 2556420000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566932

llosé 10 ST

Typ TCC 12.8/26 OR Wersja

Nr zam. 2556380000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566697

llosé 10 ST

Typ TCC 12.8/26 BL Wersja

Nr zam. 2556460000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566970

llosé 10 ST

Typ TCC 12.8/26 BK Wersja

Nr zam. 2556500000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118567014

llos¢ 10 ST

Typ TCC 6.4/2 RD Wersja

Nr zam. 2556390000 TERMSERIES, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4050118566901

lloé¢

10 ST
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WS 12/6

WS/ DEK
W oznacznikach ztgcz MultiMark DEK/WS zastosowano
innowacyjne tworzywo kompozytowe sktadajace sig z
— dwdch komponentéw. Twarda cze$¢ dolna znacznika
{ pewnie osigda na ztgczu i bezpieczr_ﬂe zamyka siQ_ dzieki
: zatrzaskowi. Elastyczne wykonczenie powierzchni
L\ znacznie utatwia zamontowanie oznacznika. Ten
N specjalnie dziurkowany materiat umozliwia naciggniecie
paskéw pozwalajgce skompensowac nieznaczne
rozrzuty rozstawoéw/odstepow, ktére majg tendencje
do kumulowania sig, szczegolnie w przypadku dtugich
blokéw zaciskowych. Kolejna zaleta to znakomita
mozliwo$¢ zadruku powierzchni - materiat gwarantuje,
ze oznaczenia sg trwate i odporne na $cieranie.
Rozdzielczo$¢ druku 300 dpi przektada sie tez na dobrg
czytelno$é napisdw.
Panstwa korzysci dzieki MultiMark
¢ Kompatybilne z modutowymi blokami zaciskow
Weidmdiiller
¢ Mocny chwyt i trwaty nadruk
» Ciggte paski oszczedzajg czas podczas montazu
* tatwe mocowanie dzieki innowacyjnemu materiatowi
kompozytowemu
¢ Duza etykieta zapewniajgca optymalng czytelno$é
* Szeroki zakres uniwersalnosci ze wzgledu na
niezalezno$¢ od producenta
Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ WS 12/6 MM WS Wersja

Nr zam. 2007200000 WS, Znakowanie zaciskéw, 12 x 6 mm, Weidmueller, biaty
GTIN (EAN) 4050118391886

lloé¢ 600 ST

Data sporzgdzenia 11.01.2026 01:54:06 MEZ
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