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Zdjecie produktu

A S]

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja RS-SERIES, Modut przekaznikowy, Liczba stykéw:
1, zestyk zwierny AgNi 0,15 z cienka warstwa
ztota, Znamionowe napigcie sterowania: 12V DC
+10 %, prad trwaty: 6 A, ztacze srubowe, Dostep-
no$¢ przycisku testowego: Nie

Nr zam. 1129421001

Typ RS 30 12VDC LD LP 1A

GTIN (EAN) 4032248046065

llos¢ 10 szt.

Status dostawy element wycofywany z produkgcji
Dostepne do 2023-08-31T00:00:00+02:00

Produkt alternatywny TRPL 12-60VUC 1CO

Data sporzadzenia 19.02.2026 03:02:15 MEZ
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Dopuszczenia
Atesty
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 56 mm Gtebokos¢ (cale) 2.2047 inch
Wysokos$é 70 mm Wysokos¢ (cale) 2.7559 inch
Szeroko$é 11.2 mm Szeroko$¢ (cale) 0.4409 inch
Masa netto 26449
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...60 °C Temperatura eksploatacyjna -25 °C...40
Wilgotnosc¢ 40°C / 93% wilgotnosci
wzglednej, bez
kondensacji
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytaczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 7a
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3820ceea-2b49-4a6 1-bdab-08f3867b3419
Strona sterownicza
Znamionowe napiecie sterowania 12V DCx10 % Prad znamionowy DC 6.1 mA
moc znamionowa 0,45 W Wskazanie statusu Czerwona dioda LED

uk?ad ochronny

Dioda zwrotna,
Zabezpieczenie przez
pomieszaniem biegunéow

Strona obciagzenia

znamionowe napigcie zatgczajace

260V AC

max. czestotliwo$¢ zataczania przy

obcigzeniu znamionowym

0.1 Hz

Napiecie tgczeniowe AC, max.

260V

Poczatkowy prad rozruchowy

8A

Obcigzalnos$¢ przy napieciu

przemiennym (obcigzenie rezystancyjne),

maks.

2000 VA

Opoznienie wtaczenia

<8 ms

Opoznienie wytaczenia

<7ms

Typ zestyku

1 NO contact (AgNi 0.15
gold flashed)

zywotnos$¢ elektryczna cewka DC

> bx105 taczen

Zywotno$é mechaniczna

20 x 106 potfaczen

min. moc wtaczalna

2560 mW

Dane ogdlne

Wykonanie

przekaznik lutowany

Szyna montazowa

Dostepno$¢ przycisku testowego

Nie

Mechaniczny wskaznik potozenia

przetacznika

TS 32, TS 35
Nie

Barwny

pomaranczowy
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Koordynacja izolacji

Napiecie znamionowe 250V

Stopien zanieczyszczenia 2

Kategoria przepigciowa [}

Odstep wejscie - wyjscie po izolacji oraz> 3 mm
izolacyjny powietrzny

udarowe napiecie wytrzymywane 4 kV Stopien ochrony IP20

Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztgcz ztacze Srubowe Dtugos$¢ usuniecia izolacji przytacza 8 mm
pomiarowego

Zakres zaciskow przytacza pomiarowego 2.5 mm?2 Zakres zaciskania, min. 0.5 mm2

Zakres zaciskania, maks. 4 mm2

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437

ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01

ECLASS 15.0 27-37-16-01
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