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Sprzezenie przepigcia wzdtuz Sciezki przewodu moze
zaktocié lub uszkodzi¢ czute wejscia sygnatowe. Wazne
jest zapewnienie ochrony w bezposrednim poblizu apa-
ratury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Produkty z
szerokiej oferty Weidmiiller przeznaczonej dla sektora
aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki majg 2-cze-
$ciowa, przystosowang do wtykania konstrukcje oraz
modutowe zaciski sprezynowe lub srubowe. Produkty te
sg odpowiednie do sygnatow binarnych, jak i analogo-
wych. Ponadto, Weidmiiller oferuje typy z wbudowanymi
elementami konstrukcyjnymi, jak np. iskierniki gazowe czy
warystory. VARITECTOR to uniwersalna i zréznicowana
ochrona przeciwprzepigeciowa od firmy Weidmiiller, prze-
testowana zgodnie z normg produktowg IEC61643-21.
Ograniczniki z serii VARITECTOR moga by¢ uzywane do
zastosowania zgodnie z IEC 61643-22 / VDE 0845-3
dla klas C1, C2, C3 oraz D1. Produkty z rodzin VARITEC-
TOR SPC, SSC oraz MCZ OVP cechuja sie optymalnym
potgczeniem wtasciwosci elektrycznych i mechanicznych.
Wielko$¢ oraz tatwos$é uzycia odgrywajg wazna role.
Ochronnik przeciwprzepigciowy moze byé stosowany w
ograniczonej przestrzeni, w instalacjach automatyki prze-
mystowej i procesowej, jak réwniez w systemach automa-
tyki budynkowej.
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Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Surge protection for instrumentation and control,
Surge protection for measurement and control

Nr zam. 1130670000

Typ VSSC6 RTD EX

GTIN (EAN) 4032248911165

lloé¢ 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty ‘ﬂg%
cswex w1 (29) |ECEx
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé¢ 81 mm Gtebokos¢ (cale) 3.189 inch
Wysokos$é 88.5 mm Wysokos¢ (cale) 3.4842 inch
Szeroko$é 12.4 mm Szeroko$¢ (cale) 0.4882 inch
Masa netto 159
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C..80°C Temperatura eksploatacyjna -40°C..70°C
Wilgotnosc¢ 5..96 %
Prawdopodobienstwo usterki
SIL zgodnie z norma IEC 61508 3 MTTF 1871 a
SFF 94.67 % Ages 61
PFHw 1*10-9 1/h 3.25

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytgczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

71e97bb7-979f-4330-94c0-20c629bb05e3

dane ochrony przeciwwybuchowej

ATEX - oznaczenie pyt

II'1DExialllCT135°C...

ATEX - oznaczenie gaz

11 GExiallCT4..T6 Ga

T85°C Da
IECEx - oznaczenie pyt II'1DExialllCT135°C... IECEX - oznaczenie gaz II'TGExiallCT4..T6 Ga
T85°C Da
Pobér mocy, maks. Pl 0.75 W napiecie wejsciowe, maks. Ui 5V
Pojemno$¢ wewnetrzna, maks. Cl 7 nF Indukcyjno$é¢ wewnetrzna, maks. LI O uH
Klasa temperaturowa T4/135°C 300 mA Klasa temperaturowa T5/100° C 300 mA
(-40°C ... +120°C) i (-40°C ... +85°C) li
Klasa temperaturowa T6/85°C (-40°C ... 300 mA
+70°C) li
Ochrona danych CSA
Grupa gazéw D IIA Grupa gazéw A, B IIC
Wejscie pradowe, maks. Il 300 mA Grupa gazéw C IIB
Indukcyjno$¢é wewnetrzna, maks. LI O uH Pojemnos$¢ wewnetrzna, maks. Cl 7 nF
Napiecie wejsciowe, maks. Ui bV
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napiecie znamionowe (DC) 1V Prad znamionowy IN 300 mA
Rodzaj napiecia DC Rezystancja skrosna 1,8Q 10 %
Normy IEC61643-21:2009, DIN Prad testu ochrony odgromowej limpuls 0,5 kA
EN 60079-0.2009, DINEN  (10/350 ps)
60079-26:2007, DIN EN
61241-11:2006
Prad roztadowania, maks. (8/20 us) 10 KA wytrzymatos$¢ napieciowa przy FG 2500V
wzgledem PE
klasa wymagan wg IEC 61643-21 C2, D1 Ttumienno$¢ wtraceniowa 119,64 MHz
Maksymalne napiecie state, Uc (DC) 5V odporno$¢ na prad udarowy D1 0,5 kA 10/350 ps
odpornos$c¢ na prad udarowy C3 10 A 10/1000 us zdolno$¢ resetowania impulsu <10 ms
witasciwosci transmisji sygnatow (-3 dB) 120 Mhz Prad testu ochrony odgromowej limpuls 0,5 kA
(10/350 us) przewdd-PE
tryb awarii przecigzeniowe;j tryb 2 Prad wytadoweczy In (8/20us) przewdd- 2,5 kA
przewoéd
Prad wytadowczy Imaks. (8/20us) 5 kA Prad wytadowczy Imaks. (8/20us) 5 kA
przew6d-PE przewdd-przewod
napiecie wejsciowe, maks. Ui 5V odporno$¢ na prad udarowy C2 2.5 kA 8/20 us 5 kV
1.2/50 us
dane ogoélne
Optyczny wskaznik pracy Nie segment mierzenie - sterowanie -
regulowanie
Wykonanie Ochrona Forma konstrukcyjna Zacisk

przeciwprzepieciowa, MSR

Klasa palnosci wg UL 94

V-0

Barwny

Jasnoniebieski

Stopien ochrony IP20 Szyna montazowa TS 356
funkcja roztaczajaca Nie

koordynacja izolacji zgodnie z EN 50178

Kategoria przepieciowa [} Stopien zanieczyszczenia 2

Dalsze szczegéty aprobat

Certyfikat GOST

GOST-Zertifikat -
PDF/7950_n1-n4.pdf
(application/pdf)

Dane elektryczne

Rodzaj napiecia DC
Dane ogolne
Stopien ochrony IP20 Barwny Jasnoniebieski

Dane przytaczeniowe

Rodzaj przytgcza ztgcze $rubowe Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.5 Nm

Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0.8 Nm Zakres zaciskania, min. 0.5 mm?2

Zakres zaciskania, maks. 4 mm? Przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2
jednodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, 6 mm?2 przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2

jednodrutowy, max.

cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),

min.
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przekréj przytacza przewodu, 4 mm? Maks. przekroj przytacza, przewod 0.5 mm?2
cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1), wielodrutowy, min.

maks.

Maks. przekroj przytacza, przewod 4 mm?

wielodrutowy, maks.

Wielkos$ci znamionowe IECEx/ATEX/cUL

ATEX - oznaczenie pyt II'1DExialllCT135°C... ATEX - oznaczenie gaz II'TGExiallCT4..T6 Ga
T85°C Da
Certyfikat ATEX ATEX Certificate Certyfikat IECEx IECEX Zertifikat
IECEX - oznaczenie pyt II'1DExialllCT135°C... IECEX - oznaczenie gaz II'TGExiallCT4..T6 Ga
T85°C Da
Znakowanie EN 60079 Ex ec nC IIC T4 Gc Certyfikat cUL cUL Certificate - pdf/
VSSC.PDF (application/
pdf)
Wazna informacja
Informacje produktowe Tryb 2: Stan, w ktérym cze$¢ SPD ograniczajgca napiecie byta zwarta ze wzgledu na bardzo matg

impedancje w SPD. Linia jest niesprawna, ale urzgdzenia pomiarowe sa nadal chronione przez

obwody krétkiego spiecia.

Klasyfikacje

ETIM 7.0 EC000943 ETIM 8.0 EC000943
ETIM 9.0 EC000943 ETIM 10.0 EC000943
ECLASS 12.0 27-17-15-02 ECLASS 13.0 27-17-15-02
ECLASS 14.0 27-17-15-02 ECLASS 15.0 27-17-15-02
Karty specyfikacji przetargowych

Dtuga specyfikacja Ochrona przepigciowa Krotka specyfikacja Ochrona

w jednoczes$ciowym,

o szerokos$ci 6,2 mm,
module na szyne

nosna dla obwodu
sygnatowego PT100 z

12 VDC w technice 3-
przewodowej. Tu moze by¢
chroniony 3-przewodowy
sygnat z maks 0,3A..
Montaz zacisku jest
jednoczes$nie stworzeniem
iskiernika do uziemienia

o wysokiej wartosci
omowej pomiedzy

szyng nosna (ziemia) i
potencjatem odniesienia
(masa) obwodu
zabezpieczajacego.
Optyczne oznakowanie
zacisku wedtug

rodzaju obwodu
zabezpieczajacego i
wysokosci napigcia.
Mozliwo$¢ opisu listwy
zaciskowej. Wykonanie
ATEX. Sprawdzane wg
rodzajow ochrony zaptonu
w strefach Ex: Ex ia lIC / Ex
iaD.

przeciwprzepieciowa

w jednoczes$ciowym,

o szerokosci 12,4 mm,
module na szyng nos$ng
dla obwodu sygnatowego
PT100 w technice 3-
przewodowej. Wersja:

5 V DC wersja ATEX.
Przetestowane zgodnie

z typami ochrony
przeciwwybuchowej w
obszarach EX: Ex ia lIC / Ex
iaD.
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Rysunki

Podobny do przedstawionego na ilustracji Circuit diagram
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Akcesoria (i ptytki)

P?yty zamykaj?ce (AP) serii produkcyjnej VSSC w kolorze
jasnoniebieskim i czarnym

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ AP VSSC6 LB Wersja

Nr zam. 1067230000 VSSC, Ptyta zamykajaca

GTIN (EAN) 4032248999866

lloé 50 ST

neutralna

Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
L 1‘ do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
— ‘ podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny

[ CLLLLLLLLL |

do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
—— T szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
| oznacznikéw.
T ] Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
" tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
] kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
[ CLLTLLLLLLT | Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku
z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.
Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ DEK 5/5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609801044 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190397111 Weidmueller, biaty

llos¢ 1000 ST
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SnapMark

SnapMark - oprawka szyldéw przeznaczona specjalnie
do ztgczek dwupietrowych IDK 1.5N z serii I. Elastyczny
mechanizm odchylania pozwala na tatwe montowanie
i demontowanie potaczen poprzecznych. Umozliwia
zamocowanie czterech szyldow DEK 5 lub w dwadch
oznacznikdéw ztgczek WS 10/5 Middle.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SNAPMARK | Wersja

Nr zam. 1805880000 znaczniki grupowe, Znakowanie zaciskéw, 23 x 5 mm, Raster w mm
GTIN (EAN) 4032248273614 (P): 5.00 Weidmueller, biaty

llos¢ 50 ST
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