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tgczniki wtykowe RJ45 (beznarzedziowe) wedtug IEC
60603-7-51 do zyt o $rednicy do 1,6 mm

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Wityczka IDC, RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
11801 2010), 8-zytowy, EIA/TIAT568 A

Nr zam. 1132040000

Typ |IE-PS-RJ45-FH-BK-A

GTIN (EAN) 4032248912155

llosé 10 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
CCLlink
IE [ H us
LISTED
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E316369
Wymiary i masa
Masa netto 19.8¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40°C..70°C
Temperatura uktadania
Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane ogdlne
Halogenki Nie Dzwignia blokowania materiatu PA UL94-VO
Relaksacja naprezen materiatu PA UL94-VO Obciazenie ogniowe 77 kJ
ztacze 1 RJ45 Przytacze 2 IDC
Okablowanie 8-zytowy, EIA/TIAT568 A Podstawowy materiat obudowy odlew ci$nieniowy
cynkowy
Srednica izolacji, min, 0.85 mm Srednica izolacji, maks, 1.6 mm

Kategoria

Cat.6A / Class EA (ISO/
IEC 11801 2010)

Materiat stykdw

Fosforo-braz

Powierzchnia styku

Ztoto na niklu

Maks. srednica przytacza przewodu,
sztywnego

0.41..0.64 mm

Przekréj poprzeczny przytgcza przewodu,

sztywny (AWG)

AWG 26/1..AWG 22/1

Przekréj poprzeczny przytgcza przewodu,

sztywny

0.13..0.32 mm?

Srednica przytacza przewodu, 0.48..0.76 mm Przekréj poprzeczny przytgcza przewodu, AWG 26/7..AWG 22/7
elastycznego elastyczny (AWG)
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.14 mm?2 Przekréj poprzeczny przytgcza przewodu, 0.14...0.35 mm?2

przewéd wielodrutowy, min.

Przekréj poprzeczny przytgczanego
przewodu, bardzo elastyczny

, Approval of the cable by
Weidmiiller necessary

elastyczny

Przekréj poprzeczny przytacza przewodu,

bardzo elastyczny (AWG)

, Approval of the cable by
Weidmiuiller necessary

Uwaga, podtaczanie bardzo cienkiego
przewodu wielodrutowego

Konieczne dopuszczenie
kabla przez firme

Klasyfikacja MICE M

M1

Weidmdiller
Klasyfikacja MICE | 11 Klasyfikacja MICE C C1
Klasyfikacja MICE E E3 Srednica ptaszcza, min. 5.5 mm
Srednica ptaszcza, maks. 8.5 mm Ekranowanie 360&deg; obudowa
dookodlna
Stopien ochrony IP20 Sita wpinania <30N
Cykle wpinania 750 Materiat elementu izolacyjnego PA UL94-VO

Mozliwos$¢ ponownego podtaczenia

2 10 cykléw (dla tej samej
lub wigkszej srednicy)
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Standardy ogdlne

Norma dot. fgcznikdéw wtykowych IEC 60603-7-51 Norma UL dot. akcesoriow UL 1863
komunikacyjnych

Komunikacyjne instalacje kablowe Instrukcja instalacyjna Stopnie ochrony IP IEC 60529

zalezne od aplikacji PROFINET

Nr certyfikatu (cULus) E316369

Wiasciwosci elektryczne

Rezystancja stykowa =20 mQ Wytrzymato$¢ napieciowa styk / ekran 2= 1500 V AC/DC
Wytrzymato$¢ napieciowa styk / styk 2 1000 V AC/DC Opor izolacji =500 MQ
Obciazalno$¢ przy temp. 50°C TA PoE / PoE+ zgodnie z IEEE 802.3at
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121

ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90

ECLASS 15.0 27-44-03-90

Creation date 15.01.2026 09:43:02 MEZ

Catalogue status / Drawings 3



Weidmiiller 3t

lE-Ps-RJ45-FH-BK-A Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
m www.weidmueller.com
Druk Rysunek wymiarowy

Creation date 15.01.2026 09:43:02 MEZ

Catalogue status / Drawings 4



IE-PS-RJ45-FH-BK-A

Accessories

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

narzedzie do zaciskania

Ogobine dane zamoéwieniowe

Pracujac przy urzadzeniach przewodzacych napiecie
trzeba przestrzegacé specjalnych przepiséw i uzywac
narzedzi, ktore zostaty specjalnie w tym celu
wyprodukowane i sprawdzone.

Weidmdiiller oferuje uzytkownikom kompletny asortyment
szczypiec, spetniajacy krajowe i miedzynarodowe normy
kontrolne.

Wszystkie szczypce sg testowane i wykonywane zgodnie
znormg DIN EN 60900.

Szczypce zostaty ergonomicznie dopasowane do ksztattu
dtoni. Rezultatem jest lepsze utozenie dfoni, palce nie sg
$ciéniete, co w efekcie umozliwia lzejsza prace.

Typ PWZ RJ45 Wersja
Nr zam. 1118040000 narzedzia do zaprasowywania

GTIN (EAN) 4032248899197
llos¢ 18T

Zaslepki przeciwkurzowe

Ogobine dane zamoéwieniowe

Zabezpieczenie Panstwa urzgdzen przed pytem i
zabrudzeniami.

Typ |E-PP-RJ45 Wersja
Nr zam. 2552580000

GTIN (EAN) 4050118562583

llos¢ 10 ST

Kolorowy odprezacz

Do identyfikowania wtyczek IP20 RJ45, ktére mozna
mocowac w miejscu montazu, w 6 réznych kolorach
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Typ |IE-CR-IP20-RJ45-FH-GN Wersja

Nr zam. 1963100000 Industrial Ethernet, Kolorowy pierécien kodujacy, zielony, Uchwyt
GTIN (EAN) 4032248645282 kablowy odciazajacy, zielony

llosé 10 ST

Typ |IE-CR-IP20-RJ45-FH-GY Wersja

Nr zam. 1963060000 Industrial Ethernet, Kolorowy pierécien kodujacy, szary, Uchwyt
GTIN (EAN) 4032248645244 kablowy odcigzajgcy, szary

llos¢ 10 ST

Typ |E-CR-IP20-RJ45-FH-BU Wersja

Nr zam. 1963080000 Industrial Ethernet, Kolorowy pierscien kodujacy, niebieski, Uchwyt
GTIN (EAN) 4032248645268 kablowy odcigzajacy, niebieski

llosé 10 ST

Typ |IE-CR-IP20-RJ45-FH-0G Wersja

Nr zam. 1963070000 Industrial Ethernet, Kolorowy pierscien kodujacy, pomararnczowy,
GTIN (EAN) 4032248645251 Uchwyt kablowy odcigzajacy, pomarariczowy

llosé 10 ST

Typ IE-CR-IP20-RJ45-FH-YE Wersja

Nr zam. 1963090000 Industrial Ethernet, Kolorowy pierscien kodujacy, zétty, Uchwyt
GTIN (EAN) 4032248645275 kablowy odcigzajacy, zotty

llos¢ 10 ST

Typ IE-CR-IP20-RJ45-FH-WH Wersja

Nr zam. 1963050000 Industrial Ethernet, Kolorowy pierécien kodujacy, biaty, Uchwyt
GTIN (EAN) 4032248645237 kablowy odcigzajacy, biaty

lloé¢ 10 ST
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