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Ztaczki szeregowe bezpiecznikowe i ztgczki szeregowe Ogoélne dane zaméwieniowe
komponentéw pozwalajg na wkomponowanie elemen-
tow zabezpieczajgcych i funkcjonalnych bezposrednio Wersja Seria Z, Rzedowa listwa bezpiecznikowa, Przekroj
w listwe zaciskowa. Ztgczki szeregowe bezpiecznikowe pomiarowy: 6 mm?, ztacze sprezynowe
Nr zam. 1135050000

obejmujg wbudowane uchwyty bezpiecznika, aby nieza-

wodnie chronié¢ elektryczne obwody przed przecigzeniem ;?TN (EAN) Zi;?é%tffi:?
- idealne rozwigzanie do systemoéw sterowania i syste- llogé 100 szt.

mow rozdzielczych. Ztaczki szeregowe komponentéw
umozliwiajg wigczenie komponentéw elektronicznych,
takich jak diody, rezystory lub diody LED, bezposrednio do
okablowania. Zapewnia to oszczedno$¢ miejsca i przejrzy-
ste wdrozenie funkcji przetgczania i separacji sygnatéw.
Oba typy ztgczek szeregowych zapewniajg wyzsze bezpie-
czenstwo, prostg konserwacje i kompaktowa, zoriento-
wang na funkcje instalacje.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 47 mm Gtebokos¢ (cale) 1.8504 inch

Wysokos$é 93 mm Wysokos¢ (cale) 3.6614 inch

Szeroko$é 16 mm Szeroko$¢ (cale) 0.6299 inch

Masa netto 343¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C...565°C Temperatura otoczenia -5 °C...40°C

dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C
maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogodlne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 8
maks.

przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 22

Normy IEC 60947-7-3

Szyna montazowa TS 35

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

Kierunek dodatkowego przytacza u gory

Strefa zacisku, kolejne przytacze, max. 4 mm?

Strefa zacisku, kolejne przytagcze, min. 0.5 mm?2

przekréj przytacza przewodu, 2.5 mm?2
cienkodrutowe z koncéwka kablowa DIN
46228/1, dalsze przytacze, maks.

przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2
cienkodrutowe z koncéwka kablowa DIN
46228/1, dalsze przytacze, min.

Przekréj przytacza przewodu, drobny 0.5 mm?2
drut, kolejne przytacze, min.

Liczba przytaczy, kolejne przytacze 4 przekréj wymiarowany dalszego 2.5 mm?2
przytacza

Wielko$¢ ostrza, kolejne przytacze 0,6 x 3,5 mm Przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 26
kolejne przytacze, min.

Przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, 4 mm2

jednodrutowy, kolejne przytacze, min. jednodrutowy, kolejne przytacze, max.

Rodzaj przytacza, kolejne przytacze ztgcze sprezynowe Przekréj przytacza przewodu, drobny 4 mm?2
drut, kolejne przytacze, max.

Przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 12 Dtugos¢ odizolowania, kolejne przytagcze 10 mm

kolejne przytacze, max.

dalsze dane techniczne

rodzaj montazu wciskany
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dane tworzywa

Materiat podstawowy Wemid Barwny czarny
Klasa palnosci wg UL 94 V-0
dane znamionowe
Przekréj pomiarowy 6 mm?2 Napiecie znamionowe 500V
napiecie znamionowe do ztgcza 500V Znamionowe napiecie state 500V
sgsiedniego
Znamionowe natezenie pradu b7 A Prad przy maksymalnym 57 A
oprzewodowaniu
Normy IEC 60947-7-3 Rezystancja objeto$ciowa wg IEC 0.78 mQ
60947-7-x
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 1.31 W
60947-7-x
parametry systemu
Wykonanie Ztacze sprezynowe, bez niezbedna ptyta zamykajaca Tak
LED, do poprzecznych
ztacz wtykowych, wolne z
jednej strony
Liczba potencjatéw 1 liczba poziomoéw 1
liczba zaciskdw na poziom 3 Liczba potencjatéw w rzedzie 1
poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie Przytacze PE Nie
Szyna montazowa TS 35 Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 Ab

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 8
maks.

kierunek podtaczenia u gory Dtugos$¢ odizolowania 10 mm
Rodzaj przytacza 2 ztgcze sprezynowe Rodzaj przytacza ztgcze sprezynowe
liczba przytaczen 2 Zakres zaciskania, maks. 10 mm?2
Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? Wielko$¢ ostrza 0,8 x 4,0 mm
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 22 Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 6 mm?2
przewoéd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 6 mm?2
przewdéd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min. kablowymi DIN 46228/1, maks.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm? Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 6 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami drutu, maks.
kablowymi DIN 46228/1, min.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewdd 6 mm?2
przewéd wielodrutowy, min. wielodrutowy, maks.
Maks. przekrodj przytacza, przewod 0.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodow, przewdd 10 mm?2

wielodrutowy, min.

jednodrutowy, maks.

Przekréj przytacza przewodéw, przewod 0.5 mm?2
jednodrutowy, min.

Maks. przekroj przytacza, cienki przewdd 0.5 mm?2
wielodrutowy, min.

Wazna informacja

Informacje produktowe

Napiecie zalezy od wybranego elementu bezpiecznika lub wybranej lampki wskaznika
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Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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Mostki poprzeczne

Ogobine dane zamoéwieniowe

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.

Typ ZQV 6/2 GE Wersja

Nr zam. 1627850000 Akcesoria, tacznik poprzeczny, 41 A
GTIN (EAN) 4008190200428

llos¢ 60 ST

Plytki zamykajace i ptytki separacyjne
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Ptytki separacyjne i ptyty zamykajace sg niezbednymi
akcesoriami dla ztgczek szeregowych. Ptytki separacyjne
zapewniajg optyczng i elektryczng separacje
poszczegdlnych potencjatéw i grup funkcjonalnych,
zwiekszajgc bezpieczenstwo i zapewniajac przejrzysta
strukture wewnatrz szafy sterujacej. Ptyta zamykajaca
zamyka rzad ztgczek szeregowych po bokach,

chroniac je przed kontaktem z cze$ciami pod

napieciem i gwarantujac czyste, stabilne wykonczenie.
Oba komponenty sg precyzyjnie dopasowane do
odpowiednich serii ztgczek szeregowych firmy
Weidmdiller, przyczyniajac sie do bezpiecznego, zgodnego
z przepisami i profesjonalnego okablowania.

Typ ZAP ZSI2X6/4X2.5 Wersja

Nr zam. 1059310000 Seria Z, Ptyta zamykajaca
GTIN (EAN) 4032248806355

llos¢ 50 ST

Wkretaki z koncéwka ptaska

Wkretak do $rub rowkowych z koricéwka okragta, SD
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, koncéwka Chrom Top, rekojes¢ SoftFinish
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SDS 0.6X3.56X100 Wersja

Nr zam. 9008330000 Whkretak, Wkretak

GTIN (EAN) 4032248056286

llo$¢ 18T

Plus
—— Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem
T

Ogdlne dane zamoéwieniowe

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/5 PLUS MC NE WS Wersja

Nr zam. 1854490000 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248393596 Weidmueller, biaty

llos¢ 1000 ST

Uchwyt znacznikéw

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwos$¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie tagczone
zatrzaskowo i mogg by¢é montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujace typy
oznacznikdw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

GTIN (EAN) 4032248270231

llos¢ 100 ST
Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja
Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

GTIN (EAN) 4032248270248
llog¢ 100 ST
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Akcesoria

Trzymacz

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncéwki kagtowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ ZST 1 Wersja

Nr zam. 1269070000 Akcesoria, No$nik zbiorczy
GTIN (EAN) 4050118094091

llos¢ 25 ST
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