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Podobny do przedstawionego na ilustracji

Oznaczniki urzadzen ClipCard w formacie MultiCard stuzg
do opisywania instalacji elektrycznych i systeméw roz-
dzielnic oraz stanowg atrakcyjng alternatywe dla grawero-
wania. Sprawdzony format MultiCard umozliwia wykona-
nie etykiety drukarka PrintJet Connect lub systemem typu
Plotter.

Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarkg Prin-
tJet jako alternatywa grawerowaniaUniwersalne moco-
wanieOprawka (przykrecana lub z opaskami kablowy-
mi)Szyna oznacznikéw (samoprzylepna lub mocowana
Srubami)Lub oznaczniki samoprzylepneDo nadruku na
zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku z oprogramowa-
niem etykietujgcym M-Print PRO lub M-Print PRO Online
(bez instalacji) zgodnie z naszymi specyfikacjami etykieto-
wania.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja ClipCard, Oznaczniki urzadzen, 54 x 85 mm,
Uchwyt Logimark-H, wedtug zyczenia klienta

Nr zam. 1138460000

Typ CC 85/54 MC SDR

GTIN (EAN) 4032248919918

llos¢ 2 szt.

Data sporzgdzenia 09.01.2026 02:40:20 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1138460000
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 0.8 mm Gtebokos¢ (cale) 0.0315 inch
Wysokos$é 54 mm Wysokos¢ (cale) 2.126 inch
Szeroko$é 85 mm Szeroko$¢ (cale) 3.3464 inch
Masa netto 9¢g

Temperatury

Zakres temperatury stosowania -40...100 °C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Slad weglowy produktu Kotyska do bramy 0.050 kg CO2 eq.

Dane ogdlne

Metoda nadruku laser MC

Wykonanie wtykowy

Szeroko$¢ 85 mm

Klasa palnosci wg UL 94 V-2

zakres temperatur roboczych, maks. 100 °C

zakres temperatur roboczych, min. -40 °C

Barwny wedtug zyczenia klienta

Halogenki Nie

Materiat podstawowy poliamid 66

Kolor nadruku czarny

Nadrukowane znaki Wymaga pliku M-Print PRO

Liczba oznacznikéw w opakowaniu forma dostawy MultiCard

Zalecane branze Maszyny

Kompatybilna drukarka PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2

Liczba oznacznikéw w kombinacji 1 MultiCard = Device markers

Zakres temperatury stosowania -40...100 °C

Aplikacja / producent Uchwyt Logimark-H

Znaczniki urzadzen

Halogenki Nie

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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Akcesoria

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ CC-H 85/54 SW Wersja

Nr zam. 1631640001 ClipCard, Akcesoria, 90 x 58 mm, czarny
GTIN (EAN) 4008190465254

llos¢ 20 ST

Typ CC-H 85/54 GR Wersja

Nr zam. 1631640002 ClipCard, Akcesoria, 90 x 58 mm, szary
GTIN (EAN) 4008190465261

llosé 20 ST

Typ CC-H 85/54 BG Wersja

Nr zam. 1631640003 ClipCard, Akcesoria, 90 x 58 mm, Ciemnobezowy
GTIN (EAN) 4008190465292

llos¢ 20 ST

Typ CC-HO 85/54 SW Wersja

Nr zam. 1603290000 ClipCard, Akcesoria, 90 x 58 mm, czarny
GTIN (EAN) 4008190188306

llos¢ 20 ST
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