Weidmiiller 3t

SL 5.08HC/1 5/903 3.2SN BK BX Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zdjecie produktu

Ztacza meskie wykonane z tworzywa sztucznego zbro-
jonego wtéknem szklanym z kierunkiem odejscia 90°,
zoptymalizowane do lutowania na fali. Wariant z kotnie-
rzem (F) mozna przykreci¢ do odpowiedniego elementu
lub ptytki drukowanej. Gdy jest stosowana wersja z kot-
nierzem lutowanym (LF), przy podtaczaniu ptytki druko-
wanej nie jest potrzebna dodatkowa $ruba. To rozwigza-
nie chroni réwniez punkty lutownicze przed naprezeniami
mechanicznymi. Wszystkie ztgcza meskie mozna kodo-
wacg recznie lub zamoéwi¢ wstepnie zakodowane. HC =
High Current (przystosowane do pradéw o duzych nateze-
niach).

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, ogony
jaskotek do blokéw mocujacych, Potaczenie luto-
wane THR, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 15, 90°,
Dtugo$¢ kotka lutowniczego (l): 3.2 mm, cyno-
wana, czarny, skrzynia

Nr zam. 1155720000
Typ SL 5.08HC/15/90B 3.2SN BK BX
GTIN (EAN) 4050118050226
llos¢ 50 szt.
parametry produktu IEC: 400V /24 A
UL:300V /185 A
opakowanie skrzynia
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Technical data
Dopuszczenia
Atesty
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Wymiary i masa
Gtebokosé 12 mm Gtebokos¢ (cale) 0.4724 inch
Wysoko$¢ 11.63 mm Wysokos¢ (cale) 0.4579 inch
Najmniejsza wysoko$¢é montazu 8.43 mm Szeroko$c¢ 77.96 mm
Szerokos$¢ (cale) 3.0693 inch Masa netto 394¢g
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Slad weglowy produktu Kotyska do bramy 0,066 kg CO2 eq.
Specyfikacje systemu
Rodzina produktow OMNIMATE Signal - seria Rodzaj przytacza Przytacze dla obwodu
BL/SL 5.08 drukowanego
montaz na ptytce drukowanej Potaczenie lutowane THR Raster w mm (P) 5.08 mm
Raster w calach (P) 0.200" kat odejscia 90°
Liczba biegunéow 15 liczba kotkéw lutowanych na biegun 1
Dtugo$¢ kotka lutowniczego (I) 3.2 mm Tolerancja dtugosci kotka lutowniczego +0.1 /-0.3 mm
Wymiary kotka lutowniczego d = 1,2 mm, o$miokatny Wymiary kotka lutowniczego = d 0/-0,03 mm
tolerancja
Srednica otworu oczka lutowniczego (D) 1.5 mm Tolerancja $rednicy otworu oczka +0,1T mm
lutowniczego (D)
L1 in mm 71.12 mm L1 w calach 2.800"
Liczba rzedow 1 liczba rzedéw z biegunami 1
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN zabezpieczony przed zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN IP 20 w stanie
VDE 57 106 dotknieciem palcami w VDE 0470 wetknigtym/ IP 10 w
stanie niewetknigetym/ stanie niewetknigtym
dtonig w stanie
wetknigtym
Stopien ochrony IP20 Rezystancja skro$na b mQ
element kodowany Tak Cykle wpinania 25
Sita wtykania/biegun, maks. 10N Sita ciagniecia / biegun, maks. 75N
Dane materiatowe
Materiat izolacyjny PA GF Barwny czarny
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 grupa materiatéw izolacyjnych ]
Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTl) <600 Moisture Level (MSL)
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat stykdw Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana Struktura warstwowa przytgcza 1..3um Ni / 2..4 ym Sn
lutowanego matt
Struktura warstwowa wtyku 1..3umNi/ 2..4 ym Sn Temperatura magazynowania, min. -40 °C
matt
Temperatura magazynowania, max. 70°C Temperatura pracy, min. -50°C
Temperatura pracy, max. 100 °C Zakres temperatur montaz, min. -25°C
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Zakres temperatur montaz, max. 100 °C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normg IEC 60664-1, IEC 61984

Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 24 A

(Tu=20°C)
Prad znamionowy, maks. liczba 19A Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 21 A
biegunéw (Tu=20°C) (Tu=40°C)
Prad znamionowy, maks. liczba 16.6 A napiecie znamionowe przy kat. 400V
biegunéw (Tu=40°C) przepieé/stopniu zanieczyszczenia Il/2
napiecie znamionowe przy kat. 320V napiecie znamionowe przy kat. 250V

przepie¢/stopniu zanieczyszczenia lll/2

przepiecé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

znamionowe napigcie udarowe przy kat. 4 kV
przepiec¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2
znamionowe napiecie udarowe przy kat. 4 kV
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

znamionowe napigcie udarowe przy kat. 4 kV
przepiecé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) CSA Nr certyfikatu (CSA) 200039-1121690
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300 V

B / CSA) D / CSA)

Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 185 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D / 10 A

CSA) CSA)

Odniesienie do warto$ci znamionowych W specyfikacji podano
warto$ci minimalne,
szczegoty - patrz
certyfikat.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) CURUS

Nr certyfikatu (cURus) E60693

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V

B /UL 1059) D / UL 1059)
Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 18.5 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D / 10 A
UL 1059) UL 1059)
Odniesienie do warto$ci znamionowych W specyfikacji podano
warto$ci minimalne,
szczegoty - patrz
certyfikat.
Opakowanie
opakowanie skrzynia Dtugos¢ VPE 190.00 mm
Szeroko$¢ VPE 135.00 mm Wysokos$¢ VPE 30.00 mm

Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC

Zgodnos$é¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktow.

Uwagi

Additional variants on request

Gold-plated contact surfaces on request

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Diameter of solder eyelet D = 1.4+0.1mm

Solder eyelet diameter D = 1.5 + 0.1 mm, from 9 poles

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
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* In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Zdjecie produktu
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Accessories

Elementy kodujace

taczy tylko to, co faczy¢ trzeba: wtasciwe ztgcze na
wiasciwym miejscu.

Elementy kodujace i urzgdzenia blokujgce wyraznie
przypisujg elementy faczace podczas procesu produkciji i
obstugi

Elementy kodujace i urzagdzenia blokujgce sg wktadane
przed montazem lub podczas fazy konfekcjonowania
kabli. Alternatywa oferowana przez Weidmiuiller:
wystarczy przeprowadzi¢ indywidualng konfiguracje w
internetowym konfiguratorze wariantéw i otrzyma sie
kodowany element.

Btedne wyposazenie na ptytce drukowanej oraz btedne
wtykanie ztaczy staje sig juz niemozliwe.

Zaleta: nie trzeba szuka¢ btedéw podczas produkcji a
uzytkownikowi nie groza btedy podczas montazu.

Ogodlne dane zamodéwieniowe

Typ BLZ/SL KO OR BX Wersja

Nr zam. 1573010000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujacy,

GTIN (EAN) 4008190048396 pomaranczowy, Liczba biegunéow: 1

llos¢ 100 ST

Typ BLZ/SL KO BK BX Wersja

Nr zam. 1545710000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujacy, czarny, Liczba
GTIN (EAN) 4008190087142 biegunéw: 1

llosé 50 ST

pozostale akcesoria

Zadne zadanie nie jest zbyt mate dla idealnego
rozwigzania.
= Przytacza stanowig tylko jedng cze$¢ catego procesu.
W Drobne detale sg czesto kluczem do idealnego
@ y rozwigzania w aplikacjach, w ktérych potencjaty sa

= testowan_e, grupowane, a nawet izolowane. .
System nie bedzie systemem bez matych, ale uzytecznych
szczegotow:
Wityki testowe - zapewniajg niezawodny odbioér
z gniazd diagnostycznych taczniki poprzeczne -
umozliwiajg rozdziat potencjatu bezposrednio na ztaczu
bez narazania bezpieczenstwa zestyku Separatory -
dzielg wielobiegunowa listwe meska na kilka osobnych
gniazd wtykowych listew zenskich Ryglowania i
haczyki zatrzaskowe - opcjonalne, odporne na wibracje
zatrzasniecie, badz zabezpieczenie listew zenskich i
meskich
Wspomagajace proces produkcji i praktyczne - wiecej
akcesoridow = mniej naktadéw

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ SL AT OR Wersja

Nr zam. 1598300000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, przektadka, pomaranczowy,
GTIN (EAN) 4008190189266 Liczba biegunéw: 1

llos¢ 100 ST
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Typ SL AT SW

Nr zam. 1770240000
GTIN (EAN) 4032248117710
llosé 100 ST

Wersja

Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria,

biegundéw: 1

przektadka, czarny, Liczba

LED wskazniki iluminacyjne

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Skuteczne: potgczenie miedzy diodami diodg LED a
panelem przednim.

Wskazniki oswietleniowe umozliwiajg uzytkownikom
nadzér nad stanem przetaczania bez stosowania
specjalnych konstrukcji: optyczne tworzywo sztuczne
kieruje $wiatto ze standardowych diod LED wokot
zagiecia do ztgczy lub przez ptyte przednia.

Elementy Swiattowodowe sg po prostu zatrzaskiwane

za odpowiednimi ztgczami meskimi z zagigciem

90° (kierunek wyjscia 90°). Wersje o réznych
wysokos$ciach konstrukcyjnych wigzki $wietlnej osiggaja
maksymalng sprawnos$¢ $wiatta dla diod LED z r6znymi
konstrukcjami lub wysokos$ciami konstrukcyjnymi.

Zalety w poréwnaniu z rozwigzaniami konwencjonalnymi:
Nie jest wymagana dodatkowa ptytka obwodu LED

za panelem przednimNie sg wymagane ,diody LED na
dtugich nézkach” z oddzielnym mocowaniemWygieta
linia kabla $wiattowodowego dla maksymalnej
sprawnosci $wiattaNieskomplikowane otwory w ptycie
przedniej dzieki okrggtemu ksztattowi wychodzacej
wigzki $wiattatatwe utrzymanie poprawnych odstepow i
odlegtosci miedzy czesciami przewodzacymiRozwigzanie
mozna podzieli¢ na mniejsze liczby biegunéw

Efekt: uproszczenie procesu produkcji, obnizenie kosztow i
uproszczenie designu

Typ SLFLA 1.5/1 Wersja

Nr zam. 1580100000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, wskaznik iluminacyjny,
GTIN (EAN) 4008190152475 transparentny, Liczba biegunéw: 1

llosé 100 ST

Typ SL FLA 2,3/1 Wersja

Nr zam. 1636670000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, wskaznik iluminacyjny,
GTIN (EAN) 4008190409975 transparentny, Liczba biegundéw: 1

llos¢ 100 ST

Typ SL FLA 2,3/24 Wersja

Nr zam. 1636680000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, wskaznik iluminacyjny,
GTIN (EAN) 4008190409968 transparentny, Liczba biegunéw: 1

llos¢ 10 ST

Typ SLFLA 3.8/1 Wersja

Nr zam. 1580110000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, wskaznik iluminacyjny,
GTIN (EAN) 4008190050740 transparentny, Liczba biegunéw: 1

llos¢ 100 ST

Typ SLFLA9.0/1 Wersja

Nr zam. 1580120000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, wskaznik iluminacyjny,
GTIN (EAN) 4008190031909 transparentny, Liczba biegunéw: 1

llos¢ 100 ST
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Bloki mocujace

W
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Ogdlne dane zamoéwieniowe

Drobny komponent, znaczacy efekt:

Zatrzaskowe elementy mocujgce zwiekszajg
mechaniczng obcigzalnosé catych przytagczy wtykowych
poprzez

mocowanie ztgczy meskich do ptytki
drukowanejzapewnienie odpornego na drgania przytacza
miedzy gniazdami a ztgczami meskimi

Zatrzaskiwanie lub konfekcjonowanie - zawsze witasciwe
rozwigzanie:

Wytrzymate, precyzyjnie dopasowane potaczenie
zaciosoweWytrzymate metalowe wktady
gwintowaneDopasowane do wszystkich kierunkéw
wyijscia

Maksymalna stabilno$¢, minimalny wysitek:

Wyijatkowa odpornos$¢ na czeste operacje zwigzane z
mocowaniemKompletny zestaw utatwiajacy selekcje
Rezultat: skuteczniejsze zabezpieczenie przed awarig
spoin lutowniczych, stykéw i catego podzespotu na
wypadek wstrzasu mechanicznego jak np. wibracji i
naprezen.

Typ SLABB11R OR Wersja

Nr zam. 1604120000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, blok mocujacy, pomaranczowy,
GTIN (EAN) 4008190182977 Liczba biegunéw: O

lloé¢ 20 ST

Typ SLABB11R SW Wersja

Nr zam. 1692340000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, blok mocujacy, czarny, Liczba
GTIN (EAN) 4008190864965 biegunéw: O

llos¢ 20 ST
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