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Zintegrowana magistrala szyny do modutowego systemu
obudoéw elektroniki

Przy zasilaniu, faczeniu i rozdzielaniu w aplikacjach modu-
towych szyna nos$na zastepuje pracochtonne indywidu-
alne okablowanie ciggtym i elastycznym rozwigzaniem
systemowym.

Magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana ze
standardowg szyng montazowg 35 mm. Proces lutowa-
nia rozptywowego pozwala na catkowicie automatyczna
obrébke bloku stykowego magistrali SMD podczas pro-
dukcji modutéw. Odporne, poztacane powierzchnie sty-
kowe trwale zapewniajg pewne potaczenie przy wszyst-
kich szeroko$ciach obudowy.

Skalowalnos$¢ bez ograniczen Zintegrowane rozwigzanie
tego ztacza pokrywa petny zakres szerokos$ci systemow:
od waskich, 6-mm do duzych 67-mm obuddéw.tatwe ser-
wisowanie podczas instalacji tatwa wymiana modutéw,
takze w istniejacym zespole modutéw - bez negatyw-
nego wptywu na moduty sasiadujgce.Uniwersalna inte-
gracja Bezprzerwowa magistrala systemowa jest bez-
piecznie zintegrowana ze standardowa szyng montazowga
35 mm.Maksymalna dostepno$¢ Pie¢ w petni galwa-
nizowanych, cze$ciowo poztacanych stykow tukowych
Twin stanowi pewne, trwate potgczenie magistralg szyny
nos$nej. Kotnierze lutownicze THR zapewniaja, ze przyta-
cza do obwodu drukowanego sa stabilne.

\/cumrum

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze wtykowe do druku, blok stykowy magi-
strali do CH20M®6, Potaczenie lutowane THT/THR,
Liczba biegunéw: 5, 180°, poztacany, czarny

Nr zam. 1155850000

Typ SR-SMD 4.50/05/90 AU BK RL

GTIN (EAN) 4032248942374

lloé¢ 300 szt.

parametry produktu IEC: 160 V
UL:300V /5 A

opakowanie Tape

Data sporzgdzenia 17.12.2025 09:14:10 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1155850000

Karta katalogowa

SR-SMD 4.50/05/90 AU BK RL

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dopuszczenia

- “

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (cURus) E60693

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 16.3 mm Gtebokos¢ (cale) 0.6417 inch

Wysokos$é 24 mm Wysokos¢ (cale) 0.9449 inch

Szeroko$é 7.4 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2913 inch

Dtugosc¢ 0 mm Masa netto 169

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane materiatowe

Materiat izolacyjny LCP Barwny czarny

Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 grupa materiatéw izolacyjnych llla

Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTIl) 175 < CTI <400 Opor izolacji =108 Q

Moisture Level (MSL) 1 Powierzchnia styku poztacany

Temperatura magazynowania, min. -40 °C Temperatura magazynowania, max. 70°C

Temperatura pracy, min. -50 °C Temperatura pracy, max. 100°C

Zakres temperatur montaz, min. -30°C Zakres temperatur montaz, max. 100°C

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normg IEC 60664-1, IEC 61984 Prad znamionowy, maks. liczba 36A
biegunéw (Tu=40°C)

napiecie znamionowe przy kat. 160V napiecie znamionowe przy kat. 100V

przepie¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2

przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

napiecie znamionowe przy kat. 63V
przepieé¢/stopniu zanieczyszczenia lll/3

odporno$¢ na zwarcia 3x 1swith 146 A

Znamionowe napiecie impulsowe przy 1.5 kV Odstep izolacyjny po izolacji, min. 3.2 mm
kat. przepie¢ / stopniu zanieczyszczenia

Odstep izolacyjny powietrzny, min. 2.3 mm

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus) CURUS Nr certyfikatu (cURus) E60693

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 50V

B / UL 1059) C/ UL 1059)

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 50V Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 5 A
D / UL 1059) UL 1059)

Prad znamionowy (grupa uzytkowa C/ 5 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D / 5 A
UL 1059) UL 1059)

Odniesienie do warto$ci znamionowych W specyfikacji podano
warto$ci minimalne,
szczegoty - patrz
certyfikat.
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Dane materialowe

Materiat izolacyjny

LCP grupa materiatéw izolacyjnych llla

Powierzchnia

ztoto Materiat podstawowy tworzywo sztuczne

Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTI)

175 < CT1 <400

Dane ogolne

Barwny

czarny Stopien ochrony IP20 po zamontowaniu

Tabela koloréw (podobny)

RAL 9011

Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC

Zgodnos$¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-6 10. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktow.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 ECO01031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-18-27-92
ECLASS 15.0 27-18-27-92
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