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Wiyk zenski 180° w rastrze 7,62 do sieci zasilajagcych w
ukfadzie IT. Spetnia wymagania UL1059 600 V klasy C.
W potaczeniu ze ztagczem meskim SV 7.62 IT.. ze stykiem
wyprzedzajagcym.

Spetnia rozszerzone wymagania dotyczgce zabezpieczenia
przed dotknieciem 5,5 mm dla sieci zasilajgcych w ukta-
dzie IT wg IEC 6 1800-5-1 dla 400 V do uziemienia.

W poréwnaniu z rozwigzaniami konwencjonalnymi, samo-
ustalajgcy sie (opcjonalnie takze mocowany $rubami) kot-
nierz srodkowy pozwala zmniejszy¢ zapotrzebowanie na
miejsce o jedng szeroko$¢ rastra.

Na zyczenie jest tez dostepny bez zamka kotnierza $rodko-
wego.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 7.62 mm,
Liczba biegunéw: 4, 180°, Przytacze z jarzmem,
Zakres zaciskania, maks. : 10 mm?, skrzynia

Nr zam. 1156750000
Typ BVZ 7.621T/04/180MF4 SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248943913
lloéé 32 szt.
parametry produktu IEC: 1000V /57 A/ 0.2-10 mm?

UL: 600V /405 A/ AWG 24 - AWG 8
opakowanie skrzynia

S
\/cnurum
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Dopuszczenia
Atesty
H
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Wymiary i masa
Gtebokosé 43.1 mm Gtebokos¢ (cale) 1.6968 inch
Wysoko$é 26.1 mm Wysokos¢ (cale) 1.0276 inch
Szeroko$c¢ 38.1 mm Szeroko$¢ (cale) 1.5 inch
Masa netto 23.07g¢g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Parametry systemu

Rodzina produktow

OMNIMATE Power - seria

Rodzaj przytacza

Przytacze pola

BV/SV 7.62IT
Metoda wykonywania ztgcz Przytacze z jarzmem Raster w mm (P) 7.62 mm
Raster w calach (P) 0.300" Kierunek odejscia przewodu 180°
Liczba biegunéw 4 L1 in mm 30.48 mm
L1 w calach 1.200" Liczba rzedow 1
liczba rzedéw z biegunami 1 Przekréj pomiarowy 6 mm?
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN zabezpieczony przed zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN IP 20
VDE 57 106 dotknieciem palcami VDE 0470
Rezystancja skro$na 4,50 mQ element kodowany Tak
Dtugos$é¢ odizolowania 12 mm Moment obrotowy dociagajgcy, min. 0.5 Nm
Moment obrotowy dociagajgcy, maks. 0.6 Nm Sruba dociskowa M 3
koncowka wkretaka 0,6 x3,6 Cykle wpinania 25
Sita wtykania/biegun, maks. 14N Sita ciggniecia / biegun, maks. 14 N
Dane materiatowe
Materiat izolacyjny PA GF Barwny czarny
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 grupa materiatéw izolacyjnych Il
Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTl) =500 Moisture Level (MSL)
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat stykdw stop miedzi
Powierzchnia styku cynowana Struktura warstwowa wtyku 6...8 um Sn glossy
Temperatura magazynowania, min. -40 °C Temperatura magazynowania, max. 70°C
Temperatura pracy, min. -50 °C Temperatura pracy, max. 125 °C
Zakres temperatur montaz, min. -25°C Zakres temperatur montaz, max. 125°C
Przewody pasujace do ztacza
Zakres zaciskania, min. 0.2 mm?
Zakres zaciskania, maks. 10 mm?2
jednodrutowe, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2
jednodrutowe, maks. HO5(07) V-U 6 mm?2
cienkodrutowe, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2
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cienkodrutowe, maks. HO5(07) V-K 10 mm?2

z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, min. 0.25 mm?2
z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, 6 mm?2
maks.

z tulejkg zaciskowa, DIN 46228 pt 1, 0.25 mm?2
min.

z koncoéwka kablowg wg DIN 46 228/1, 6 mm?

maks.

Sprawdzian trzpieniowy EN 60999 ax 2,8 mm x 2,0 mm; 2,4 mm

b; o

Zaciskany przewo6d

Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu

Typ

cienkodrutowe

zZnamionowy

0.5 mm?2

przewdd i korncowka tulejkowa

Dtugos$é zdejmowania
izolacji

znamionowi4 mm

Zalecana tulejka HO,5/18 OR
kablowa
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe

zZnamionowy

T mm?2

przewdd i koncoéwka tulejkowa

Dtugos¢ zdejmowania
izolacji

znamionowls mm

Zalecana tulejka H1,0/18 GE
kablowa
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe

zZnamionowy

1.5 mm?2

przewdd i koncowka tulejkowa

Dtugos$é zdejmowania
izolacji

znamionowys mm

Zalecana tulejka
kablowa

H1,6/18D SW

Dtugos$¢ zdejmowania
izolacji

znamionow}2 mm

Zalecana tulejka H1,5/12
kablowa
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe

zZnamionowy

0.75 mm?2

przewdd i koncoéwka tulejkowa

Dtugos$é zdejmowania
izolacji

znamionowl4 mm

Zalecana tulejka HO,75/18 W
kablowa
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe

zZnamionowy

2.5 mm?2

przewdd i konncoéwka tulejkowa

Dtugos$é zdejmowania
izolacji

znamionowi4 mm

Zalecana tulejka
kablowa

H2,5/19D BL

Dtugos$¢ zdejmowania
izolacji

znamionow¥2 mm

Zalecana tulejka H2,5/12
kablowa
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe

zZnamionowy

4 mm?2

przewdd i korncowka tulejkowa

Dtugos$é zdejmowania
izolacji

znamionow¥2 mm

Zalecana tulejka
kablowa

Dtugos¢ zdejmowania
izolacji

H4,0/12

znamionow{4 mm

Zalecana tulejka H4,0/20D GR
kablowa
Przekréj poprzeczny przytaczanego przewodu Typ cienkodrutowe

zZnamionowy

6 mm?

przewdd i koncoéwka tulejkowa

Dtugos$é zdejmowania
izolacji

znamionowl4 mm
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Zalecana tulejka H6,0/20 SW
kablowa

Dtugos¢ zdejmowania | znamionow}2 mm
izolacji

Zalecana tulejka H6,0/12

kablowa

Tekst referencyjny

Zewnetrzna $rednica kotnierza wykonanego z tworzywa sztucznego nie powinna by¢ wieksza niz

podziatka (P), Dtugo$¢ tulejek nalezy dobra¢ zaleznie od produktu i napiecia znamionowego.

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normg IEC 60664-1, IEC 61984

Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 57 A
(Tu=20°C)

Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 41 A napiecie znamionowe przy kat. 1000V
(Tu=40°C) przepieé/stopniu zanieczyszczenia Il/2
napiecie znamionowe przy kat. 1000V napiecie znamionowe przy kat. 800V

przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 6 kV
przepiec¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2

znamionowe napigcie udarowe przy kat. 8 kV
przepiecé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 8 kV odporno$¢ na zwarcia 3x1sz420A
przepiec¢/stopniu zanieczyszczenia lll/3
Odstep izolacyjny po izolacji, min. 13.8 mm Odstep izolacyjny powietrzny, min. 10.2 mm
Dane znamionowe wg CSA
Instytut (CSA) CSA Nr certyfikatu (CSA) 200039-1121690
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 600 V Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 600 V
B / CSA) C / CSA)
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 600 V Prad znamionowy (grupa uzytkowa B / 40.5 A
D / CSA) CSA)
Pragd znamionowy (grupa uzytkowa C / 40.5 A Pragd znamionowy (grupa uzytkowa D / 5 A
CSA) CSA)
przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 24 przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 8
maks.

Odniesienie do wartosci znamionowych W specyfikacji podano

wartos$ci minimalne,

szczegoty - patrz

certyfikat.
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (cURus) CURUS Nr certyfikatu (cURus) E60693

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 600 V

Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 600 V

B / UL 1059) C/ UL 1059)
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 600 V Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 1000 V
D / UL 1059) F /UL 1059)
Prad znamionowy (grupa uzytkowa B / 40.5 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa C / 40.5 A
UL 1059) UL 1059)
Prad znamionowy (grupa uzytkowa D / 5 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa F / 40.5 A
UL 1059) UL 1059)
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 24 przekréj przytacza przewodu AWG, AWG 8
maks.
Odniesienie do warto$ci znamionowych W specyfikacji podano
warto$ci minimalne,
szczegoty - patrz
certyfikat.
Opakowanie
opakowanie skrzynia Dtugos¢ VPE 352.00 mm
Szeroko$¢ VPE 136.00 mm Wysokos$¢ VPE 49.00 mm
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Wazna informacja

Zgodnos¢ IPC

Zgodnos$¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami
miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowe;j
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktow.

Uwagi * Additional variants on request
* Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
* Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
* Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
* P on drawing = pitch
* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
¢ In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load
* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Rysunki
Zdjecie produktu Rysunek wymiarowany
L1+P
iEEER

§ G

o
Wykres Wykres

BVZ 7.62HP/../180 - SV 7.62HP/../90 BVZ 7.62HP/../180 - SV 7.62HP/../180

load current | [A]
load current | [A]

N
10] ©=2pos. 104 © =2p0s
(=] © =7pos.
e = 6.0 mm? (HO7V-K6 / IEC 60947-7-1) e =6.0 mm? (HO7V-K6 / IEC 60947-7-1)
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
—_— —_—

ambient temperature T [*C] ambient temperature T [C]
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Elementy kodowania

Ztacza wtykowe do energoelektroniki sg dostosowane
do nowoczesnej techniki napedowej, na przyktad
rozrusznikow silnikow, przetwornikéw czestotliwosci i
serworegulatorow.
OMNIMATE Power wyznacza standardy poprzez
zwigkszone bezpieczenstwo i innowacyjne rozwigzania,
jak wtykowa naktadka ekranu, wbhudowane styki
sygnatowe czy obstuga jednoreczna.
Wszystkie 3 serie produktéw oferujg uzytkownikom
kolejne zalety: Mozliwo$é skalowania dostosowanego
do aplikacji: Od kompaktowego ztgcza 4 mm2 do 29 A
(IEC)i 20 A (UL) do mocnego ztgcza 16 mm2 do 76 A
(IEC) lub 54 A (UL)Nieograniczone stosowanie do 1000 V
(IEC) lub 600 V (UL)Réznorakie mozliwos$ci mocowania,
dostosowane do aplikaciji
Nasz serwis:
Moga Panstwo tworzy¢ swoje indywidualne potagczenia
wtykowe korzystajgc z konfiguratora produktu.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ BV/SV 7.62HP KO RD 2022 Wersja

Nr zam. 2007300000 Ztacze wtykowe do druku, Akcesoria, Element kodujacy, czerwony,
GTIN (EAN) 4050118392715 Liczba biegunow: 1

llos¢ 20 ST

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak do $rub rowkowych z koncéwka okragta, SD
DIN 5265, 1ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, 1ISO
2380/1, koncowka Chrom Top, rekojes¢ SoftFinish

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDS 0.8X4.5X125 Wersja

Nr zam. 9009020000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248266883

llos¢ 18T

Typ SDIS 0.8X4.0X100 Wersja

Nr zam. 9008400000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056361

llosé 18T

Data sporzgdzenia 10.01.2026 01:56:28 MEZ
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Akcesoria

Wkretaki z koncowka krzyzowa, typu Phillips

Wkretak do $rub z rowkiem krzyzowym, Typ Phillips, SDK
PH DIN 5262, ISO 8764 /2-PH, uchwyt zgodny z ISO
8764-PH, koncéwka Chrom Top, rekojes¢ SoftFinish

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDK PH1 Wersja

Nr zam. 9008480000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056477

llos¢ 18T

Typ SDIK PH1 Wersja

Nr zam. 9008570000 Wkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056569

llosé 18T

Crimping tools

Praski do koncéwek tulejkowych z kotnierzami z
tworzywa sztucznego i kotnierzy

Wymuszona blokada gwarantuje wysoka jako$¢ zacisku
Mozliwos$¢ odblokowania przy ewentualnym btedzie w

obstudze
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ PZ 6/5 Wersja
Nr zam. 9011460000 Narzedzie do zaciskania, Narzedzie do zaciskania tulejek kablowych,
GTIN (EAN) 4008190165352 0.25mm?2, 6Bmm?2, Karbowane zagniatanie trapezowe
lloé¢ 1ST
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SV 7.62IT 90MF SN

Ztgcze meskie 90° z kotnierzem do lutowania w rastrze
7,62 do sieci zasilajgcych 400 V w uktadzie IT wg IEC
61800-5-1.

Certyfikat UL wg UL840 600 V.

W potaczeniu z listwa zeriskg BVZ 7.62 IT... spetnia
podwyzszone wymagania dotyczgce zabezpieczenia przed
dotknigciem 5,5 mm dla sieci zasilajacych w uktadzie IT
wg IEC 61800-5-1 dla 400 V do uziemienia,

Bez listwy zenskiej, czoto wtykowe zapewnia
zabezpieczenie przed dotknieciem > 3 mm przy nacisku
20 N na palec probierczy.

W poréwnaniu z rozwigzaniami konwencjonalnymi,
automatycznie zatrzaskujgcy sie srodkowy kotnierz,

ktéry mozna opcjonalnie zamocowac¢ $rubami, redukuje
zapotrzebowanie na miejsce o jedng szeroko$¢ rastra.

Na zyczenie: dostepna wersja z kotnierzem $rubowym lub
bez kotnierza.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SV 7.621T/04/90MF4 3.5S...  Wersja

Nr zam. 1156590000 Ztgcze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku, kotnierz

GTIN (EAN) 4032248943401 $rodkowy, Potagczenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunéw:

llos¢ 48 ST 4, 90°, Dtugos¢ kotka lutowniczego (l): 3.5 mm, cynowana, czarny,
skrzynia

SV 7.62IT 270MF SN

Ztacze meskie 270° w rastrze 7,62 do sieci zasilajacych
400 V w uktadzie IT wg IEC 6 1800-5-1.

Certyfikat UL wg UL840 600 V.

W potaczeniu z listwg zenskg BVZ 7.62 IT... spetnia
podwyzszone wymagania dotyczace zabezpieczenia przed
dotknieciem 5,5 mm dla sieci zasilajgcych w uktadzie

IT wg IEC 61800-5-1 dla 400 V do uziemienia, Bez

listwy zenskiej, czoto wtykowe zapewnia zabezpieczenie
przed dotknigciem > 3 mm przy nacisku 20 N na palec

probierczy.
Ogodlne dane zamoéwieniowe
Typ SV 7.621T/04/270MF4 3.5...  Wersja
Nr zam. 1156530000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, zamknigte z boku, kotnierz
GTIN (EAN) 4032248943449 $rodkowy, Potaczenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunéw:
llos¢ 48 ST 4, 270°, Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 3.5 mm, cynowana, czarny,
skrzynia
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SV-SMT 7.62IT 90MF SN BX

OMNIMATE Power do sieci IT - skalowanie do 50 kVA
Rozwigzanie dopasowane do szczegdlnych wymagan
Wiegksza zgodno$¢ z normami, mniej kompromisow:
OMNIMATE Power do sieci IT stanowi standard

Z seryjnie zintegrowanymi szczegétami, ktére utatwiajg
proces wzornictwa i dopuszczania oraz umozliwiajg
bezpieczniejszg prace.

Efekt dla aplikacji i korzysci dla uzytkownika:
nieograniczone zastosowanie w sieciach IT 400 V dzigki
bezpieczenstwu palcow wedtug IEC 6 1800-5-1 (+ 5,5
mm) oraz intuicyjnemu, bezpiecznemu zastosowaniu
samozatrzaskowego kotnierz do obstugi jedna reka.
Automatyczne ryglowanie przy wtykaniu zapewnia
niezawodne dziatanie.

W sumie: brak dodatkowych oston na urzadzeniu lub
kompromiséw przy dopuszczeniu dzieki wzornictwu
odpowiedniemu dla aplikacji.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SV-SMT 7.62IT/04/90MF2 ... Wersja

Nr zam. 2499740000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz $Srodkowy,

GTIN (EAN) 4050118513165 Potagczenie lutowane THT/THR, 7.62 mm, Liczba biegunow: 4, 90°,
llos¢ 48 ST Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 2.6 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Typ SV-SMT 7.62IT/04/90MF2 ... Wersja

Nr zam. 2498610000 Ztgcze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz srodkowy,

GTIN (EAN) 4050118511819 Potaczenie lutowane THT/THR, 7.62 mm, Liczba biegunéw: 4, 90°,
llos¢ 50 ST Dtugosé¢ kotka lutowniczego (I): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia

SV-SMT 7.62IT 270MF SN BX

OMNIMATE Power do sieci IT - skalowanie do 50 kVA
Rozwigzanie dopasowane do szczegélnych wymagan
Wigksza zgodno$¢ z normami, mniej kompromiséw:
OMNIMATE Power do sieci IT stanowi standard

z seryjnie zintegrowanymi szczegétami, ktore utatwiajg
proces wzornictwa i dopuszczania oraz umozliwiajg
bezpieczniejszg prace.

Efekt dla aplikacji i korzysci dla uzytkownika:
nieograniczone zastosowanie w sieciach IT 400 V dzigki
bezpieczenstwu palcéw wedtug IEC 61800-5-1 (+ 5,5
mm) oraz intuicyjnemu, bezpiecznemu zastosowaniu
samozatrzaskowego kotnierz do obstugi jedna reka.
Automatyczne ryglowanie przy wtykaniu zapewnia
niezawodne dziatanie.

W sumie: brak dodatkowych oston na urzadzeniu lub
kompromiséw przy dopuszczeniu dzieki wzornictwu
odpowiedniemu dla aplikacji.

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ SV-SMT 7.62IT/04/270MF4... Wersja

Nr zam. 2500260000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz srodkowy,

GTIN (EAN) 4050118512960 Potaczenie lutowane THT/THR, 7.62 mm, Liczba biegunéw: 4, 270°,
llos¢ 48 ST Dtugosé¢ kotka lutowniczego (I): 2.6 mm, cynowana, czarny, skrzynia
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BVZ 7.621T/04/180MF4 SN BK BX

Elementy wspotpracujace

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typ SV-SMT 7.62IT/04/270MF4... Wersja

Nr zam. 2499050000 Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska, kotnierz srodkowy,

GTIN (EAN) 4050118512243 Potaczenie lutowane THT/THR, 7.62 mm, Liczba biegunéw: 4, 270°,
llogé 50 ST

Dtugosé¢ kotka lutowniczego (I): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia

Data sporzadzenia 10.01.2026 01:56:28 MEZ
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