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Zdjecie produktu

RoHS

Vnm-um

W systemach sterowania procesami w obiektach z sek-
tora procesowego i wytwarzania energii, sygnaty wej-
$ciowe z urzadzen obiektowych s czesto taczone za
pomoca ztgczek szeregowych, w szafach rozdzielajacych
sygnaty. Ztgczki szeregowe stosuje sie pomimo istnie-
nia alternatywnych technologii, takich jak zdalne 1/0 czy
magistrala. Wynika to gtéwnie z tego, ze zapewniajg one
solidny i prosty system fgczeniowy, a takze dlatego, ze sg
one wyraznie zorganizowane. Nasza oferta ztgczek szere-
gowych WMF (Weidmdiiller Multi Funktional) to wielofunk-
cyjne rozwigzanie do rozdzielania sygnatéw.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Zacisk bezpiecznika, ztgcze srubowe, czarny, 2.5
mm?, 6.3 A, 250V, liczba przytaczen: 4, liczba
poziomoéw: 3, TS 35

Nr zam. 1162820000

Typ WMF 2.5 FU BLZ PE SW
GTIN (EAN) 4032248992171

lloéé 50 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty
u
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Wymiary i masa
Gtebokosé 74 mm Gtebokos¢ (cale) 2.9134 inch
Gtebokos$¢ wraz z szyng DIN 74.5 mm Wysokos$é 90 mm
Wysoko$é (cale) 3.5433 inch Szeroko$c¢ 5.08 mm
Szeroko$¢ (cale) 0.2 inch Masa netto 19.1¢9
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..56 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C
maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Informacje ogédlne
przekrdj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12 przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26
maks.
Normy IEC 60947-7-2, IEC Szyna montazowa TS 35

61984, Zgodnie z

wymaganiami IEC

60947-7-1, IEC 60947-7-3
Przewody zaciskane (kolejne przytacze)
Rodzaj przytacza, kolejne przytacze ztgcze wtykowe
dalsze dane techniczne
otwarte strony z prawej strony rodzaj montazu weciskany
dane tworzywa
Materiat podstawowy Wemid Barwny czarny
Klasa palnosci wg UL 94 V-0
dane znamionowe
Przekréj pomiarowy 2.5 mm? Napiecie znamionowe 250V
Znamionowe napigcie state 250V Znamionowe natezenie pradu 6.3 A
Prad przy maksymalnym 6.3A Normy IEC 60947-7-2, IEC
oprzewodowaniu 61984, Zgodnie z
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wymaganiami IEC
60947-7-1, IEC 60947-7-3

Rezystancja objetosciowa wg IEC
60947-7-x

1.33 mQ

Znamionowe napiecie udarowe

8 kv

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC0.77 W

Kategoria przepieciowa

60947-7-x
Stopien zanieczyszczenia 3
dane znamionowe wg CSA
Maks. przekrdj przewodu (CSA) 12 AWG Nr certyfikatu (CSA) 200039-1057876
Napiecie rozm. B (CSA) 300V Prad Gr B (CSA) 17 A
Napiecie rozm. D (CSA) 300V Prad Gr D (CSA) 10 A
Min. przekréj przewodu (CSA) 26 AWG
dane znamionowe wg UL
Wielko$¢ przewodu Factory wiring max 12 AWG Napiecie rozm. B (cURus) 300V
(cURus)
Napiecie rozm. D (cURus) 300V Maks. przekrdj przewodu (cURus) 12 AWG
Nr certyfikatu (cURus) E60693 Min. przekréj przewodu (cURus) 26 AWG
Wielko$¢ przewodu Field wiring min 26 AWG Wielko$¢ przewodu Factory wiring min - 26 AWG
(cURus) (cURus)
Prad rozm. B (cURus) 17 A Prad rozm. D (cURus) 10 A
Wielko$¢ przewodu Field wiring max 12 AWG
(cURus)
parametry systemu
Wykonanie 2 przytacza srubowe - niezbedna ptyta zamykajaca Tak

1 przytacze wtykowe,

odfacznik bezpiecznikowy,

Z przytaczem PE, do

poprzecznych ztacz

wtykowych, wolne z jednej

strony
Liczba potencjatéw 2 liczba poziomoéw 3
poziomy wewnetrznie zmostkowane Tak Przytacze PE Tak
Szyna montazowa TS 35 Funkcja PE Tak

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3 przekréj przytagczeniowy przewodu AWG,AWG 12
maks.

kierunek podtaczenia z boku Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0.6 Nm

Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.5 Nm Dtugos¢ odizolowania 10 mm

Rodzaj przytacza 2 ztgcze wtykowe Rodzaj przytacza ztgcze $rubowe

liczba przytaczen 4 Zakres zaciskania, maks. 4 mm2

Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? $ruba dociskowa M3

Wielkos$¢ ostrza 0,6 x 3,b mm przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26

Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami przewoéd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, maks. kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2

przewéd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/1, maks. kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekrdéj przytacza przewodu, z cienkiego 4 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2

drutu, maks.

przewéd wielodrutowy, min.
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Maks. przekrdj przytacza, przewod 4 mm2
wielodrutowy, maks.

Maks. przekroj przytacza, przewod 0.5 mm?2
wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewoddw, przewdd 4 mm?2
jednodrutowy, maks.

Przekroéj przytacza przewodoéw, przewod 0.5 mm?2
jednodrutowy, min.

Maks. przekroj przytacza, cienki przewéd 0.5 mm?
wielodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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Ogobine dane zamoéwieniowe

Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect sg
idealnie dopasowane, az do najdrobniejszego szczegétu.
Utatwia to montaz przy zachowaniu wymaganych norm

Typ AP WMF2.5 Wersja

Nr zam. 1142990000 Ptytka koncowa do ztaczek, bezowy, Wysokosé: 87.25 mm,
GTIN (EAN) 4032248925889 Szeroko$¢: 1.5 mm, V-0, Wemid, zatrzaskowe: Tak

llos¢ 50 ST

Trzymacz

Ogobine dane zamoéwieniowe

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmidiller
wprowadzit do programu koncéwki katowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Typ WEW 35/2 Wersja

Nr zam. 1061200000 Wspornik koricowy, Ciemnobezowy, TS 35, HB, Wemid, Szeroko$¢: 8
GTIN (EAN) 4008190030230 mm, 100 °C

llos¢ 50 ST

Akcesoria
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Ogdlne dane zamowieniowe

Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect sg
idealnie dopasowane, az do najdrobniejszego szczegétu.
Utatwia to montaz przy zachowaniu wymaganych norm

Typ WBB WMF2.5 BLZ Wersja

Nr zam. 1142980000 Ptyta separacyjna (terminal), Ciemnobezowy, Wysoko$¢: 88.5 mm,
GTIN (EAN) 4032248925896 Szeroko$¢: 5.08 mm, V-0, Wemid

llos¢ 10 ST
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Akcesoria
Typ IL WMF2.5 BLZ OR Wersja
Nr zam. 1167440000 Zatrzaski blokujace (terminal), PA 66, pomaranczowy
GTIN (EAN) 4032248958474
llos¢ 50 ST

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak do srub rowkowych z korncowka okragtg, SD
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, koncéwka Chrom Top, rekojes¢ SoftFinish

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SDS 0.6X3.56X100 Wersja

Nr zam. 9008330000 Whkretak, Wkretak
GTIN (EAN) 4032248056286

llos¢ 18T

BLZP 5.08HC/90 SN

Wiyki zenskie ze ztgczem $rubowym z kabtgkiem
zaciskowym do podtgczania przewododw z odejsciem
prostopadtym (90° lub 270°). Ztgcza zenskie

majg miejsce na umieszczanie etykiet i moga by¢
kodowane. Mocowanie przy uzyciu kotnierza lub
rygla zwalniajgcego. Sg wyposazone w zintegrowang
$rube z tbem ptasko-krzyzowym, zabezpieczenie
przed nieprawidtowym wtozeniem przewodu oraz sg
dostarczane z otwartymi kabtgkami zaciskowymi. HC
= High Current (przystosowane do pradéw o duzych
natezeniach).

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ BLZP 5.08HC/02/90 SN BK... Wersja

Nr zam. 1948240000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunow: 2,
GTIN (EAN) 4032248624768 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
llos¢ 180 ST

Typ BLZP 5.08HC/02/90 SN OR... Wersja

Nr zam. 1948000000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 2,
GTIN (EAN) 4032248624225 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
llos¢ 180 ST

Typ BLZP 5.08HC/03/90 SN BK... Wersja

Nr zam. 1948250000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 3,
GTIN (EAN) 4032248624775 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
llos¢ 120 ST

Typ BLZP 5.08HC/03/90 SN OR... Wersja

Nr zam. 1948010000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 3,
GTIN (EAN) 4032248624232 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
lloéé 120 ST
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Typ BLZP 5.08HC/04/90 SN BK... Wersja

Nr zam. 1948260000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 4,
GTIN (EAN) 4032248624782 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?, skrzynia
llosé 90 ST

Typ BLZP 5.08HC/04/90 SN OR... Wersja

Nr zam. 1948020000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 4,
GTIN (EAN) 4032248624249 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
llos¢ 90 ST

Typ BLZP 5.08HC/05/90 SN BK... Wersja

Nr zam. 1948270000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 5,
GTIN (EAN) 4032248624799 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
llos¢ 72 ST

Typ BLZP 5.08HC/05/90 SN OR... Wersja

Nr zam. 1948030000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 5,

GTIN (EAN) 4032248624256

90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia

llog¢ 72 ST

Typ BLZP 5.08HC/06/90 SN BK... Wersja

Nr zam. 1948280000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 6,
GTIN (EAN) 4032248624805 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
llog¢ 60 ST

Typ BLZP 5.08HC/06/90 SN OR... Wersja

Nr zam. 1948040000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 6,
GTIN (EAN) 4032248624263 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
llos¢ 60 ST

Typ BLZP 5.08HC/07/90 SN BK... Wersja

Nr zam. 1948290000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunow: 7,
GTIN (EAN) 4032248624812 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
lloéé 48 ST

Typ BLZP 5.08HC/07/90 SN OR... Wersja

Nr zam. 1948050000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 7,

GTIN (EAN) 4032248624270

90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?, skrzynia

llos¢ 48 ST

Typ BLZP 5.08HC/08/90 SN BK... Wersja

Nr zam. 1948300000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 8,
GTIN (EAN) 4032248624829 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
llos¢ 42 ST

Typ BLZP 5.08HC/08/90 SN OR... Wersja

Nr zam. 1948060000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 8,
GTIN (EAN) 4032248624287 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
llos¢ 42 ST

Typ BLZP 5.08HC/09/90 SN BK... Wersja

Nr zam. 1948310000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 9,
GTIN (EAN) 4032248624836 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
llosé 36 ST

Typ BLZP 5.08HC/09/90 SN OR... Wersja

Nr zam. 1948070000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 9,
GTIN (EAN) 4032248624294 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
llos¢ 36 ST

Typ BLZP 5.08HC/10/90 SN BK... Wersja

Nr zam. 1948320000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248624843

llos¢ 36 ST

10, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,

skrzynia
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Typ BLZP 5.08HC/10/90 SN OR... Wersja

Nr zam. 1948080000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248624300 10, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,
llosé 36 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/11/90 SN BK... Wersja

Nr zam. 1948330000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegundw:
GTIN (EAN) 4032248624850 11, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,
llos¢ 30 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/11/90 SN OR... Wersja

Nr zam. 1948100000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248624522 11, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,
llos¢ 30 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/12/90 SN BK... Wersja

Nr zam. 1948340000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248624867

12, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,

llos¢ 30 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/12/90 SN OR... Wersja

Nr zam. 1948110000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248624539 12, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,
llos¢ 30 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/13/90 SN BK... Wersja

Nr zam. 1948350000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248624874 13, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm2,
llosé 24 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/13/90 SN OR... Wersja

Nr zam. 1948120000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248624546 13, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2,
llosé 24 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/14/90 SN BK... Wersja

Nr zam. 1948360000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248624881

14, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2,

llos¢ 24 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/14/90 SN OR... Wersja

Nr zam. 1948130000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248624553 14, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,
llos¢ 24 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/15/90 SN BK... Wersja

Nr zam. 1948370000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248624898 15, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,
llos¢ 24 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/15/90 SN OR... Wersja

Nr zam. 1948140000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248624560 15, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,
llos¢ 24 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/16/90 SN BK... Wersja

Nr zam. 1948380000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248624904 16, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,
llosé 18 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/16/90 SN OR... Wersja

Nr zam. 1948150000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248624577

llos¢ 18 ST

16, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,

skrzynia
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BLZP 5.08HC/90F SN

P
%,
Y.

Y

Wiyki zenskie ze ztgczem $rubowym z kabtgkiem
zaciskowym do podtgczania przewododw z odejsciem
prostopadtym (90° lub 270°). Ztgcza zenskie

maja miejsce na umieszczanie etykiet i moga by¢
kodowane. Mocowanie przy uzyciu kotnierza lub
rygla zwalniajgcego. Sg wyposazone w zintegrowang
$rube z tbem ptasko-krzyzowym, zabezpieczenie

Ogobine dane zamoéwieniowe

przed nieprawidtowym wtozeniem przewodu oraz sg
dostarczane z otwartymi kabtgkami zaciskowymi. HC
= High Current (przystosowane do pradéw o duzych

natezeniach).

Typ BLZP 5.08HC/02/90F SN B... Wersja

Nr zam. 1950040000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 2,
GTIN (EAN) 4032248627974 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
llos¢ 90 ST

Typ BLZP 5.08HC/02/90F SN O... Wersja

Nr zam. 1949800000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 2,
GTIN (EAN) 4032248627721 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
llosé 90 ST

Typ BLZP 5.08HC/03/90F SN B... Wersja

Nr zam. 1950050000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 3,
GTIN (EAN) 4032248627981 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
llos¢ 72 ST

Typ BLZP 5.08HC/03/90F SN O... Wersja

Nr zam. 1949810000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 3,
GTIN (EAN) 4032248627738 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
lloé¢ 72 ST

Typ BLZP 5.08HC/04/90F SN B... Wersja

Nr zam. 1950060000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 4,
GTIN (EAN) 4032248627998 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
llos¢ 60 ST

Typ BLZP 5.08HC/04/90F SN O... Wersja

Nr zam. 1949820000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 4,
GTIN (EAN) 4032248627745 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
llosé 60 ST

Typ BLZP 5.08HC/05/90F SN B... Wersja

Nr zam. 1950070000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 5,
GTIN (EAN) 4032248628001 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
llos¢ 48 ST

Typ BLZP 5.08HC/05/90F SN O... Wersja

Nr zam. 1949830000 Ztgcze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 5,
GTIN (EAN) 4032248627752 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
llos¢ 48 ST

Typ BLZP 5.08HC/06/90F SN B... Wersja

Nr zam. 1950080000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 6,
GTIN (EAN) 4032248628018 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?, skrzynia
llos¢ 42 ST

Typ BLZP 5.08HC/06/90F SN G... Wersja

Nr zam. 1284860000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 6,
GTIN (EAN) 4050118075410 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia

lloé¢

42 ST
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Typ BLZP 5.08HC/06/90F SN O... Wersja

Nr zam. 1949840000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 6,
GTIN (EAN) 4032248627769 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?, skrzynia
llosé 42 ST

Typ BLZP 5.08HC/07/90F SN B... Wersja

Nr zam. 1950090000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 7,
GTIN (EAN) 4032248628025 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
llos¢ 36 ST

Typ BLZP 5.08HC/07/90F SN O... Wersja

Nr zam. 1949850000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 7,
GTIN (EAN) 4032248627776 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
llos¢ 36 ST

Typ BLZP 5.08HC/08/90F SN B... Wersja

Nr zam. 1950100000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 8,

GTIN (EAN) 4032248628032

90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia

llog¢ 36 ST

Typ BLZP 5.08HC/08/90F SN O... Wersja

Nr zam. 1949860000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 8,
GTIN (EAN) 4032248627783 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
llog¢ 36 ST

Typ BLZP 5.08HC/09/90F SN B... Wersja

Nr zam. 1950110000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 9,
GTIN (EAN) 4032248628049 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
llog¢ 30 ST

Typ BLZP 5.08HC/09/90F SN O... Wersja

Nr zam. 1949870000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunow: 9,
GTIN (EAN) 4032248627790 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2, skrzynia
lloéé 30 ST

Typ BLZP 5.08HC/10/90F SN B... Wersja

Nr zam. 1950120000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248628056

10, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2,

llos¢ 30 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/10/90F SN O... Wersja

Nr zam. 1949880000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248627806 10, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,
llos¢ 30 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/11/90F SN B... Wersja

Nr zam. 1950130000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248628063 11, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,
llos¢ 24 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/11/90F SN O... Wersja

Nr zam. 1949890000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248627813 11, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,
llos¢ 24 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/12/90F SN B... Wersja

Nr zam. 1950140000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248628070 12, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,
llosé 24 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/12/90F SN O... Wersja

Nr zam. 1949900000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248627837

llos¢ 24 ST

12, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,

skrzynia
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Typ BLZP 5.08HC/13/90F SN B... Wersja

Nr zam. 1950150000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248628087 13, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2,
llos¢ 24 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/13/90F SN O... Wersja

Nr zam. 1949910000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248627844 13, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,
llos¢ 24 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/14/90F SN B... Wersja

Nr zam. 1950160000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248628094 14, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,
llos¢ 18 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/14/90F SN O... Wersja

Nr zam. 1949920000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248627851

14, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,

llos¢ 18 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/15/90F SN B... Wersja

Nr zam. 1950170000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248628100 15, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,
llos¢ 18 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/15/90F SN O... Wersja

Nr zam. 1949930000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248627868 15, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm2,
llosé 18 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/16/90F SN B... Wersja

Nr zam. 1950180000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248628117 16, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm2,
llosé 18 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/16/90F SN O... Wersja

Nr zam. 1949940000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248627875

16, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2,

llos¢ 18 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/17/90F SN B... Wersja

Nr zam. 1950190000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248628124 17, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,
llos¢ 18 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/17/90F SN O.. Wersja

Nr zam. 1949950000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248627882 17, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,
llos¢ 18 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/18/90F SN B... Wersja

Nr zam. 1950200000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248628131 18, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,
llos¢ 18 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/18/90F SN O... Wersja

Nr zam. 1949960000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248627899 18, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,
llosé 18 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/19/90F SN B... Wersja

Nr zam. 1950210000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248628148

llos¢ 12 ST

19, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,

skrzynia
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Typ BLZP 5.08HC/19/90F SN O... Wersja

Nr zam. 1949970000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248627905 19, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2,
llos¢ 12 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/20/90F SN B... Wersja

Nr zam. 1950220000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248628155 20, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,
llos¢ 12 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/20/90F SN O... Wersja

Nr zam. 1949980000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248627912 20, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,
llos¢ 12 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/21/90F SN B... Wersja

Nr zam. 1950230000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248628162

21, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,

llos¢ 12 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/21/90F SN O... Wersja

Nr zam. 1949990000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248627929 21, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2,
llos¢ 12 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/22/90F SN B... Wersja

Nr zam. 1950240000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248628179 22, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm2,
llosé 12 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/22/90F SN O... Wersja

Nr zam. 1950010000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248627936 22, 90°, Przytagcze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm2,
llosé 12 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/23/90F SN B... Wersja

Nr zam. 1950250000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248628186

23, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?2,

llos¢ 12 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/23/90F SN O... Wersja

Nr zam. 1950020000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248627950 23, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,
llos¢ 12 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/24/90F SN B... Wersja

Nr zam. 1950260000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248628193 24, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,
llos¢ 12 ST skrzynia

Typ BLZP 5.08HC/24/90F SN O... Wersja

Nr zam. 1950030000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248627967

llos¢ 12 ST

24, 90°, Przytacze z jarzmem, Zakres zaciskania, maks. : 4 mm?,

skrzynia
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Akcesoria

Ogobine dane zamoéwieniowe

Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect sg
idealnie dopasowane, az do najdrobniejszego szczegétu.
Utatwia to montaz przy zachowaniu wymaganych norm

Typ WAD WMF2.5 Wersja
Nr zam. 1142970000 Pokrywa ztgcza, Ciemnobezowy, Wemid, Wysoko$¢: 11 mm,
GTIN (EAN) 4032248926039 Szeroko$é: 9.96 mm, Gtgboko$é: 9.68 mm, V-0
llos¢ 50 ST
neutralna
Dekafix (DEK) jest uniwersalnym oznacznikiem

Ogobine dane zamoéwieniowe

do wszystkich przewodéw oraz wtykéw, a takze
podzespotoéw elektronicznych. System jest idealny
do krétkich sekwencji numerycznych oraz pasuje do
szerokiego asortymentu fabrycznie zadrukowanych
oznacznikéw.

Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie, wymagajace
tylko jednej operacji. Druk jest wyraznie czytelny,
kontrastowy i dostepny w réznych szerokosciach.
Szeroki asortyment oznacznikéw gotowych do uzycia
Paski umozliwiajgce szybkie instalowanie Oznaczniki
ztacz, pasujace do wszystkich ztgcz kablowych
Weidmiiller Dostepne jako niewypetnione karty
MultiCard lub karty ze standardowym nadrukiemDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ DEK 5/5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1609801044 Dekafix, Znakowanie zaciskdw, 5 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4008190397111 Weidmueller, biaty

llos¢ 1000 ST

Typ WS 10/5 M MC NE WS Wersja

Nr zam. 1792000000 WS, Znakowanie zaciskdéw, 10 x 5 mm, Raster w mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248223862 Weidmueller, Allen-Bradley, biaty

llosé 720 ST
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Uchwyt znacznikéw

Ogobine dane zamoéwieniowe

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwos$¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie tagczone
zatrzaskowo i moga by¢ montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujgce typy
oznacznikdw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270231

llos¢ 100 ST

Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
GTIN (EAN) 4032248270248

llosé 100 ST

Mostki poprzeczne

1 |
i LA

Ogobine dane zamoéwieniowe

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztgczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodnos$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.

Typ ZQV 2.5N/10 Wersja

Nr zam. 1527690000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 24 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118447989 biegundéw: 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llosé 20 ST 48.7 mm

Typ ZQV 2.5N/10 BL Wersja

Nr zam. 1527880000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448573 biegundéw: 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 20 ST 48.7 mm

Typ ZQv 2.5N/10RD Wersja

Nr zam. 2108910000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118486018 biegundw: 10, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢:
llos¢ 20 ST 48.7 mm

Typ ZQV 2.5N/2 Wersja

Nr zam. 1527540000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 24 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118448467 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 7.9
llos¢ 60 ST mm
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Typ ZQV 2.5N/2 BL Wersja

Nr zam. 1527740000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448658 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 7.9
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 2.5N/2 RD Wersja

Nr zam. 2108470000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448542 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 7.9
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 2.5N/20 Wersja

Nr zam. 1527720000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 24 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118447972 biegundéw: 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos¢: 102
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/20 BL Wersja

Nr zam. 1527890000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448566 biegunéw: 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 102
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/20 RD Wersja

Nr zam. 2108920000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118485899 biegundéw: 20, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$é: 102
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/3 Wersja

Nr zam. 1527570000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 24 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118448450 biegunéw: 3, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢é: 13
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 2.5N/3 BL Wersja

Nr zam. 1527770000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448641 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 13
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 2.5N/3 RD Wersja

Nr zam. 2108690000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448535 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 13
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 2.5N/4 Wersja

Nr zam. 1527590000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 24 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118448443 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 18.1
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 2.5N/4 BL Wersja

Nr zam. 1527780000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448634 biegunéw: 4, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 18.1
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 2.5N/4 RD Wersja

Nr zam. 2108700000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448528 biegunéw: 4, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 18.1
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQVv 2.5N/5 Wersja

Nr zam. 1527620000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 24 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118448436 biegunéw: 5, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 23.2
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/5 BL Wersja

Nr zam. 1527790000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448627 biegundéw: 5, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 23.2
llos¢ 20 ST mm
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Typ ZQV 2.5N/5 RD Wersja

Nr zam. 2108710000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448511 biegundéw: 5, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 23.2
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/50 Wersja

Nr zam. 1527730000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 24 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118411362 biegundéw: 50, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 255
llos¢ 5 ST mm

Typ ZQV 2.5N/50 BL Wersja

Nr zam. 1527920000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448559 biegunéw: 50, Raster w mm (P): 5.10, lzolowany: Tak, Szerokos¢: 255
llos¢ 5 ST mm

Typ ZQV 2.5N/50 RD Wersja

Nr zam. 2109000000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118486001 biegunéw: 50, Raster w mm (P): 5.10, lzolowany: Tak, Szeroko$¢: 255
llos¢ 5 ST mm

Typ ZQV 2.5N/6 Wersja

Nr zam. 1527630000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 24 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118448429 biegundéw: 6, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 28.3
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/6 BL Wersja

Nr zam. 1527820000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448610 biegundéw: 6, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 28.3
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/6 RD Wersja

Nr zam. 2108720000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448504 biegundéw: 6, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 28.3
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/7 Wersja

Nr zam. 1527640000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 24 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118448412 biegundéw: 7, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 33.4
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/7 BL Wersja

Nr zam. 1527830000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448603 biegundéw: 7, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 33.4
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/7 RD Wersja

Nr zam. 2108810000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448498 biegundéw: 7, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 33.4
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/8 Wersja

Nr zam. 1527670000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, pomaranczowy, 24 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118448405 biegundéw: 8, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 38.5
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQVv 2.5N/8 BL Wersja

Nr zam. 1527840000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448597 biegunéw: 8, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 38.5
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/8 RD Wersja

Nr zam. 2108870000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448481 biegundéw: 8, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 38.5
llos¢ 20 ST mm
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Typ ZQV 2.5N/9 Wersja

Nr zam. 1527680000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 24 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118447996 biegundéw: 9, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$c¢: 43.6
llosé 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/9 BL Wersja

Nr zam. 1527870000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448580 biegundw: 9, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szeroko$c¢: 43.6
llos¢ 20 ST mm

Typ ZQV 2.5N/9 RD Wersja

Nr zam. 2108900000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 24 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118448474

biegunéw: 9, Raster w mm (P): 5.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 43.6

llogé 20 ST mm

BLDF 5.08/180F SN
Solidne rozwiagzanie "Daisy-Chain" do wydajnych
zastosowan BUS jest przystosowane do tarncuchéw
energii pomocniczej 400V do 18,5A gestosci pradu. Duza
wielko$¢ zaciskowa do 2,5mm?2 przekroju przewodu jest,
ze wzgledu na znikomy spadek napiecia, szczegdlnie
korzystna w przypadku dtugich przewodéw magistrali lub
duzych pradéw.
4 warianty kotnierzy wraz z opatentowanym ryglem
do luzowania umozliwiajg stosowanie koncepcji
zorientowanej na uzytkownika.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ BLDF 5.08/08/180F SN OR... Wersja

Nr zam. 1065120000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248817658 8, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm2,

llos¢ 24 ST skrzynia

Typ BLDF 5.08/08/180F SN BK.. Wersja

Nr zam. 1001000000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248817559

8, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,

llos¢ 24 ST skrzynia

Typ BLDF 5.08/07/180F SN OR... Wersja

Nr zam. 1065110000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248817832 7, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
lloé¢ 24 ST skrzynia

Typ BLDF 5.08/07/180F SN BK... Wersja

Nr zam. 1000990000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248817474

7, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,

llos¢ 24 ST skrzynia

Typ BLDF 5.08/06/180F SN OR... Wersja

Nr zam. 1065090000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248817801 6, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 28 ST skrzynia

Typ BLDF 5.08/06/180F SN BK... Wersja

Nr zam. 1000980000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248817375

lloé¢ 28 ST

6, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,

skrzynia
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Typ BLDF 5.08/05/180F SN OR... Wersja

Nr zam. 1065080000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248817856 5, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 32 ST skrzynia

Typ BLDF 5.08/05/180F SN BK... Wersja

Nr zam. 1000970000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248817337 5, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 32 ST skrzynia

Typ BLDF 5.08/04/180F SN OR... Wersja

Nr zam. 1059420000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248817894

4, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?,

llos¢ 40 ST skrzynia

Typ BLDF 5.08/04/180F SN BK... Wersja

Nr zam. 1000960000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248817344 4, 180° PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 40 ST skrzynia

Typ BLDF 5.08/03/180F SN OR... Wersja

Nr zam. 1012060000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248818037

3, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,

llos¢ 48 ST skrzynia
Typ BLDF 5.08/03/180F SN BK... Wersja
Nr zam. 1000950000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248817085

3, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,

llos¢ 48 ST skrzynia
Typ BLDF 5.08/02/180F SN OR... Wersja
Nr zam. 1001220000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248817955

2, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,

lloé¢ 60 ST skrzynia

Typ BLDF 5.08/02/180F SN BK... Wersja

Nr zam. 1000930000 Ztgcze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248817252 2, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,

llos¢ 60 ST skrzynia

BLDF 5.08/180 SN
Solidne rozwi?zanie "Daisy-Chain" do wydajnych
zastosowa? BUS jest przystosowane do ?a?cuchéw
energii pomocniczej 400V do 18,5A g?sto?ci pr?du. Du?
a wielko?? zaciskowa do 2,5mm?2 przekroju przewodu
jest, ze wzgl?du na znikomy spadek napi?cia, szczegolnie
korzystna w przypadku d?ugich przewoddéw magistrali lub
du?ych pr?déw.
4 warianty ko?nierzy wraz z opatentowanym ryglem
do luzowania umo?liwiaj? stosowanie koncepcji
zorientowanej na u?ytkownika.

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Typ BLDF 5.08/02/180 SNBK .. Wersja

Nr zam. 1000860000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248817030

lloé¢ 120 ST

2, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,

skrzynia
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Typ BLDF 5.08/02/180 SN OR ... Wersja

Nr zam. 1001150000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248818020 2, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 120 ST skrzynia

Typ BLDF 5.08/03/180 SN BK ...  Wersja

Nr zam. 1000870000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248817276 3, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 80 ST skrzynia

Typ BLDF 5.08/03/180 SN OR ... Wersja

Nr zam. 1001160000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248817726 3, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 80 ST skrzynia

Typ BLDF 5.08/03/180 SN OR ... Wersja

Nr zam. 2759190000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw: 3,
GTIN (EAN) 4064675007289 180°, PUSH IN z aktuatorem, ztgcze sprezynowe, Zakres zaciskania,
llos¢ 80 ST maks. : 3.31 mm?, skrzynia

Typ BLDF 5.08/04/180 SNBK ...  Wersja

Nr zam. 1000880000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248817269 4, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 60 ST skrzynia

Typ BLDF 5.08/04/180 SN OR ... Wersja

Nr zam. 1001170000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248818075 4, 180° PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llosé 60 ST skrzynia

Typ BLDF 5.08/05/180 SN BK ...  Wersja

Nr zam. 1000890000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248817078 5, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?,
llosé 48 ST skrzynia

Typ BLDF 5.08/05/180 SN OR ... Wersja

Nr zam. 1001180000 Ztgcze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248818228 5, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 48 ST skrzynia

Typ BLDF 5.08/06/180 SN BK ...  Wersja

Nr zam. 1000900000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248817412 6, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 40 ST skrzynia

Typ BLDF 5.08/06/180 SN OR ... Wersja

Nr zam. 1001190000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248818174 6, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 40 ST skrzynia

Typ BLDF 5.08/07/180 SN BK ...  Wersja

Nr zam. 1000910000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248817450 7, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 32 ST skrzynia

Typ BLDF 5.08/07/180 SN OR ... Wersja

Nr zam. 1001200000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248817535 7, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 32 ST skrzynia

Typ BLDF 5.08/08/180 SN BK ...  Wersja

Nr zam. 1000920000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248817092 8, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?,
llos¢ 28 ST skrzynia
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Typ BLDF 5.08/08/180 SN OR ... Wersja

Nr zam. 1001210000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248817573 8, 180°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?,

llos¢ 28 ST skrzynia

BLF 5.08HC/90F SN
Niezawodno$é miliony razy sprawdzonego poprzednika
oraz innowacyjne detale:
BLF 5.08HC, wersja PUSH IN wtykéw zenskich BLZP
5.08HC, rézni sie nie tylko systemem podtaczania, lecz
takze ma bardziej kompaktowg konstrukcje. Innowacyjne
ztgcze sprezynowe PUSH IN firmy Weidmdiller to tatwe
W uzyciu, niewymagajace narzedzi, przysztosciowe
przytacze przewodu. HC = High Current (przystosowane
do pragdéw o duzych natezeniach).
Pod wzgledem uniwersalnosci wtyk BLF 5.08HC w
niczym nie ustepuje pierwowzorowi:
3 sprawdzone kierunki odej$cia przewodu zapewniajg
réwnie duzg swobode projektowania konstrukcji
dostosowanych do specyficznych potrzeb 4 warianty
kotnierza oraz opatentowany rygiel umozliwiajg tworzenie
koncepcji ryglowania dostosowanych do wymagan
uzytkownika W celu osiagniecia maksymalnych warto$ci
nominalnych podanych w specyfikacji trzeba stosowacé
kombinacje ztgcz wtykowych BLF 5.08HC i SL 5.08HC.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ BLF 5.08HC/21/90F SN OR... Wersja

Nr zam. 1477230000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4050118284546 21, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,

lloé¢ 12 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/20/90F SN OR... Wersja

Nr zam. 1002270000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248694433 20, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,

llos¢ 12 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/19/90F SN OR... Wersja

Nr zam. 1002260000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248694419 19, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,

llos¢ 12 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/18/90F SN OR... Wersja

Nr zam. 1002250000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248694402 18, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,

llos¢ 18 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/17/90F SN OR... Wersja

Nr zam. 1002240000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248694396 17, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,

llos¢ 18 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/16/90F SN OR.. Wersja

Nr zam. 1002230000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248694389 16, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,

llos¢ 18 ST skrzynia
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Typ BLF 5.08HC/16/90F SN BK... Wersja

Nr zam. 1000360001 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248690329 16, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 18 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/15/90F SN OR... Wersja

Nr zam. 1002220000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248694372 15, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 18 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/14/90F SN OR... Wersja

Nr zam. 1002210000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248694365 14, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 18 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/13/90F SN OR... Wersja

Nr zam. 1002200000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248694358 13, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 24 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/12/90F SN OR... Wersja

Nr zam. 1002190000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248694341 12, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 24 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/12/90F SN BK... ~Wersja

Nr zam. 1000320001 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248690282 12, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 24 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/11/90F SN OR... Wersja

Nr zam. 1002180000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248694334 11, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llosé 24 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/10/90F SN OR... Wersja

Nr zam. 1002170000 Ztgcze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248694327 10, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 30 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/10/90F SN BK... ~Wersja

Nr zam. 1000300001 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248690268 10, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 30 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/09/90F SN OR... Wersja

Nr zam. 1002160000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248694310 9, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?,
llos¢ 30 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/08/90F SN OR... Wersja

Nr zam. 1002150000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248694105 8, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 36 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/08/90F SN BK... ~Wersja

Nr zam. 1000280001 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248690244 8, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 36 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/07/90F SN OR... Wersja

Nr zam. 1002140000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248694099 7,90° PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?,
llos¢ 36 ST skrzynia
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Typ BLF 5.08HC/06/90F SN OR... Wersja

Nr zam. 1002130000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248694082 6, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?,
llos¢ 42 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/06/90F SN BK... ~Wersja

Nr zam. 1000260001 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248690220 6, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 42 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/05/90F SN OR... Wersja

Nr zam. 1002120000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248694075 5, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?,
llos¢ 48 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/04/90F SN OR... Wersja

Nr zam. 1002110000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248694068 4, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 60 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/04/90F SN BK... Wersja

Nr zam. 1000240001 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248690206 4, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 60 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/03/90F SN OR... Wersja

Nr zam. 1002100000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248694051 3, 90° PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?,
llos¢ 72 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/02/90F SN OR... Wersja

Nr zam. 1002090000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248694044 2,90° PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?,
llosé 90 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/02/90F SN BK... Wersja

Nr zam. 1000220001 Ztgcze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248690183 2, 90° PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 90 ST skrzynia

BLF 5.08HC/90 SN

Niezawodno$é miliony razy sprawdzonego poprzednika
oraz innowacyjne detale:

BLF 5.08HC, wersja PUSH IN wtykéw zenskich BLZP
5.08HC, rézni sie nie tylko systemem podtaczania, lecz
takze ma bardziej kompaktowg konstrukcje. Innowacyjne
ztacze sprezynowe PUSH IN firmy Weidmiiller to tatwe
W uzyciu, niewymagajgce narzedzi, przysztosciowe
przytacze przewodu. HC = High Current (przystosowane
do pragdéw o duzych natezeniach).

Pod wzgledem uniwersalnosci wtyk BLF 5.08HC w
niczym nie ustepuje pierwowzorowi:

3 sprawdzone kierunki odej$cia przewodu zapewniajg
réwnie duzg swobode projektowania konstrukcji
dostosowanych do specyficznych potrzeb 4 warianty
kotnierza oraz opatentowany rygiel umozliwiajg tworzenie
koncepcji ryglowania dostosowanych do wymagan
uzytkownika W celu osiggniecia maksymalnych wartosci
nominalnych podanych w specyfikacji trzeba stosowaé
kombinacje ztgcz wtykowych BLF 5.08HC i SL 5.08HC.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ BLF 5.08HC/02/90 SN BK ... Wersja

Nr zam. 1000030001 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248689965 2,90° PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?,
llosé 180 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/02/90 SN OR ... Wersja

Nr zam. 1001530000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248693337 2,90° PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llosé 180 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/03/90 SN BK ... Wersja

Nr zam. 1000040001 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248689972 3, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?,
lloé¢ 120 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/03/90 SN OR ... Wersja

Nr zam. 1001540000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248693344 3, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?,
llos¢ 120 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/03/90 SN OR ... Wersja

Nr zam. 2766910000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4064675022527 3, 90° PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?,
llos¢ 120 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/03/90 SNOR ... Wersja

Nr zam. 2764380000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4064675017332 3, 90°, PUSH IN z aktuatorem, ztgcze sprezynowe, Zakres zaciskania,
llos¢ 120 ST maks. : 3.31 mm?2, skrzynia

Typ BLF 5.08HC/04/90 SN BK ... Wersja

Nr zam. 1000050001 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248689989 4,90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos$¢ 90 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/04/90 SN OR ... Wersja

Nr zam. 1001550000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248693351 4, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 90 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/05/90 SN BK ... Wersja

Nr zam. 1000060001 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248689996 5, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?,

llosé 72 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/05/90 SN OR ... Wersja

Nr zam. 1001560000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248693368 5, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?,

lloé¢ 72 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/06/90 SN BK ... Wersja

Nr zam. 1000070001 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegundw:

GTIN (EAN) 4032248690008 6, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?,

llos¢ 60 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/06/90 SN OR ... Wersja

Nr zam. 1001570000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248693375 6, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,

llos¢ 60 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/07/90 SN OR ... Wersja

Nr zam. 1001580000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:

GTIN (EAN) 4032248693382 7,90° PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,

llos¢ 48 ST skrzynia

Data sporzadzenia 06.01.2026 06:55:22 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1000030001
https://eshop.weidmueller.com/p/1001530000
https://eshop.weidmueller.com/p/1000040001
https://eshop.weidmueller.com/p/1001540000
https://eshop.weidmueller.com/p/2766910000
https://eshop.weidmueller.com/p/2764380000
https://eshop.weidmueller.com/p/1000050001
https://eshop.weidmueller.com/p/1001550000
https://eshop.weidmueller.com/p/1000060001
https://eshop.weidmueller.com/p/1001560000
https://eshop.weidmueller.com/p/1000070001
https://eshop.weidmueller.com/p/1001570000
https://eshop.weidmueller.com/p/1001580000

Karta katalogowa

WMF 2.5 FU BLZ PE SW

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Typ BLF 5.08HC/08/90 SN BK ... Wersja

Nr zam. 1000090001 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248690022 8, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 42 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/08/90 SNOR ... Wersja

Nr zam. 1001590000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248693399 8, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 42 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/09/90 SN OR ... Wersja

Nr zam. 1001600000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248693405 9, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?,
llos¢ 36 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/10/90 SN BK ... Wersja

Nr zam. 1000110001 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248690046 10, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 36 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/10/90 SN OR ... Wersja

Nr zam. 1001610000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248693412 10, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 36 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/11/90 SN BK ... Wersja

Nr zam. 1000120001 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248690060 11, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llosé 30ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/11/90 SN OR ... Wersja

Nr zam. 1001620000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248693429 11, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llosé 30ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/12/90 SN BK ... Wersja

Nr zam. 1000130001 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248690084 12, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 30 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/12/90 SN OR ... Wersja

Nr zam. 1001630000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248693436 12, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 30 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/13/90 SN BK ... Wersja

Nr zam. 1000140001 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248690091 13, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 24 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/13/90 SNOR ... Wersja

Nr zam. 1001640000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248693443 13, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 24 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/14/90 SN BK ... Wersja

Nr zam. 1000150001 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248690107 14, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 24 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/14/90 SNOR ... Wersja

Nr zam. 1001650000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248693450 14, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llosé 24 ST skrzynia
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Typ BLF 5.08HC/15/90 SNOR ... Wersja

Nr zam. 1001660000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248693467 15, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 24 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/16/90 SN BK ...  Wersja

Nr zam. 1000170001 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248690121 16, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 18 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/16/90 SN OR ... Wersja

Nr zam. 1001670000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248693474 16, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 18 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/17/90 SN BK ... Wersja

Nr zam. 1000180001 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248690138 17, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 18 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/17/90 SNOR ... Wersja

Nr zam. 1001680000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248693481 17, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 18 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/18/90 SN BK ... Wersja

Nr zam. 1000190001 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248690145 18, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 18 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/18/90 SN OR ... Wersja

Nr zam. 1001690000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248693498 18, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?,
llosé 18 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/19/90 SN BK ... Wersja

Nr zam. 1000200001 Ztgcze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248690152 19, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 18 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/19/90 SN OR ... Wersja

Nr zam. 1001700000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248693504 19, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 18 ST skrzynia

Typ BLF 5.08HC/20/90 SN OR ... Wersja

Nr zam. 1001710000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.08 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248693511 20, 90°, PUSH IN z aktuatorem, Zakres zaciskania, maks. : 3.31 mm?2,
llos¢ 18 ST skrzynia
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