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Zdjecie produktu

RoHS

Vnmrum

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Zacisk bezpiecznika, ztacze $rubowe, czarny, 2.5
mm?2, 6.3 A, 500V, liczba przytaczen: 3, liczba
poziomoéw: 2, TS 35

Nr zam. 1163040000

Typ WMF 2.5 FU PE SW
GTIN (EAN) 4032248992027
llos¢ 50 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
( € (Sp. m CURUSEX ATEX
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Nr certyfikatu (cCURusEX) E184763

Wymiary i masa

Gtebokosé 74 mm Gtebokos¢ (cale) 2.9134 inch
Gtebokos¢ wraz z szyng DIN 74.5 mm Wysokos$é 88 mm
Wysokos¢ (cale) 3.4646 inch Szeroko$é 5.08 mm
Szeroko$¢ (cale) 0.2 inch Masa netto 199
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C...55 °C Temperatura otoczenia -5°C...40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 120°C
maks.

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane znamionowe IECEx/ATEX

nr certyfikatu (ATEX) DEMKO 14ATEX1389U Nr certyfikatu (IECEX) IECEXUL14.0097U
Napiecie maks. (ATEX) 500V Prad (ATEX) 6.3A

Maks. przekrdj przewodu (ATEX) 2.5 mm? Napiecie maks. (IECEX) 500V

Prad (IECEX) 6.3A Oznakowanie EN 60079-7 Ex ecll C Ge
Etykieta Ex 2014/34/WE 113G

Informacje ogoélne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12 przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26
maks.
Normy IEC 60947-7-2, IEC Szyna montazowa TS 356

60947-7-3, IEC 61984

Przewody zaciskane (kolejne przytacze)

Rodzaj przytacza, kolejne przytacze ztgcze $rubowe

dalsze dane techniczne

otwarte strony z prawej strony rodzaj montazu weciskany
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Materiat podstawowy Wemid Barwny czarny

Klasa palnosci wg UL 94 V-0

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 2.5 mm?2 Napiecie znamionowe 500V

Znamionowe napiecie state 500V Znamionowe natezenie pradu 6.3A

Prad przy maksymalnym 6.3 A Normy IEC 60947-7-2, IEC
oprzewodowaniu 60947-7-3, IEC 61984
Rezystancja objetosciowa wg IEC 1.33 mQ Znamionowe napigcie udarowe 8 kV

60947-7-x

Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC0.77 W

Kategoria przepieciowa

60947-7-x
Stopien zanieczyszczenia 3
dane znamionowe wg CSA
Maks. przekrdj przewodu (CSA) 12 AWG Napiecie rozm. C (CSA) 600V
Prad Gr C (CSA) 17 A Nr certyfikatu (CSA) 200039-1057876
Napiecie rozm. B (CSA) 600V Prad Gr B (CSA) 17 A
Napiecie rozm. D (CSA) 600V Prad Gr D (CSA) b A
Min. przekroj przewodu (CSA) 26 AWG
dane znamionowe wg UL
Wielko$¢ przewodu Factory wiring max 12 AWG Napiecie rozm. B (cURus) 600V
(cURus)
Napiecie rozm. D (cURus) 600V Maks. przekrdj przewodu (cURus) 12 AWG
Nr certyfikatu (cURus) E60693 Min. przekréj przewodu (cURus) 26 AWG
Wielko$¢ przewodu Field wiring min 26 AWG Wielko$¢ przewodu Factory wiring min - 26 AWG
(cURus) (cURus)
Prad rozm. B (cURus) 17 A Napiecie rozm. C (cURus) 600V
Prad rozm. C (cURus) 17 A Prad rozm. D (cURus) 5 A
Wielko$¢ przewodu Field wiring max 12 AWG
(cURus)
parametry systemu
Wykonanie Ztacze Srubowe, odtgcznik niezbedna ptyta zamykajaca Tak
bezpiecznikowy, Z
przytagczem PE, do
poprzecznych ztacz
wtykowych, wolne z jednej
strony
Liczba potencjatéw 2 liczba poziomoéw 2
liczba zaciskéw na poziom 2 Liczba potencjatéw w rzedzie 1
poziomy wewnetrznie zmostkowane Tak Przytacze PE Tak
Szyna montazowa TS 35 Funkcja N Nie
Funkcja PE Tak Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A3 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 12
maks.

kierunek podtaczenia z boku Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0.6 Nm

Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.5 Nm Dtugo$¢ odizolowania 10 mm

Rodzaj przytacza 2

ztacze Srubowe

Rodzaj przytacza

ztgcze Srubowe
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Dane techniczne
liczba przytaczen 3 Zakres zaciskania, maks. 4 mm?2
Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? $ruba dociskowa M 3
Wielkos$¢ ostrza 0,6 x 3,b mm przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26
Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2

przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, maks.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 2.5 mm?2
przewéd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/ 1, maks.

przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 4 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
drutu, maks. przewdd wielodrutowy, min.

Maks. przekroj przytacza, przewod 4 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 0.5 mm?2
wielodrutowy, maks. wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodéw, przewdd 4 mm?2 Przekrdéj przytacza przewodéw, przewod 0.5 mm?2
jednodrutowy, maks. jednodrutowy, min.

Maks. przekroj przytacza, cienki przewdd 0.5 mm?2
wielodrutowy, min.

Wazna informacja

Informacje produktowe Napiecie zalezy od wybranego elementu bezpiecznika lub wybranej lampki wskaznika
Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000899 ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16 ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16 ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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