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Zdjecie produktu

Ztaczka roztgczajgca przewodu uziemiajagcego pomaga
wykrywaé zwarcia doziemne i umozliwia roztgczanie uzie-
mienia obwodu pomocniczego. Czerwona i zielona dioda
LED wskazuja rézne stany pracy.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Bloki odczepdw probierczych, ztacze Srubowe,
Jasnozétty, 6 mm2, 27 A, 30V, liczba przytaczen:
2, liczba poziomoéw: 1

Nr zam. 1166820000

Typ SAKT E/35 2LD 30VAC
GTIN (EAN) 4008190048082

lloéé 5 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 52.5 mm Gtebokos¢ (cale) 2.0669 inch
Wysokos$é 65 mm Wysokos¢ (cale) 2.5591 inch
Szeroko$é 16 mm Szeroko$¢ (cale) 0.6299 inch
Masa netto 64.28 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..55 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C

maks.

Zgodnos$é produktu z wymoga

mi srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

999cd67e-47 1e-4085-8dba-1342fcea86de

Informacje ogédlne

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,
maks.

AWG 22 Wskazowka montazowa

montaz bezposredni

przekréj przytacza przewodu AWG, min.

AWG 8 Szyna montazowa

TS 35

Przewody zaciskane (kolejne p

rzytacze)

Rodzaj przytacza, kolejne przytacze

ztgcze srubowe

dalsze dane techniczne

otwarte strony z prawej strony Wskazéwka montazowa montaz bezposredni

rodzaj montazu weciskany

dane tworzywa

Materiat podstawowy KrG Barwny Jasnozotty

Klasa palnosci wg UL 94 V-0, bVA

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 6 mm? Napiecie znamionowe 30V

Znamionowe napiecie przemienne 30V Znamionowe napiecie state 15V

Znamionowe natezenie pradu 27 A Prad przy maksymalnym 27 A
oprzewodowaniu

Rezystancja objetosciowa wg IEC 0.78 mQ Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 1.31 W

60947-7x

60947-7-x
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Stopien zanieczyszczenia 3

parametry systemu

Wykonanie Ztacze Srubowe, Ztgczka niezbedna ptyta zamykajaca Tak

specjalna odtacznik

podtuzny, z LED, do

przykrecanego potaczenia

poprzecznego
Liczba potencjatéw 1 liczba pozioméw 1
liczba zaciskdw na poziom 4 Liczba potencjatéw w rzedzie 1
poziomy wewnetrznie zmostkowane Nie Przytacze PE Nie
Szyna montazowa TS 35 Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie Funkcja PEN Nie

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 Ab

przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 22
maks.

kierunek podtaczenia z boku Dtugos$¢ odizolowania 12 mm
Rodzaj przytacza 2 ztgcze srubowe Rodzaj przytacza ztagcze srubowe
liczba przytaczen 2 Zakres zaciskania, maks. 10 mm?2
Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? $ruba dociskowa M 3.5
Wielkos$¢ ostrza 4,0x0,8 mm przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 8
Przekréj przytacza przewodu, cienki 6 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, maks. kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 6 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami przewoéd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/1, maks. kablowymi DIN 46228/1, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 6 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
drutu, maks. przewdd wielodrutowy, min.

Maks. przekrdj przytacza, przewod 6 mm?2 Maks. przekroéj przytacza, przewod 0.5 mm?2

wielodrutowy, maks.

wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodéw, przewoéd 10 mm?2
jednodrutowy, maks.

Przekrdéj przytacza przewodoéw, przewod 0.5 mm?2
jednodrutowy, min.

Maks. przekroj przytacza, cienki przewod 0.5 mm?2
wielodrutowy, min.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09

Data sporzgdzenia 09.12.2025 10:43:32 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Karta katalogowa
SAKT E/35 2LD 30VAC

Akcesoria

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Trzymacz

Ogobine dane zamoéwieniowe

Aby zagwarantowac trwale bezpieczne osadzenie w
szynie no$nej i zapobiec wypadnieciu, Weidmiiller
wprowadzit do programu koncéwki kagtowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezérubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Typ EW 35 Wersja

Nr zam. 0383560000 Wspornik koricowy, bezowy, TS 35, V-2, Wemid, Szeroko$é: 8.5 mm,
GTIN (EAN) 4008190181314 100 °C

llos¢ 50 ST

Typ EWK 1 Wersja

Nr zam. 0206160000 Wspornik koricowy, bezowy, TS 32, V-0, Wemid, Szeroko$é: 9 mm,
GTIN (EAN) 4008190080020 100 °C

llosé 50 ST

Uchwyt znacznikéw

Ogobine dane zamoéwieniowe

Uchwyty oznacznikow oferujg mozliwos¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty kagtowe moga by¢ opcjonalnie tagczone
zatrzaskowo i moga by¢ montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujgce typy
oznacznikdw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

GTIN (EAN) 4032248270231

llogé 100 ST
Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja
Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

GTIN (EAN) 4032248270248
lloé¢ 100 ST
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