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Zdjęcie produktu

  

Złączka rozłączająca przewodu uziemiającego pomaga
wykrywać zwarcia doziemne i umożliwia rozłączanie uzie-
mienia obwodu pomocniczego. Czerwona i zielona dioda
LED wskazują różne stany pracy.

Ogólne dane zamówieniowe

 
Wersja Bloki odczepów probierczych, złącze śrubowe,

Jasnożółty, 6 mm², 27 A, 30 V, liczba przyłączeń:
2, liczba poziomów: 1

Nr zam. 1166820000
Typ SAKT E/35 2LD 30VAC
GTIN (EAN) 4008190048082
Ilość 5 szt.
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Dopuszczenia
 
Atesty

 
ROHS Zgodny
 

Wymiary i masa
 
Głębokość 52.5 mm Głębokość (cale) 2.0669 inch
Wysokość 65 mm Wysokość (cale) 2.5591 inch
Szerokość 16 mm Szerokość (cale) 0.6299 inch
Masa netto 64.28 g
 

Temperatury
 
Temperatura magazynowania -25 °C...55 °C Temperatura otoczenia -60 °C…85 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min. -60 °C długotrwała temperatura użytkowa,

maks.
130 °C

 

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
 
Status zgodności z dyrektywą RoHS Zgodne, z wyłączeniem
Wyłączenie RoHS (w przypadkach,
w których ma to zastosowanie / jest
znane)

7a, 7cI

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de
 

Informacje ogólne
 
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG,
maks.

AWG 22 Wskazówka montażowa montaż bezpośredni

przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 8 Szyna montażowa TS 35
 

Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)
 
Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze złącze śrubowe
 

dalsze dane techniczne
 
otwarte strony z prawej strony Wskazówka montażowa montaż bezpośredni
rodzaj montażu wciskany
 

dane tworzywa
 
Materiał podstawowy KrG Barwny Jasnożółty
Klasa palności wg UL 94 V-0, 5VA
 

dane znamionowe
 
Przekrój pomiarowy 6 mm² Napięcie znamionowe 30 V
Znamionowe napięcie przemienne 30 V Znamionowe napięcie stałe 15 V
Znamionowe natężenie prądu 27 A Prąd przy maksymalnym

oprzewodowaniu
27 A

Rezystancja objętościowa wg IEC
60947-7-x

0.78 mΩ Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC
60947-7-x

1.31 W
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Stopień zanieczyszczenia 3
 

parametry systemu
 
Wykonanie Złącze śrubowe, Złączka

specjalna odłącznik
podłużny, z LED, do
przykręcanego połączenia
poprzecznego

niezbędna płyta zamykająca Tak

Liczba potencjałów 1 liczba poziomów 1
liczba zacisków na poziom 4 Liczba potencjałów w rzędzie 1
poziomy wewnętrznie zmostkowane Nie Przyłącze PE Nie
Szyna montażowa TS 35 Funkcja N Nie
Funkcja PE Nie Funkcja PEN Nie
 

przewody zaciskane (złącze wymiarowane)
 
sprawdzian trzpieniowy wg 60 947-1 A5 przekrój przyłączeniowy przewodu AWG,

maks.
AWG 22

kierunek podłączenia z boku Długość odizolowania 12 mm
Rodzaj przyłącza 2 złącze śrubowe Rodzaj przyłącza złącze śrubowe
liczba przyłączeń 2 Zakres zaciskania, maks. 10 mm²
Zakres zaciskania, min. 0.5 mm² śruba dociskowa M 3,5
Wielkość ostrza 4,0 x 0,8 mm przekrój przyłącza przewodu AWG, min. AWG 8
Przekrój przyłącza przewodu, cienki
przewód wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks.

6 mm² Przekrój przyłącza przewodu, cienki
przewód wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, min.

0.5 mm²

Przekrój przyłącza przewodu, cienki
przewód wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, maks.

6 mm² Przekrój przyłącza przewodu, cienki
przewód wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, min.

0.5 mm²

Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego
drutu, maks.

6 mm² Przekrój przyłącza przewodu, cienki
przewód wielodrutowy, min.

0.5 mm²

Maks. przekrój przyłącza, przewód
wielodrutowy, maks.

6 mm² Maks. przekrój przyłącza, przewód
wielodrutowy, min.

0.5 mm²

Przekrój przyłącza przewodów, przewód
jednodrutowy, maks.

10 mm² Przekrój przyłącza przewodów, przewód
jednodrutowy, min.

0.5 mm²

Maks. przekrój przyłącza, cienki przewód
wielodrutowy, min.

0.5 mm²
 

Klasyfikacje
 
ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Trzymacz

Aby zagwarantować trwale bezpieczne osadzenie w
szynie nośnej i zapobiec wypadnięciu, Weidmüller
wprowadził do programu końcówki kątowe. Dostępne
są wersje ze śrubą i bezśrubowe. Na trzymaczach można
umieszczać oznaczniki, również dla oznaczeń grupowych.
Istnieje też możliwość mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ EW 35 Wersja
Nr zam. 0383560000
GTIN (EAN) 4008190181314
Ilość 50 ST

Wspornik końcowy, beżowy, TS 35, V-2, Wemid, Szerokość: 8.5 mm,
100 °C

Typ EWK 1 Wersja
Nr zam. 0206160000
GTIN (EAN) 4008190080020
Ilość 50 ST

Wspornik końcowy, beżowy, TS 32, V-0, Wemid, Szerokość: 9 mm,
100 °C

Uchwyt znaczników

Uchwyty oznaczników oferują możliwość dodatkowego
montażu standardowych oznaczników o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty kątowe mogą być opcjonalnie łączone
zatrzaskowo i mogą być montowane we wszystkich
standardowych kanałach znakowania modułowych
listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujące typy
oznaczników można znaleźć w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Ogólne dane zamówieniowe
Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja
Nr zam. 1805490000
GTIN (EAN) 4032248270231
Ilość 100 ST

Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

Typ BZT 1 ZA WS 10/5 Wersja
Nr zam. 1805520000
GTIN (EAN) 4032248270248
Ilość 100 ST

Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania
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