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Zdjecie produktu

Dzieki szerokiej gamie przytaczy ekranu KLBU mozna uzy-
ska¢ elastyczne i samoregulujgce styki ekranowe oraz
zapewni¢ bezbtednag obstuge maszyn.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Patak zaciskowy, Patgk zaciskowy do przytacza
ekranu, Stal

Nr zam. 1167850000

Typ KLBUE 4-13.5 CPF16

GTIN (EAN) 4032248959655

llos¢ 10 szt.

Vt:oupum

Data sporzadzenia 10.01.2026 12:27:59 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 31.45 mm Gtebokos¢ (cale) 1.2382 inch

Wysokos$é 22 mm Wysokos¢ (cale) 0.8661 inch

Szeroko$é 20.1 mm Szeroko$¢ (cale) 0.7913 inch

Wymiar mocowania szeroko$é¢ 18.9 mm Masa netto 30.1¢g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..55 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C

dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-60 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C
maks.

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Slad weglowy produktu Kotyska do bramy 0.098 kg CO2 eq.

Informacje ogodlne

Wskazéwka montazowa Szyna C z otworem 16 mm  Szyna montazowa TS 27

dalsze dane techniczne

Wskazéwka montazowa Szyna C z otworem 16 mm  wersja przetestowana pod katem Nie
eksplozji

rodzaj montazu Sruba

dane tworzywa

Materiat podstawowy Stal Barwny szary

Klasa palnosci wg UL 94 None

dane znamionowe

Przekréj pomiarowy 10 mm2

parametry systemu

niezbedna ptyta zamykajgca Nie Szyna montazowa TS 27

przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)

Dtugos$¢ odizolowania 22 mm Rodzaj przytgcza Ztacze sprezynowe

liczba przytaczen 1 Srednica kabla, maks. 13.5 mm

Srednica kabla, min. 4 mm Maks. przekroéj przytacza, przewod 13.5 mm?
wielodrutowy, maks.

Maks. przekroj przytacza, przewod 4 mm?

wielodrutowy, min.
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Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002020 ETIM 9.0 EC002020
ETIM 10.0 EC002020 ECLASS 14.0 27-25-01-20
ECLASS 15.0 27-25-01-20
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