Karta katalogowa

RS D8-14...20MA

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Przetworniki D/A konwertuja sygnaty cyfrowe na analo-

gowe.

Stuza do przeksztatcania 8-bitowych sygnatéw cyfrowych

w standardowe analogowe sygnaty pragdowe lub

napigciowe.

Przetworniki D/A nadajg sie w szczegolnosci
do zadan w ramach monitorowania proceséw.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Przetwornik DA, Wejscie : Impuls 8-bitowy, Wyj-
$cie : 4-20 mA

Nr zam. 1169261001

Typ RS D81 4...20MA

GTIN (EAN) 4032248103928

llosé 1 szt.

Status dostawy

element wycofywany z produkcji

Dostepne do

2022-06-30T00:00:00+02:00

Data sporzadzenia 18.11.2025 11:43:43 MEZ
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé¢ 70 mm Gtebokos¢ (cale) 2.7559 inch
Wysokos$é 72 mm Wysokos¢ (cale) 2.8346 inch
Szeroko$é 35 mm Szeroko$¢ (cale) 1.378 inch
Masa netto 729

Temperatury

Temperatura magazynowania -40°C..80°C Temperatura eksploatacyjna 0°C..50°C

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 7b5ffb72-271d-4¢73-8b09-bd0aaee3697a
Wejscie

Liczba wejsé¢

8 bitow (1 bit znak
poprzedzajacy)

Poziom wejsciowy

5...24 V DC = wysoki,
0V DC = niski, maks. 30 V
= wysoki

rezystancja wejscia napigcie

50 kQ na wejscie

Wyjscie

Liczba wyjs¢ 1 Impedancja wejsciowa napigcie <500 Q

Prad offsetowy 4 mA czas konwersji <30 us

Prad wyjsciowy 4...20 mA (jako zrodto)

Informacje ogodlne

doktadno$é + 1LSB Stopien ochrony IPOO

Napiecie zasilania 24V DC Pobor pradu 25 mA (facznie z pradem
wyjéciowym)

Szyna montazowa TS 35, TS 32

Koordynacja izolacji

Normy EMV EN 61000-6 Separacja galwaniczna bez separacji

Dane przytaczeniowe

Rodzaj przytacza
Zakres zaciskania, min.

ztacze srubowe
0.5 mm?

Zakres zaciskow przytacza pomiarowego 4 mm?2

Zakres zaciskania, maks.

4 mm2
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Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002653 ETIM 7.0 EC002653
ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 9.0 27-21-01-20
ECLASS 9.1 27-21-01-90 ECLASS 10.0 27-21-01-20
ECLASS 11.0 27-21-01-20 ECLASS 12.0 27-21-01-20
ECLASS 13.0 27-21-01-20 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20
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Symbol taczenia
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