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Zdjecie produktu

Okragte wtyki M23 cechuje sie duzg liczbg cykli tgczenia,
duzg obcigzalnos$cig prgdowa oraz duzg gestoscig upako-
wania przy minimalnych wymiarach.

Obudowy, wktadki oraz styki zaprasowywane trzeba
zamawiac¢ oddzielnie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs,
Empty enclosure

Nr zam. 1169980000

Typ SAIE-M23-S-W

GTIN (EAN) 4032248961962

llos¢ 1 szt.

-

RoHS

\/cumrumn
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E344862

Wymiary i masa

Masa netto 81g¢g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane techniczne adaptowalnych ztaczy wtykowych

Podstawowy materiat obudowy stop miedzi i cynku Stopien ochrony IP67, IP6OK
Stopien zanieczyszczenia 3 Przytacze ekranu Tak

Zakres temperatury obudowy -40..+125°C

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC003556 ETIM 9.0 EC003556
ETIM 10.0 EC003556 ECLASS 14.0 27-44-02-24
ECLASS 15.0 27-44-02-24
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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Rysunki

Rysunek wymiarowy

0274

0256

418
M23 x1

Mounting dimensions
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