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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

Okragte wtyki M23 cechuje sie duzg liczbg cykli taczenia,
duzg obcigzalnos$cig pradowg oraz duzg gestoscig upako-
wania przy minimalnych wymiarach.

Obudowy, wktadki oraz styki zaprasowywane trzeba
zamawiac oddzielnie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
Nr zam. 1170110000

Typ SAI-M23-BE-17

GTIN (EAN) 4032248962198

llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 05.01.2026 10:37:37 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1170110000
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Dopuszczenia

- ( € “
ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL

Nr certyfikatu (UR) E344862

Wymiary i masa

Masa netto 5g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane techniczne adaptowalnych ztaczy wtykowych

Liczba biegunéw 17 kodowanie brak

Rodzaj przytacza Przytacze zagniatane Podstawowy materiat obudowy termoplastyczny poliamid
PA 6, PBT

Napiecie znamionowe 160V Znamionowe natezenie pragdu 8A

Cykle wpinania > 1000 Stopien zanieczyszczenia 3

Prad znamionowy Styk 1T mm =8 A Rodzaj styku Ztacze zenskie

Mozliwosci kodowania wktadek Kodowanie H, Kodowanie

sygnatowych do ztagcz M23 N, Kodowanie S,

Kodowanie X, Kodowanie
Y, Kodowanie Z

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC003557 ETIM 9.0 EC003557
ETIM 10.0 EC003557 ECLASS 14.0 27-44-02-23
ECLASS 15.0 27-44-02-23
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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Uktad stykow

Rysunek wymiarowy
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Akcesoria

1Tmm

Okragte wtyki M23 cechuje sie duzg liczbg cykli taczenia,
duzg obcigzalnoscig pradowa oraz duza gestoscia
upakowania przy minimalnych wymiarach.

Obudowy, wktadki oraz styki zaprasowywane trzeba
zamawia¢ oddzielnie.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SAI-M23-KBC-0.08/0.56 Wersja

Nr zam. 1995860000 Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN) 4032248926152

llog¢ 50 ST

Typ SAI-M23-KBC-0.34/1.00 Wersja

Nr zam. 1170180000 Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN) 4032248962075

lloéé 50 ST

Typ SAI-M23-KBC-1.00-1.5 Wersja

Nr zam. 1170210000 Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN) 4032248962174

llosé 50 ST

...do M23

Firma Weidmdiiller oferuje szeroki wybor narzedzi i
akcesoriéw do kabli czujnik-sitownik.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

SAI M23 CRIMPING TOOL 2 Wersja

1203960000 Zaciskarka do stykow sygnatowych, poczw. Zagniatanie karbowane
4050118000764

18T

Data sporzadzenia 05.01.2026 10:37:37 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/1995860000
https://eshop.weidmueller.com/p/1170180000
https://eshop.weidmueller.com/p/1170210000
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Obudowa standardowa

Ogobine dane zamoéwieniowe

Okragte wtyki M23 cechuje sie duzg liczbg cykli taczenia,
duzg obcigzalnoscig pradowa oraz duza gestoscia
upakowania przy minimalnych wymiarach.

Obudowy, wktadki oraz styki zaprasowywane trzeba
zamawia¢ oddzielnie.

Typ SAI-M23-GS-11/17 Wersja

Nr zam. 1299390000 Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure

GTIN (EAN) 4050118097191

llos¢ 18T

Typ SAI-M23-GS-7/12 Wersja

Nr zam. 1995840000 Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure

GTIN (EAN) 4032248926121

llosé 18T

Typ SAI-M23-GSW-S-7/12 Wersja

Nr zam. 1169920000 Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure

GTIN (EAN) 4032248961986

llos¢ 18T

Typ SAI-M23-KS-7/12 Wersja

Nr zam. 1169900000 Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure

GTIN (EAN) 4032248961948

llos¢ 18T

Typ SAIL-M23-KSW-7/12 Wersja

Nr zam. 1169930000 Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure

GTIN (EAN) 4032248961993

lloé¢ 18T

Typ SAIE-M23-S-EM Wersja

Nr zam. 1169970000 Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN) 4032248961979

llos¢ 18T

Typ SAIE-M23-S-HW Wersja

Nr zam. 1169990000 Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN) 4032248962051

llosé 1ST

Typ SAIE-M23-S-RM Wersja

Nr zam. 1169950000 Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN) 4032248961092

llos¢ 18T

Typ SAIE-M23-S-VW Wersja

Nr zam. 1169940000 Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN) 4032248962013

llosé 18T

Data sporzgdzenia 05.01.2026 10:37:37 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1299390000
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