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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

Okragte wtyki M23 cechuje sie duzg liczbg cykli taczenia,
duzg obcigzalnos$cig pradowg oraz duzg gestoscig upako-
wania przy minimalnych wymiarach.

Obudowy, wktadki oraz styki zaprasowywane trzeba
zamawiac oddzielnie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
Nr zam. 1170240000

Typ SAI-M23-KBC-1.5-.56-1.0

GTIN (EAN) 4032248962150

llos¢ 50 szt.

Data sporzadzenia 04.03.2026 04:55:25 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/1170240000
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E344862

Wymiary i masa

Dtugosc¢ 16.5 mm Dtugosc (cale)
Masa netto 0.28¢

0.6496 inch

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1cb33b66-fcff-4dab-b89f-fdbbfbfbcbbb

Dane techniczne adaptowalnych ztaczy wtykowych

Powierzchnia styku poztacany Rodzaj przytagcza Przytacze zagniatane
Opor izolacji >1010 Q Materiat stykdw stop miedzi i cynku
Przekréj przytacza przewodu, maks. 1T mm?2 Przekroéj przytacza przewodu, min. 0.56 mm?2

Cykle wpinania > 1000 Rodzaj styku Ztgcze zenskie

Ustawienia re. SAl M23 Narzedzie zaciskowe

Ustawienia dotyczace narzedzia do Narzedzie zaciskowe 2
zaciskania SAIM23 Pozycja lokatora 2
Zacisk styku Gniazdo zaciskane sygnatowe 1,5 mm
Crimping mandrel adjustment acc. to mm?2 przekréj przewodu 0.56 mm?2
Regulacja tulei 0.95
zaciskowej
przekréj przewodu 0.75 mm?2
Regulacja tulei 1.05
zaciskowej
przekréj przewodu 1.00 mm?
Regulacja tulei 1.13
zaciskowej
Klasyfikacje
ETIM 8.0 ECO000796 ETIM 9.0 EC000796
ETIM 10.0 ECO00796 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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Akcesoria

...do M123

Firma Weidmdiiller oferuje szeroki wybor narzedzi i
akcesoriow do kabli czujnik-sitownik.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SAI M23 CRIMPING TOOL 1 Wersja

Nr zam. 1203840000 Zaciskarka do stykow sygnatowych i zasilajacych, poczw. Zagniatanie
GTIN (EAN) 4032248986934 karbowane

llos¢ 18T

Typ SAI M23 CRIMPING TOOL 2 Wersja

Nr zam. 1203960000 Zaciskarka do stykéw sygnatowych, poczw. Zagniatanie karbowane
GTIN (EAN) 4050118000764

llosé 18T
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https://eshop.weidmueller.com/p/1203840000
https://eshop.weidmueller.com/p/1203960000

