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Zdjecie produktu

Bloki zaciskow z technologig PUSH IN do komunikacji
sygnatowej (PRV) z maksymalnie 16 poziomami przy-
tagczy sa specjalnie zaprojektowane, aby spetni¢ wyma-
gania dla okablowania sygnatow inicjatora i elementu
wykonawczego w inzynierii proceséw sterowania. Zopty-
malizowana konstrukcja gwarantuje oszczedno$¢ miejsca
nawet do 50 procent w obudowie. A unikatowy ksztatt
szyn prgdowych (ksztatt litery V) zapewnia niezmiennie
niskie rezystancje stykowe.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Seria P, Rozdzielacz potencjatu, Przekrdj pomia-
rowy: 1.5 mm?, liczba pozioméw: 8, liczba przyta-
czen: 32, Barwny: szary

Nr zam. 1173870000

Typ PPV 8 GR 35X7.5 DGR
GTIN (EAN) 4032248966417
lloéé 20 szt.

Data sporzadzenia 19.11.2025 05:53:30 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1173870000

Weidmiiller 3

PPV 8 GR 35X7.5 DGR Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
O www.weidmueller.com
Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty ( € C
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E60693
Wymiary i masa
Gtebokosé 65.5 mm Gtebokos¢ (cale) 2.5787 inch
Wysoko$é 120 mm Wysokos¢ (cale) 4.7244 inch
Szeroko$c¢ 9.2 mm Szeroko$¢ (cale) 0.3622 inch
Masa netto 47.89¢
Temperatury
Temperatura magazynowania -25°C..56 °C Temperatura otoczenia -5°C..40°C
dtugotrwata temperatura uzytkowa, min.-50 °C dtugotrwata temperatura uzytkowa, 130°C
maks.
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Informacje ogédlne
Liczba biegunéw 8 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 16
maks.
przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 24 Normy IEC 60947-7-1
Szyna montazowa TS35x 7.5
Przewody zaciskane (kolejne przytacze)
Rodzaj przytacza, kolejne przytacze ztacze srubowe
dalsze dane techniczne
wersja przetestowana pod katem Nie rodzaj montazu weciskany
eksplozji
dane tworzywa
Materiat podstawowy Poliweglan tworzywo elementu uruchamiajgcego  PBT
Barwny szary Klasa palnosci wg UL 94 V-0
dane znamionowe
Przekréj pomiarowy 1.5 mm?2 Napiecie znamionowe 250V
Znamionowe napigcie state 250V Znamionowe natezenie pradu 175 A
Prad przy maksymalnym 175 A Normy IEC 60947-7-1
oprzewodowaniu
Rezystancja objetosciowa wg IEC 1.83 mQ Znamionowe napiecie udarowe 4 kV
60947-7-x
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Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC0.56 W

Kategoria przepieciowa

60947-7-x
Stopien zanieczyszczenia 3
dane znamionowe wg CSA
Maks. przekrdj przewodu (CSA) 16 AWG Nr certyfikatu (CSA) 200039-2406089
Napiecie rozm. B (CSA) 300V Prad Gr B (CSA) 10 A
Napiecie rozm. D (CSA) 300V Prad Gr D (CSA) 10 A
Min. przekréj przewodu (CSA) 26 AWG
dane znamionowe wg UL
Wielko$¢ przewodu Factory wiring max 16 AWG Napiecie rozm. B (cURus) 300V
(cURus)
Napiecie rozm. D (cURus) 300V Nr certyfikatu (cURus) E60693
Wielko$¢ przewodu Field wiring min 26 AWG Wielko$¢ przewodu Factory wiring min - 26 AWG
(cURus) (cURus)
Prad rozm. B (cURus) 10 A Prad rozm. D (cURus) 10 A
Wielko$¢ przewodu Field wiring max 16 AWG
(cURus)
parametry systemu
Wykonanie Ztacze PUSH IN, Potagczone  niezbedna ptyta zamykajaca Tak
poprzecznie w pionie,
wolne z jednej strony
Liczba potencjatéw 1 liczba poziomoéw 8
liczba zaciskdéw na poziom 4 Liczba potencjatéw w rzedzie 1
poziomy wewngtrznie zmostkowane Tak Przytacze PE Nie
Szyna montazowa TS35x7.5 Funkcja PE Nie
przewody zaciskane (ztacze wymiarowane)
przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 16 kierunek podtgczenia ukos$nie
maks.
Dtugos$¢ odizolowania 10 mm Rodzaj przytacza 2 PUSH IN
Rodzaj przytacza PUSH IN liczba przytaczen 32
Zakres zaciskania, maks. 1.5 mm? Zakres zaciskania, min. 0.13 mm?2
Wielkos$¢ ostrza 0,6 x 3,b mm przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 24
Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2
przewdéd wielodrutowy z tulejkami przewdd wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/4, maks. kablowymi DIN 46228/4, min.
Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm? Przekrdéj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami przewod wielodrutowy z tulejkami
kablowymi DIN 46228/1, maks. kablowymi DIN 46228/1, min.
Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 1.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.13 mm?2
drutu, maks. przewdd wielodrutowy, min.
Maks. przekroj przytacza, przewod 1.5 mm?2 Maks. przekroj przytacza, przewod 0.13 mm?2
wielodrutowy, maks. wielodrutowy, min.
Przekréj przytacza przewodéw, przewod 1.5 mm? Przekrdj przytacza przewodoéw, przewod 0.13 mm?2
jednodrutowy, maks. jednodrutowy, min.
Klasyfikacje
ETIM 6.0 EC000897 ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20 ECLASS 10.0 27-14-11-20

Data sporzadzenia 19.11.2025 05:53:30 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Karta katalogowa

PPV 8 GR 35X7.5 DGR

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ECLASS 11.0 27-14-11-20 ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19 ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19
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Mostek poprzeczny do gniazda ze ztagczem PUSH-IN

Ogobine dane zamoéwieniowe

e

Sae—

Potaczenia krzyzowe dla gniazd w RIDERSERIES RCI.

Typ SRC-1QV P Wersja
Nr zam. 8870840000 RIDERSERIES RCI, tacznik poprzeczny
GTIN (EAN) 4032248631681
lloé 10 ST
Akcesoria
Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect sg
_ idealnie dopasowane, az do najdrobniejszego szczegétu.
u;‘ ‘ Utatwia to montaz przy zachowaniu wymaganych norm
—I vy
. S

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ PAP PRV/PPV8 BL Wersja

Nr zam. 1268000000 Seria P, Ptyta zamykajaca, niebieski, 3 mm

GTIN (EAN) 4032248113040

llos¢ 10 ST

Typ PAP PRV/PPV8 GR Wersja

Nr zam. 1211460000 Seria P, Plyta zamykajaca, szary, 3 mm

GTIN (EAN) 4032248113446

llosé 10 ST

Typ PAP PRV/PPV8 SW Wersja

Nr zam. 1173720000 Seria P, Plyta zamykajaca, czarny, 3 mm

GTIN (EAN) 4032248966158

llos¢ 10 ST

Typ TW PRV8 Wersja

Nr zam. 1173670000 Seria P, Plytka separacyjna, szary, 2 mm, bez opisu
GTIN (EAN) 4032248966141

llos¢ 10 ST

Typ TW PRVS8 0-7 Wersja

Nr zam. 1230090000 Seria P, Plytka separacyjna, szary, 2 mm, opis O-7, poziomo
GTIN (EAN) 4050118013917

lloé¢

10 ST
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Typ TW PRV8 1-8 Wersja

Nr zam. 1230080000 Seria P, Ptytka separacyjna, szary, 2 mm, opis 1-8, poziomo

GTIN (EAN) 4050118013740

llos¢ 10 ST

Typ TW PRV8 A-H Wersja

Nr zam. 1230110000 Seria P, Plytka separacyjna, szary, 2 mm, opis A-H, poziomo

GTIN (EAN) 4050118013900

llos¢ 10 ST

Trzymacz

Aby zagwarantowaé trwale bezpieczne osadzenie w
szynie nosnej i zapobiec wypadnigciu, Weidmidiller
wprowadzit do programu koncéwki kgtowe. Dostepne
sg wersje ze $rubg i bezsrubowe. Na trzymaczach mozna
umieszczaé oznaczniki, réwniez dla oznaczen grupowych.
Istnieje tez mozliwo$é mocowania wtyczek kontrolnych.

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ ZEW 35/2 SW Wersja
Nr zam. 1162610000 Wspornik koricowy, czarny, TS 35, V-2, Wemid, Szeroko$é: 8 mm,
GTIN (EAN) 4032248962716 100 °C
llo$é 20 ST
Akcesoria
Kompleksowe akcesoria oferty Klippon® Connect sg
- idealnie dopasowane, az do najdrobniejszego szczegotu.
i';-l,i ‘ Utatwia to montaz przy zachowaniu wymaganych norm
- S
o 2
i 5

Ogobline dane zamoéwieniowe

Typ BZT PRV8 BL 35X7.5 Wersja

Nr zam. 1267970000 Seria P, Element do umieszczenia oznakowania, niebieski, liczba
GTIN (EAN) 4032248113293 poziomdéw: 8, TS 35 x 7.5

llogé 20 ST

Typ BZT PRV8 SW 35X7.5 Wersja

Nr zam. 1173580000 Seria P, Element do umieszczenia oznakowania, czarny, liczba
GTIN (EAN) 4032248966110 pozioméw: 8, TS 35 x 7.5

llogé 20 ST
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neutralna

Ogobline dane zamoéwieniowe

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.
Dzieki kompatybilnos$ci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggéw znakoéw, lecz rowniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadajg sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkag
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ WS 7.8/9.2 PLUS MC NEGR  Wersja

Nr zam. 1208970000 WS, Znakowanie zaciskow, 7.8 x 9.2 mm, Raster w mm (P): 9.20
GTIN (EAN) 4032248990092 Weidmueller, szary

llogé 360 ST

Uchwyt znacznikéw

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Uchwyty oznacznikéw oferujg mozliwosé¢ dodatkowego
montazu standardowych oznacznikéw o rozstawie 5 lub
5,1 mm. Uchwyty katowe moga by¢ opcjonalnie tgczone
zatrzaskowo i moga by¢ montowane we wszystkich
standardowych kanatach znakowania modutowych

listew zaciskowych Klippon® Connect. Pasujgce typy
oznacznikdw mozna znalez¢ w odpowiednich akcesoriach
uchwytu oznacznika.

Typ BZT 1 WS 10/5 Wersja

Nr zam. 1805490000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

GTIN (EAN) 4032248270231

llos¢ 100 ST
Typ BZT 1 ZAWS 10/5 Wersja
Nr zam. 1805520000 Akcesoria, Element do umieszczenia oznakowania

GTIN (EAN) 4032248270248
lloé¢ 100 ST
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Akcesoria

Wkretaki z koncowka ptaska

Wkretak do $rub rowkowych z kornicowka okragta, SD
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, koncowka Chrom Top, rekojesé SoftFinish

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SDS 0.4X2.0X60 Wersja

Nr zam. 2749260000 Whkretak, Szeroko$¢ koncéwki (B): 2 mm, Dtugosé koncowki: 60 mm,
GTIN (EAN) 4050118895537 Grubos$¢ koncowki (A): 0.4 mm

llos¢ 18T
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