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Zdjecie produktu, Rzeczywi-
sty wyglad moze rézni¢ sie od
przedstawionego na ilustracji.

ACT20M: smukte

Bezpieczne i zajmujgce niewiele miejsca (6 mm) moduty
do separacji i przetwarzania sygnatéw Szybki montaz zasi-
lacza na szynie montazowej DIN CH20M tatwe konfigu-
rowanie przy uzyciu mikroprzetgcznika lub oprogramowa-
nia FDT/DTM Aprobaty, takie jak ATEX, IECEX, GL, DNV
Wysoka odporno$¢ na zaktécenia Urzadzenia te dzielg
standardowe sygnaty pragdowe analogowe. Analogowy
sygnat wejsciowy jest liniowo przetwarzany na analo-
gowy sygnat wyjs$ciowy i separowany galwanicznie.
Zasilacz jest galwanicznie odizolowany od wejscia i wyj-
$cia, a jego podfaczenie odbywa sie poprzez bezposrednie
okablowanie lub magistrale Weidmiiller do szyny monta-
zowej DIN (separacja trojdrozna).

Ogolne dane zaméwieniowe

Wersja Wzmacniacz izolujacy analogowy, konfigurowalny,
bez zasilania czujnika, Wejscie : | / U, Wyjscie : | /
U

Nr zam. 1176010000

Typ ACT20M-AI-AO-E-S

GTIN (EAN) 4032248970094

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty gy
LISTED =
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E337701
Wymiary i masa
Gtebokosé 114.3 mm Gtebokos¢ (cale) 4.5 inch
Wysoko$é 112.5 mm Wysokos¢ (cale) 4.4291 inch
Szeroko$c¢ 6.1 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2402 inch
Masa netto 83bg
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -25°C..75°C

Wilgotnos$¢ przy temperaturze pracy

0...95 % (bez obroszenia)

Wilgotnosé

40°C / 93% wilgotnosci
wzglednej, bez
kondensacji

Prawdopodobienstwo usterki

SIL zgodnie z normg IEC 61508

Brak

MTBF

249 a

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest

7a, 7cl

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

scIP 2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf 1609166924

Wejscie

czujnik Zrédto napiecia, Zrodto Liczba wejsé 1

pradu

Czestotliwos$¢ wejsciowa

100 Hz

napiecie wejsciowe

konfigurowalny, 0(2) - 10
V,0(1)-5V

Prad wejsciowy konfigurowalne, 0...20 mA, rezystancja wejscia napiecie >500 kQ
4..20mA

rezystancja wejsciowa prad 70 Q Spadek napiecia, wejscie pragdowe <16V

Wyjscie

Liczba wyj$é 1 Impedancja wej$ciowa napigcie 2 10 kQ

Prad impedancji obcigzenia

Napiecie wyj$ciowe, uwaga

<600 Q, @ max 23mA

konfigurowalne, 0(2)...10
V,0(1)-6V

Typ

Prad wyjsciowy

aktywne, podfgczone
sterowanie musi by¢
pasywne

konfigurowalne, 0...20 mA,
4..20 mA

czestotliwos$¢ graniczna (-3 dB)

100 Hz
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doktadnos$é <0,2% zakresu pomiarowego

Stopien ochrony IP20

Napiecie zasilania 24V DC £ 30% na ztaczce lub przez magistrale CH20M
Czas odpowiedzi skokowej <7 ms

Szyna montazowa TS 35

Wspodtczynnik temperaturowy

<0,015%/°C

Delivery state Setting parameters Wejscie
Konfiguracja 0..20 mA
Setting parameters Wyjscie
Konfiguracja 0..20 mA

Znamionowy pobdér mocy 1.2 VA

Konfiguracja Mikroprfze??cznik

Robocza wysoko$¢ nad poziomem <2000 m

morza

Pobér mocy, maks. 0.8WwW

Pobdér mocy, typ. 0.56 W

Delivery state

Input: 0...20 mA // Output: 0...20 mA

Koordynacja izolacji

Normy EMV EN 61326-1 Kategoria przepieciowa ]
Stopien zanieczyszczenia 2 Separacja galwaniczna Separator 3-drozny
Napiecie izolacji 2,5 kVefekt. / 1 min. napiecie nominalne 300 Veff
dane dla zastosowan w strefach zagrozenia wybuchem (ATEX)
Miejsce instalacji Urzadzenie instalowane
w obszarze bezpiecznym,
strefa 2
Dane przytaczeniowe
Rodzaj przytacza ztacze Srubowe Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.4 Nm

Moment obrotowy dociagajgcy, maks. 0.6 Nm Zakres zaciskow przytgcza pomiarowego 2.5 mmz2

Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm?

przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 30 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14
maks.

Zgodnosé z EMC i aprobaty

Normy EMV EN 61326-1 Normy IEC61010-1

Opis artykutu

Opis produktu

Konfigurowalny wzmacniacz izolujagcy DC ACT20M-AI-AO-E-S separuje i przetwarza standardowe
sygnaty analogowe. Analogowy sygnat wej$ciowy jest liniowo przetwarzany na analogowy sygnat
wyjsciowy i separowany galwanicznie. Zasilanie jest galwanicznie odseparowane od wejscia

oraz wyjscia (separacja 3-kierunkowa) poprzez bezposrednie podtaczenie lub szyne montazowa
Weidmdiller

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20
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Schemat potaczen elektrycznych

Rysunek wymiarowany

4-Wire
Sensor

(with own
supply)
current
output

4-Wire
Sensor

(with own
supply)
voltage
output

)

Supply 4

Supply

DIP switch setting

RanS Input Setup Output setup
1|2 3]4|[5]6]7
0...20 mA
4...20 mA [] |
0..10V ] []
2..10V 11 | N |
0.5V [] [N ] []
1.5V (AN AN RN N ]
B=0ON

e T e
Device Type: ‘Signal convertes/insuator
ACT20M-A-AO-E 3 ‘Screw 1176010000

Ouput

4.20mA <]

Example of DIP switch setting with software tool

Dodatkowa opcja zasilania za posrednictwem magistrali
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neutralna

Ogdlne dane zamoéwieniowe

MultiFit to system znacznikdéw firmy Weidmiiller
stosowany do zaciskéw innych producentéw. Podobnie
jak Weidmdiller Dekafix, oznaczniki z rodziny MultiFit sg
dostepne z gotowym, standardowym nadrukiem.

Przed pierwszym zastosowaniem oznacznikéw MultiFit
zaleca sig przetestowanie wzorcowych oznacznikéw na
stosowanych ztagczach.

Jeden oznacznik, odpowiedni do zaciskow réznych
producentéw. Gotowe do uzycia oznaczniki ze
standardowymi nadrukami Puste oznaczniki przeznaczone
do zadruku za pomocg drukarek PrintJet CONNECT
lub systeméw typu PlotterDostawa indywidualnie
opisanych oznacznikéw, zgodnie z danymi CAE lub
specyfikacjami dostarczonymi przez klientaJeden
system oznaczania do wszystkich zastosowanDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ MF 5/7.5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1877680000 MultiFit, Znakowanie zaciskow, 5 x 7.5 mm, Raster w mm (P): 7.50
GTIN (EAN) 4032248468270 Adels RKW, Phoenix, biaty

llosé 320 ST

ACT20-FEED-IN

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ ACT20-FEED-IN-BASIC-S Wersja

Nr zam. 1282490000 modut zasilajacy, Rozdziela napigcie zasilania na szynie montazowej

GTIN (EAN) 4050118072730
llog¢ 18T
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CH20M ZESTAW BUS

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Zintegrowana magistrala szyny do modutowego systemu
obudéw elektroniki

Przy zasilaniu, fagczeniu i rozdzielaniu w aplikacjach
modutowych szyna no$na zastepuje pracochtonne
indywidualne okablowanie ciggtym i elastycznym
rozwigzaniem systemowym.

Magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana
ze standardowga szyng montazowa 35 mm. Proces
lutowania rozptywowego pozwala na catkowicie
automatycznag obrébke bloku stykowego magistrali
SMD podczas produkcji modutéw. Odporne, poztacane
powierzchnie stykowe trwale zapewniajg pewne
potaczenie przy wszystkich szerokos$ciach obudowy.
Skalowalno$¢ bez ograniczeh Zintegrowane
rozwigzanie tego ztgcza pokrywa petny zakres szerokosci
systemoéw: od waskich, 6-mm do duzych 67-mm
obudoéw.tatwe serwisowanie podczas instalacji tatwa
wymiana modutéw, takze w istniejgcym zespole
modutéw - bez negatywnego wptywu na moduty
sgsiadujgce.Uniwersalna integracja Bezprzerwowa
magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana ze
standardowg szyng montazowg 35 mm.Maksymalna
dostepnosé Pieé¢ w petni galwanizowanych, cze$ciowo
poztacanych stykéw tukowych Twin stanowi pewne,
trwate potagczenie magistralg szyny nosnej. Kotnierze
lutownicze THR zapewniaja, ze przytagcza do obwodu
drukowanego sa stabilne.

Typ SAMPLE CH20M BUS 250MM Wersja

Nr zam. 1335150000 System magistrali szyny montazowej, Przyktadowy zestaw, Obudowy
GTIN (EAN) 4050118138382 OMNIMATE - seria CH20M, Szeroko$é¢: 25.1 mm

llos¢ 18T

Przetworniki pomiarowe pradu kompatybilne z sieciag ACT20C

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Konwertery z serii ACT20C opracowano specjalnie do
zastosowan wymagajacych pracy ciagtej. Pozwalajg one
na ciggte monitorowanie informacji diagnostycznych,
dotyczgcych urzgdzenia i procesu (,monitorowanie
stanu”).

Kilka modutéw ACT20C tworzy stacje sktadajaca

sie z bramy ACT20C Ethernet, konwerteréw sygnatu
ACT20C kompatybilnych z siecig oraz zacisku terminatora
magistrali ACT20C.

Typ SAMPLE CH20M BUS 250MM Wersja

Nr zam. 1335140000 System magistrali szyny montazowej, Przyktadowy zestaw, Obudowy
GTIN (EAN) 4050118138375 OMNIMATE - seria CH20M, Szeroko$¢: 25.1 mm

llos¢ 18T
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