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Uniwersalny przetwornik ACT20M-AI-AO-S, konfiguro-
wany przy uzyciu oprogramowania, separuje i przetwa-

rza standardowe sygnaty analogowe. Analogowy sygnat
wejsciowy (napieciowy, pragdowy, z potencjometru, rezy-
stancyjnego czujnika temperatury RTD, termopary TC) jest

liniowo przetwarzany na analogowy napigciowy sygnat
wyjsciowy i separowany galwanicznie. Wejscie moze

réwniez funkcjonowac jako aktywna petla pragdowa (prad

petli dostarczany przez urzadzenie). Zasilanie jest galwa-

nicznie odseparowane od wejscia i wyjscia, a odbywa sie
poprzez bezposrednie podtgczenie lub szyne montazowag

DIN Weidmiiller (separacja 3-kierunkowa).

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Przetwornik temperatury, Wzmacniacz izolujacy
analogowy, Wejscie : Uniwersalny U, |, RS, Wyj-
Scie: 1/ U

Nr zam. 1176030000

Typ ACT20M-UI-AO-S

GTIN (EAN) 4032248970070

lloéé 1 szt.

COMPLIANT

FDTR R
\%
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Dopuszczenia
Atesty
@) W () <ew> |ECEX
t &
LISTED s APPROVED ATEX - KEMA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E337701
Wymiary i masa
Gtebokos$¢ 114.3 mm Gtebokos¢ (cale) 4.5 inch
Wysokos$é 112.5 mm Wysoko$¢ (cale) 4.4291 inch
Szeroko$é 6.1 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2402 inch
Masa netto 80g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40°C..85 °C Temperatura eksploatacyjna -25°C..70°C

Wilgotnos$¢ przy temperaturze pracy 0...95 % (bez obroszenia) Wilgotnos¢ 40°C / 93% wilgotnosci
wzglednej, bez
kondensacji

Prawdopodobienstwo usterki

SIL zgodnie z normg IEC 61508 Brak MTBF 176 a

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytgczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Wejscie

czujnik

Thermocouples:B/ C /
E/J/K/L/N/R/S/

T/W3 /W5
-200..+ 2300
°C depending on

thermocouple, RTD: PT10,

PT20, PT50, PT100,
PT250, PT300, PT400,
PT500, PT1000, Ni50,
Ni100, Ni120, Ni1000,
2-/3-/4-przewodowy

Liczba wejs¢

Potencjometr

10...100 kQ

zasilanie czujnika

> 15V DC przy 20 mA

napiecie wejsciowe

konfigurowalny, 0(2) - 10

V,0(1)-5V,0..1VDC,
0,2..1vDC

zakres wejsciowy temperatury

konfigurowalny, min.
zakres pomiarowy

10°C (RTD), min. zakres
pomiarowy 50°C (TC),
PT100:-200°C...850 °C,
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NI100:-60°C...+250 °C,
Typ TC: B (0...+1820°C),

E: (-100...+1000 °C), J:
(-100...+1200 °C), K:
(-180...+1372 °C), L:
(-200...+900 °C), N: (-180...
+1300 °C), R: (-60...+1760
°C), S: (-60...+1760 °C),

T: (-200...+400 °C), U:
(-200...+600 °C), W3:
(0...+2300 °C), W5: (0...
+2300 °C), LR: (-200...
+800 °C), Szczegdtowe
informacje sg dostepne

w czesci Pobieranie
.Zakres pomiarowy Tabela
ACT20M-UI-AO”

rezystancja 0..10 kQ Prad wejsciowy konfigurowalne, 0...20 mA,
4..20mA

rezystancja wejscia napiecie > 10 MQ Spadek napiecia, wejscie pragdowe <3V

Wyjscie

Liczba wyjsé¢ 1 Impedancja wejsciowa napigcie 210 kQ

Prad impedancji obcigzenia

<600 Q, @ max 28mA

Rozpoznawanie przerwania przewodu

Tak, jesli uzywasz RTD /
POT /TC

Typ

aktywne, podtgczone
sterowanie musi by¢
pasywne

Napiecie wyj$ciowe, uwaga

konfigurowalne, 0(2)...10
V,0(1)-5V, 0(0,2)...1

V, 1.(0,2)0V,5..(1)0V,
10...(2)0 V, downscale
(O V), upscale (11V), w
przypadku btedu czujnika

Prad wyjsciowy

konfigurowalne, 0...20
mA, 4..20 mA, 20..0 mA,
20...4 mA, downscale (3,5
mA), upscale (23 mA), w
przypadku btedu czujnika

czestotliwos$é graniczna (-3 dB)

100 Hz

Informacje ogélne

doktadnos¢

<0, 1% zakresu
pomiarowego

Stopien ochrony

IP20

Napiecie zasilania

24 V DC £ 30% na ztaczce
lub przez magistrale

Czas odpowiedzi skokowej

400 ms (10...90%) @ U/I,
1swtemp.

CH20M

Szyna montazowa TS 35 Wspétczynnik temperaturowy £0,01%/°C

Znamionowy pobér mocy 1.2 VA Konfiguracja z oprogramowaniem FDT/
DTM, Wymaga adaptera
konfiguracji 8978580000
CBX200 USB

Robocza wysoko$¢ nad poziomem <2000 m Pobdér mocy, maks. 1.2W

morza

Pobdér mocy, typ. 0.84 W

Koordynacja izolacji

Normy EMV IEC 61326-1 Kategoria przepieciowa Il

Stopien zanieczyszczenia 2 Separacja galwaniczna Separator 3-drozny

Napiecie izolacji

2,5 kVefekt. / 1 min.

napiecie nominalne

300 Veff
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dane dla zastosowan w strefach zagrozenia wybuchem (ATEX)

Oznakowanie

Miejsce instalacji

I3 GExnAIICT4 Ge IECEX - oznaczenie gaz Ex nA lIC T4 Gc, Norma:
IEC 60079-0-15

Urzadzenie instalowane

w obszarze bezpiecznym,

strefa 2
Dane przytaczeniowe
Rodzaj przytacza ztgcze $rubowe Moment obrotowy dociagajacy, min. 0.4 Nm
Moment obrotowy dociggajgcy, maks. 0.6 Nm Zakres zaciskOw przytgcza pomiarowego 2.5 mm?2
Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm?
przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 30 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14

maks.

Zgodnos$é z EMC i aprobaty
Normy EMV IEC 61326-1 Normy IEC61010-1

Opis artykutu

Opis produktu

Uniwersalny przetwornik ACT20M-AI-AO-S, konfigurowany przy uzyciu oprogramowania, separuje
i przetwarza standardowe sygnaty analogowe. Analogowy sygnat wej$ciowy (napigciowy,
pradowy, z potencjometru, rezystancyjnego czujnika temperatury RTD, termopary TC) jest

liniowo przetwarzany na analogowy napieciowy sygnat wyjsciowy i separowany galwanicznie.
Wejscie moze réwniez funkcjonowac jako aktywna petla pradowa (prad petli dostarczany przez
urzadzenie). Zasilanie jest galwanicznie odseparowane od wejscia i wyjscia, a odbywa sie poprzez
bezposrednie podtgczenie lub szyne montazowa DIN Weidmidiller (separacja 3-kierunkowa).

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20

Karty specyfikacji przetargowych

Dtuga specyfikacja

Uniwersalny roztaczny Krétka specyfikacja Uniwersalny roztaczny
przetwornik pomiarowy przetwornik pomiarowy
Uniwersalny roztaczny Uniwersalny roztaczny
przetwornik pomiarowy przetwornik pomiarowy
szeroko$ci 6,1 mm z szerokosci 6,1 mm z
zewnetrznym zasilaniem zewnetrznym zasilaniem
napiecia i czujnikow, napiecia i czujnikéw,
do transmisji i separacji do transmisji i separacji
analogowych pradéw analogowych pradéw
DC 0/4..20 mA/, napie¢ DC 0/4...20 mA/, napie¢
0/2..10V, 0/2..10V,
2-/3-/4-przewodowych 2-/3-/4-przewodowych
RTD, rezystoréw, RTD, rezystoréw,
potencjometréow potencjometrow

i sygnatow i sygnatéw
termoelementéw wg termoelementéw wg
IEC584. IEC584.

Modut daje sie Modut daje sie
programowac programowac
standardowymi standardowymi
narzedziami FDT/DTM. narzedziami FDT/DTM.

Obudowa szeregowa do
montazu na szynie no$nej
TS356
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Wymiary: dt/szer/wys
114,3/6,1/ 112,5 mm

ztgcza $rubowe / przekroéj
znamionowy 2,5 mm2

stopien ochrony: IP 20
Wejscie 0/4..20
mA

0/2..10V

PT100, PT1000, Ni100,
Ni1000

rezystor/ potencjometr 10
Ohm...10 kOhm

termoelementy Typ B, E, J,
K.L LR.N,R, S, T, U W3,
W5
zasilanie czujnikéw > 15 V
DC przy 20 mA
Wyjscie

0/4..20 mA

0/2..10V
Rezystor obcigzajacy
<600 Ohm/ Strom/> 10
kOhm/ napiecie
btad transmisji <
0,1 % v. E. (DC, RTD)
<0,2
% + CJ Fehler (TC)
Czas odpowiedzi skokowej
10...90 % <
400 ms (mA/V)/<1s
(RTD, TC)
energia
pomocnicza
24 VDC +/- 30 %
strata mocy ok. 1,2 W
Zakres temperatury
otoczenia
-25°C..+70°C
Separacja
EN 61010-1, separacja 3-
drogowa do 2,5 kV AC/DC
wszystkie obwody wobec
siebie
napiecie
probiercze
2,5 kV wejscie na wyjscie
na energie pomocnicza
Napiecie pomiarowe

300V AC/DC przy
kategorii przepiecia Il i
stopniu zabrudzenia 2
Certyfikaty cULus, FM
Div2, ATEX Zone2, DNV,
GL
Typ

ACT20M-UI-AO-S

Data sporzadzenia 11.12.2025 07:31:33 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki b



Karta katalogowa

ACT20M-UI-AO-S

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunek wymiarowany
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screenshot, setup output with FDT2 / DTM software
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neutralna

Ogdlne dane zamoéwieniowe

MultiFit to system znacznikdéw firmy Weidmiiller
stosowany do zaciskéw innych producentéw. Podobnie
jak Weidmdiller Dekafix, oznaczniki z rodziny MultiFit sg
dostepne z gotowym, standardowym nadrukiem.

Przed pierwszym zastosowaniem oznacznikéw MultiFit
zaleca sig przetestowanie wzorcowych oznacznikéw na
stosowanych ztagczach.

Jeden oznacznik, odpowiedni do zaciskow réznych
producentéw. Gotowe do uzycia oznaczniki ze
standardowymi nadrukami Puste oznaczniki przeznaczone
do zadruku za pomocg drukarek PrintJet CONNECT
lub systeméw typu PlotterDostawa indywidualnie
opisanych oznacznikéw, zgodnie z danymi CAE lub
specyfikacjami dostarczonymi przez klientaJeden
system oznaczania do wszystkich zastosowanDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ MF 5/7.5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1877680000 MultiFit, Znakowanie zaciskow, 5 x 7.5 mm, Raster w mm (P): 7.50
GTIN (EAN) 4032248468270 Adels RKW, Phoenix, biaty

llosé 320 ST

Adapter do programowania

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ CBX200 USB Wersja
Nr zam. 8978580000

GTIN (EAN) 4032248813759

llogé 18T
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ACT20 (wraz z szynami DIN bus i zasilaczami)

Ogobine dane zamoéwieniowe

wskaznik stanu LED

Typ ACT20-FEED-IN-BASIC-S Wersja

Nr zam. 1282490000 Supply module, Distributes supply voltage to rail bus
GTIN (EAN) 4050118072730

llos¢ 18T

CH20M ZESTAW BUS

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Zintegrowana magistrala szyny do modutowego systemu
obuddéw elektroniki

Przy zasilaniu, faczeniu i rozdzielaniu w aplikacjach
modutowych szyna no$na zastepuje pracochtonne
indywidualne okablowanie ciggtym i elastycznym
rozwigzaniem systemowym.

Magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana
ze standardowg szyng montazowa 35 mm. Proces
lutowania rozptywowego pozwala na catkowicie
automatyczna obrébke bloku stykowego magistrali
SMD podczas produkcji modutéw. Odporne, poztacane
powierzchnie stykowe trwale zapewniajg pewne
potaczenie przy wszystkich szerokos$ciach obudowy.
Skalowalno$¢ bez ograniczeh Zintegrowane
rozwigzanie tego ztgcza pokrywa petny zakres szerokosci
systemow: od waskich, 6-mm do duzych 67-mm
obudoéw.tatwe serwisowanie podczas instalacji tatwa
wymiana modutéw, takze w istniejagcym zespole
modutéw - bez negatywnego wptywu na moduty
sgsiadujgce.Uniwersalna integracja Bezprzerwowa
magistrala systemowa jest bezpiecznie zintegrowana ze
standardowg szyng montazowg 35 mm.Maksymalna
dostepnosé Pieé¢ w petni galwanizowanych, cze$ciowo
poztacanych stykéw tukowych Twin stanowi pewne,
trwate potaczenie magistralg szyny nosnej. Kotnierze
lutownicze THR zapewniaja, ze przytagcza do obwodu
drukowanego sa stabilne.

Typ SET CH20M BUS 250MM TS ... Wersja

Nr zam. 1335150000 System magistrali szyny montazowej, Przyktadowy zestaw, Obudowy
GTIN (EAN) 4050118138382 OMNIMATE - seria CH20M, Szeroko$é: 25.1 mm

lloé¢ 18T
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Typ SET CH20M BUS 250MM TS ... Wersja

Nr zam. 1335140000 System magistrali szyny montazowej, Przyktadowy zestaw, Obudowy
GTIN (EAN) 4050118138375 OMNIMATE - seria CH20M, Szerokos$¢: 25.1 mm

llogé 18T
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