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Zdjecie produktu, Rzeczywi-
sty wyglad moze rézni¢ sie od
przedstawionego na ilustracji.

PWR

!
g

ACT20M: smukte

Bezpieczne i zajmujgce niewiele miejsca (6 mm) moduty
do separacji i przetwarzania sygnatéw Szybki montaz zasi-
lacza na szynie montazowej DIN CH20M tatwe konfigu-
rowanie przy uzyciu mikroprzetgcznika lub oprogramowa-
nia FDT/DTM Aprobaty, takie jak ATEX, IECEX, GL, DNV
Wysoka odpornosé na zaktdécenia

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Separator pasywny, zasilany z petli pradowej po
stronie wejscia, 1-kanatowy, Wejscie : 0(4)-20 mA,
Wyijscie : 0(4)-20 mA

Nr zam. 1176070000

Typ ACT20M-CI-CO-ILP-S
GTIN (EAN) 4032248970148
lloéé 1 szt.

oHS

COMPLIANT
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Dane techniczne

Dopuszczenia
Atesty g

(@ Qs (=) <> |ECEX

%, &
LISTED s APPROVED ATEX - KEMA
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E337701
Wymiary i masa
Gtebokos$¢ 114.3 mm Gtebokos¢ (cale) 4.5 inch
Wysokos$é 112.5 mm Wysoko$¢ (cale) 4.4291 inch
Szeroko$é 6.1 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2402 inch
Masa netto 80g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna -25°C..70°C
Wilgotnos$¢ przy temperaturze pracy 0...95 % (bez obroszenia) Wilgotnos¢ 40°C / 93% wilgotnosci
wzglednej, bez
kondensacji

Prawdopodobienstwo usterki
SIL zgodnie z normg IEC 61508 Brak MTBF 699 a
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytgczenie RoHS (w przypadkach, 7a, 7cl
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924
Wejscie
czujnik Zrédto pradu Liczba wejs¢ 1
napiecie wejsciowe >3V@20mA Prad wejsciowy 0..20 mA, 4..20mA
Spadek napiecia, wejscie pradowe 1,25V + 0,015 Vwy

@25°C
Wyjscie
Liczba wyj$é 1 Prad impedancji obcigzenia <600 Q, @ max 23mA
Typ aktywne, podfgczone Prad wyjsciowy 0..20 mA, 4..20 mA

sterowanie musi by¢

pasywne
czestotliwo$¢ graniczna (-3 dB) 100 Hz
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Informacje ogodlne

doktadnosé

Napiecie zasilania

<0, 1% zakresu IP20
pomiarowego
Zasilanie z petli przez

wejscie 4...20 mA

Stopien ochrony

Czas odpowiedzi skokowej <bms, 0,6 ms

Szyna montazowa TS 356 pobdér mocy 30 mW

Wspodtczynnik temperaturowy £0,01%/°C Znamionowy pobdér mocy 0.05 VA

Konfiguracja brak Robocza wysoko$¢ nad poziomem <2000 m
morza

Koordynacja izolacji

Normy EMV EN 61326-1 Kategoria przepieciowa Il

Stopien zanieczyszczenia

2 Separacja galwaniczna Separator 2-drozny

Napiecie izolacji

2,5 kVefekt. / 1 min. napiecie nominalne 300 Veff

dane dla zastosowan w strefach zagrozenia wybuchem (ATEX)

Oznakowanie

13 GExnAIIC T4 Ge Ex nA lIC T4 Gc, Norma:

IEC 60079-0-15

IECEX - oznaczenie gaz

Miejsce instalacji

Urzadzenie instalowane
w obszarze bezpiecznym,
strefa 2

Dane przytaczeniowe

Rodzaj przytgcza

ztacze srubowe Moment obrotowy dociagajgcy, min. 0.4 Nm

Moment obrotowy dociagajgcy, maks. 0.6 Nm Zakres zaciskéw przytgcza pomiarowego 2.5 mm?2

Zakres zaciskania, min. 0.5 mm? Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm?

przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 30 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14
maks.

Zgodnosé z EMC i aprobaty

Normy EMV EN 61326-1 Normy IEC61010-1

Opis artykutu

Opis produktu

Pasywny separator ACT20M-CI-CO-ILP-S zapewnia separacje standardowych pradowych sygnatéw
analogowych. Analogowy prgdowy sygnat wejsciowy jest liniowo przetwarzany na analogowy
pradowy sygnat wyjsciowy i jest separowany galwanicznie. Zasilanie jest doprowadzone przez
wejscie obwodu pomiarowego (zasilanie z petli wejsciowej).

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002653 ETIM 9.0 EC002653
ETIM 10.0 EC002653 ECLASS 14.0 27-21-01-20
ECLASS 15.0 27-21-01-20

Karty specyfikacji przetargowych

Dtuga specyfikacja

Separator pasywny Krotka specyfikacja Separator pasywny

sygnatu normatywnego
1-kanatowy separator
pasywny szerokosci

6,1 mm zasilany z petli
pradowej wejsciowej,
do transmisji i separacji
analogowych sygnatéw

sygnatu normatywnego
1-kanatowy separator
pasywny szerokosci

6,1 mm zasilany z petli
pradowej wejsciowej,
do transmisji i separacji
analogowych sygnatéow
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pradowych DC 0/4...20
mA
Obudowa szeregowa do
montazu na szynie no$nej
TS35
Wymiary: dt/szer/wys
114,3/6,1/ 112,5 mm
ztgcza $rubowe / przekroéj
znamionowy 2,5 mm2
stopien ochrony: IP 20
Wejscie

0/4..20 mA
Wyjscie

0/4..20 mA
Rezystor obcigzajacy

<600 Ohm
btad transmisji <
0.1 % v. E.
czestotliwo$¢ graniczna
100 Hz
energia
pomocnicza

0/4...20 mA petla
pradowa wejsciowa
strata mocy ok. 0,9 W
Zakres temperatury
otoczenia
-25°C..+70°C
Separacja

EN 61010-1, separacja 2-
drogowa do 2,5 kV AC/DC
napiecie
probiercze

2,5 kV wejscie na wyjscie
na energie pomocniczg
Napiecie pomiarowe

300V AC/DC przy
kategorii przepiecia ll i
stopniu zabrudzenia 2
Certyfikaty cULus, FM
Div2, ATEX Zone2, DNV,
GL
Typ
ACT20M-CI-CO-ILP-S

pradowych DC 0/4...20
mA.
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Rysunki
Schemat potaczen elektrycznych Rysunek wymiarowany

4-Wire
Sensor
(with own
supply)

114.3
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neutralna

Ogdlne dane zamoéwieniowe

MultiFit to system znacznikdéw firmy Weidmiiller
stosowany do zaciskéw innych producentéw. Podobnie
jak Weidmdiller Dekafix, oznaczniki z rodziny MultiFit sg
dostepne z gotowym, standardowym nadrukiem.

Przed pierwszym zastosowaniem oznacznikéw MultiFit
zaleca sig przetestowanie wzorcowych oznacznikéw na
stosowanych ztagczach.

Jeden oznacznik, odpowiedni do zaciskow réznych
producentéw. Gotowe do uzycia oznaczniki ze
standardowymi nadrukami Puste oznaczniki przeznaczone
do zadruku za pomocg drukarek PrintJet CONNECT
lub systeméw typu PlotterDostawa indywidualnie
opisanych oznacznikéw, zgodnie z danymi CAE lub
specyfikacjami dostarczonymi przez klientaJeden
system oznaczania do wszystkich zastosowanDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ MF 5/7.5 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1877680000 MultiFit, Znakowanie zaciskow, 5 x 7.5 mm, Raster w mm (P): 7.50
GTIN (EAN) 4032248468270 Adels RKW, Phoenix, biaty

llosé 320 ST
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