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Dtawnice kablowe typu E1XZ sg odpowiednie do kabli
zbrojonych oplotem z drutu stalowego SWB lub kabli
zbrojonych taséma stalowg STA. Dtawnice kablowe typu
E1XZ zapewniajg ognioszczelno$é Ex d oraz podwyzszony
stopien ochrony przeciwwybuchowej Ex e. Ponadto zacisk
zbrojenia zapewnia potaczenie elektryczne pomiedzy zbro-
jeniem kabla a dtawnicami.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja E1XZ (nieuzbrojona dtawnica kablowa Ex e/d Klip-
pon z podwdjng uszczelkg SWB/STA), Dtawnica
kablowa, proste, 1/2" NPT, 13.6 mm, pancerz ple-
ciony, pancerz z folii metalowej, 0.9 - 0.9 mm, OD
min. 8 - OD max. 13.5 mm, ID min. 4.50 - ID max.
8.70 mm, mosiadz, niklowany

Nr zam. 1185080000

Typ E1XZ/16/NPT1/2-WM
GTIN (EAN) 4050118075083

llos¢ 24 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Wysokos$é 62 mm Wysokos¢ (cale) 2.4409 inch
Szeroko$é 26 mm Szeroko$¢ (cale) 1.0236 inch
Dtugosc¢ 78 mm Dtugosc (cale) 3.0709 inch
Masa netto 120g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna -50°C...120°C
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 0d756fc1-6076-45f4-ae6d-db4288d0aefd
Informacje ogédlne
$rednica kabla zewnetrzna, maks. 13.5 mm Srednica kabla zewnetrzna, min. 8 mm
$rednica kabla wewnetrzna, maks. 8.70 mm Srednica kabla wewnetrzna, min. 450 mm
Pierscien uszczelniajacy o przekroju Silikon moment dokrecajacy 18 Nm
okragtym
Silikon Tak liczba zyt 1
opancerzenie, maks. 0.9 mm opancerzenie, min. 0.9 mm
zakres temperatur roboczych, maks. 120°C zakres temperatur roboczych, min. -50 °C
skok gwintu 1.81 mm Halogenki Nie
Normy EN 60079-0, EN 60079-1, rozmiar klucza 1 24 mm

EN 60079-31, EN

60079-7,GB 12476.1, GB

12476.5, GB 3836.1, GB

3836.2, GB 3836.3, IEC

60079-0, IEC 60079-1,

IEC 60079-31, IEC

60079-7
rozmiar klucza 2 24 mm Stopien ochrony IP66, IP68
Dtawnica kablowa NPT 1/2" Materiat podstawowy mosigdz, niklowany
wktadka uszczelniajaca Silikon uszczelka Silikon
gwint (zewnetrzny) 1/2" NPT dtugos¢ gwintu 13.6 mm
Typ pancerza, krotkoterminowy SWB, STA rodzaj ochrony przeciwzaptonowej Ex d - ognioszczelny,

Ex e - zwiekszone
bezpieczenstwo

typ opancerzenia

pancerz pleciony, pancerz
z folii metalowej

Wytyczne dotyczgce montazu

Patrz instrukcja montazu.

Numery certyfikatow przepustu kablowego

Oznaczenie

112G 1D, Ex db IIC Gb, Ex
eb IIC Gb, Ex ta llIC Da

Nr certyfikatu przepustu kablowego
(ATEX)

TUV IT 16ATEX 059X

Nr certyfikatu przepustu kablowego
(IECEx)

IECEx TPS 16.0004X

Nr certyfikatu dtawnicy kablowej (CCC)

2020322313000069
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Nr certyfikatu (IECEX) IECEXTPS16.0004X

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000441 ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34 ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32 ECLASS 12.0 27-14-08-04
ECLASS 13.0 27-14-08-04 ECLASS 14.0 27-14-08-04
ECLASS 15.0 27-14-08-04
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