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Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie zastoso-
wan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki, kompensa-
tory nacisku, adaptery i odpowiednie akcesoria, takie jak
nakretki zabezpieczajace, pierscienie uszczelniajace, pod-
ktadki ptaskie i pierscienie uziemiajace.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja SKMU SS (nakretka kontrujace ze stali nierdzew-
nej), Nakretka kontrujaca, M 20, 2.2 mm, stal nie-
rdzewna 1.4404

Nr zam. 1185690000
Typ SKMUS M20-W
GTIN (EAN) 4050118233742
lloéé 240 szt.

Data sporzadzenia 28.03.2026 04:35:41 MEZ
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokos$é 3.2 mm Wysokos¢ (cale) 0.126 inch
Masa netto 5.03 g
Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogoélne

skok gwintu 1.5 mm Halogenki bezhalogenowy
rozmiar klucza 1 24 mm grubosé 3.00 mm

Dtawnica kablowa M 20 Materiat podstawowy stal nierdzewna 1.4404
gwint (zewnetrzny) M 20 gwint (wewnetrzny) M 20

dtugosé gwintu 2.2 mm

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000940 ETIM 9.0 EC000940

ETIM 10.0 EC000940 ECLASS 14.0 27-14-08-05

ECLASS 15.0 27-14-08-05
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