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Dtawnice kablowe typu A2LC sg odpowiednie do kabli
niezbrojonych, maja przytacze rurki kablowej z gwintem
wewnetrznym, zapewniajg ognioszczelnos$¢ Ex d oraz
podwyzszony stopien ochrony przeciwwybuchowej Ex e.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja A2LC (nieuzbrojona Klippon dtawnica kablowa
Ex e/d, z gwintem przytacza kanatu kablowego),
Dtawnica kablowa, proste, M 40 x 1,5, 16 mm,
OD min. 25.5 - OD max. 32.2 mm, stal nierdzewna

1.4404
Nr zam. 1187330000
Typ A2LCS/40/M40-NPT1-1/4F
GTIN (EAN) 4050118081237
llos¢ 9 szt.

anﬁum
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Dopuszczenia

- .: c € @

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokos$é 55.8 mm Wysokos¢ (cale) 2.1968 inch

Szeroko$é 55 mm Szeroko$¢ (cale) 2.1654 inch

Dtugosc¢ 71.8 mm Dtugosc (cale) 2.8268 inch

Masa netto 414 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -50°C...120°C

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogoélne

$rednica kabla zewnetrzna, maks. 32.2 mm $rednica kabla zewnetrzna, min. 25.5 mm

Pierscien uszczelniajacy o przekroju Silikon moment dokrecajacy 80 Nm

okragtym

Silikon Tak zakres temperatur roboczych, maks. 120°C

zakres temperatur roboczych, min. -50°C skok gwintu 1.5 mm

Halogenki Nie Normy EN 60079-0, EN 60079-1,
EN 60079-31, EN
60079-7, GB 12476.1, GB
12476.5, GB 3836.1, GB
3836.2, GB 3836.3, IEC
60079-0, IEC 60079-1,
IEC 60079-31, IEC
60079-7

rozmiar klucza 1 50 mm rozmiar klucza 2 50 mm

Stopien ochrony IP66, IP68 Dtawnica kablowa M 40

Materiat podstawowy stal nierdzewna 1.4404 wktadka uszczelniajgca Silikon

uszczelka Silikon gwint (zewnetrzny) M40x 1,5

dtugosé gwintu 16 mm rodzaj ochrony przeciwzaptonowej Ex d - ognioszczelny,

Ex e - zwigkszone
bezpieczenstwo

Wytyczne dotyczagce montazu Patrz instrukcja montazu.

Wielko$¢ gwintu przewodnika (calowy) NPT 1-1/4"

Numery certyfikatéw przepustu kablowego

Oznaczenie 112G 1D, Ex db IIC Gb, Ex

eb IIC Gb, Ex ta llIC Da

Nr certyfikatu przepustu kablowego TUV IT 16ATEX 059X

(ATEX)

Nr certyfikatu przepustu kablowego IECEx TPS 16.0004X

(IECEx)

Nr certyfikatu (IECEX) IECEXTPS16.0004X

Nr certyfikatu dtawnicy kablowej (CCC) 2020322313000069
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Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-04
ECLASS 15.0 27-14-08-04
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Akcesoria

Nakretki zabezpieczajace ze stali nierdzewnej, surowe

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie

uziemiajgce.
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ SKMUS M40-W Wersja
Nr zam. 1185720000 SKMU SS (nakretka kontrujace ze stali nierdzewnej), Nakretka
GTIN (EAN) 4050118233766 kontrujgca, M 40, 3.8 mm, stal nierdzewna 1.4404
llos¢ 144 ST

Podktadka ptaska nylonowa - GWDR

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
; akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
( 3 uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie
‘ uziemiajgce.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ GWDR M40-W Wersja

Nr zam. 1185640000 zamkniete, M 40, nylon 6
GTIN (EAN) 4050118078336

llos¢ 50 ST
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