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Zaslepki serii VP umozliwiajg wypetnienie nieuzywanych
przepustéw w sprzecie Ex przy zachowaniu ognioszczel-
nosci Ex d, podwyzszonej ochrony przeciwwybuchowej
Ex e oraz stopnia ochrony IP66/67/68.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja VP (zaslepka Klippon Ex z tbem grzybkowym),
Korek, proste, M 25 x 1,5, 16 mm, mosigdz, niklo-
wany

Nr zam. 1188490000

Typ VP M25-EX W

GTIN (EAN) 4050118075366

llos$¢ 16 szt.
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Dopuszczenia

Atesty

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Wysokos$é 21.5 mm Wysokos¢ (cale) 0.8465 inch

Szeroko$é 33 mm Szeroko$¢ (cale) 1.2992 inch

Dtugosc¢ 21.5 mm Dtugosc (cale) 0.8465 inch

Srednica 25 mm Grubo$¢ $cianki, min. 0.5 mm

Gruboséc¢ $cianki, maks. 15 mm Masa netto 90g¢g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -50°C...120°C

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytagczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP OcOedf9f-b35a-4d 1f-b8f0-99d4b22ac203

Informacje ogédlne

Pierscien uszczelniajacy o przekroju Silikon moment dokrecajacy 55 Nm

okragtym

Silikon Tak skok gwintu 1.5 mm

Halogenki bezhalogenowy Normy EN 60079-0, EN 60079-1,
EN 60079-31, EN
60079-7, GB 12476.1, GB
12476.5, GB 3836.1, GB
3836.2, GB 3836.3, IEC
60079-0, IEC 60079-1,
IEC 60079-31, IEC
60079-7

udarno$é 7.00J Stopien ochrony IP66, IP68

Dtawnica kablowa M 25 Materiat podstawowy mosigdz, niklowany

$rednica pierScienia uszczelniajacego 25.00 mm gwint (zewnetrzny) M25x 1,5

dtugosé¢ gwintu 16 mm rodzaj ochrony przeciwzaptonowej Ex d - ognioszczelny,

Wytyczne dotyczace montazu

Patrz instrukcja montazu.

Ex e - zwiekszone
bezpieczenstwo

Numery certyfikatow przepustu kablowego

Oznaczenie

112G 1D, Ex db IIC Gb, Ex
eb IIC Gb, Ex ta llIC Da

Nr certyfikatu przepustu kablowego
(ATEX)

TOV IT 16ATEX 059X

Nr certyfikatu przepustu kablowego IECEx TPS 16.0004X Nr certyfikatu dtawnicy kablowej (CCC) 2020322313000069
(IECEx)

Nr certyfikatu (IECEX) IECEXTPS16.0004X

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000451 ETIM 7.0 EC000451

ETIM 8.0 EC000451 ETIM 9.0 EC000451
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ETIM 10.0 EC000451 ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-35 ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25 ECLASS 12.0 27-14-08-05
ECLASS 13.0 27-14-08-05 ECLASS 14.0 27-14-08-05
ECLASS 15.0 27-14-08-05
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Podktadka ptaska nylonowa - GWDR

Ogobine dane zamoéwieniowe

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie
uziemiajgce.

Typ GWDR M25-W Wersja

Nr zam. 1185620000 zamknigte, M 25, nylon 6
GTIN (EAN) 4064675423263

llos¢ 100 ST

Nakretki zabezpieczajace mosiezne, niklowane

Ogobine dane zamoéwieniowe

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie
uziemiajgce.

Typ SKMU M25 MS Wersja

Nr zam. 1737010000 SKMU MS (nakretka kontrujaca z mosiadzu), Nakretka kontrujagca, M
GTIN (EAN) 4008190956486 25, 3.5 mm, mosigdz, niklowany

llos¢ 100 ST
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