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Zaslepki serii VP umozliwiajg wypetnienie nieuzywanych
przepustéw w sprzecie Ex przy zachowaniu ognioszczel-
nosci Ex d, podwyzszonej ochrony przeciwwybuchowej
Ex e oraz stopnia ochrony IP66/67/68.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja VP (zaslepka Klippon Ex z tbem grzybkowym),
Korek, proste, M 32 x 1,6, 16 mm, stal nierdzewna
1.4404

Nr zam. 1188720000

Typ VPS M32-EX W

GTIN (EAN) 4050118237177

lloéé 12 szt.
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Dopuszczenia
Atesty l ( €
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Wysokos$é 21.5 mm Wysokos¢ (cale) 0.8465 inch
Szeroko$é 40 mm Szeroko$¢ (cale) 1.5748 inch
Dtugosc¢ 21.5 mm Dtugosc (cale) 0.8465 inch
Srednica 32 mm Grubo$¢ $cianki, min. 0.5 mm
Grubos$¢ $cianki, maks. 15 mm Masa netto 137.08¢g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna -50°C...120°C
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Informacje ogélne
$rednica gtowicy 40.00 mm Pierscien uszczelniajacy o przekroju Silikon
okragtym
moment dokrecajgcy 65 Nm Silikon Tak
skok gwintu 1.5 mm Halogenki bezhalogenowy
Normy EN 60079-0, EN 60079-1, udarno$¢ 7.00J
EN 60079-31, EN
60079-7,GB 12476.1, GB
12476.5, GB 3836.1, GB
3836.2, GB 3836.3, IEC
60079-0, IEC 60079-1,
IEC 60079-31, IEC
60079-7
Stopien ochrony IP66, IP68 Dtawnica kablowa M 32

Materiat podstawowy

stal nierdzewna 1.4404

$rednica pierécienia uszczelniajgcego  32.00 mm

gwint (zewnetrzny)

M32x15b

dtugos$é gwintu

16 mm

rodzaj ochrony przeciwzaptonowej

Ex d - ognioszczelny,
Ex e - zwiekszone
bezpieczenstwo

Wytyczne dotyczgce montazu

Patrz instrukcja montazu.

gniazdo szesciokagtne

10 mm

Numery certyfikatéw przepustu kablowego

Oznaczenie

112G 1D, Ex db IIC Gb, Ex
eb IIC Gb, Ex ta llIC Da

Nr certyfikatu przepustu kablowego

(ATEX)

TUV IT 16ATEX 059X

Nr certyfikatu przepustu kablowego

IECEx TPS 16.0004X

Nr certyfikatu dtawnicy kablowej (CCC) 2020322313000069

(IECEx)

Nr certyfikatu (IECEX) IECEXTPS16.0004X

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000451 ETIM 9.0 EC000451
ETIM 10.0 EC000451 ECLASS 14.0 27-14-08-05
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Akcesoria

Nakretki zabezpieczajace ze stali nierdzewnej, surowe

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie

uziemiajgce.
Ogobine dane zamoéwieniowe
Typ SKMUS M32-W Wersja
Nr zam. 1185710000 SKMU SS (nakretka kontrujace ze stali nierdzewnej), Nakretka
GTIN (EAN) 4050118233759 kontrujgca, M 32, 3.8 mm, stal nierdzewna 1.4404
llos¢ 144 ST

Podktadka ptaska nylonowa - GWDR

Oproécz dtawnic kablowych o szerokim zakresie
zastosowan, portfolio produktéw uzupetniajg wtyczki,
) kompensatory nacisku, adaptery i odpowiednie
(“ ) _ akcesoria, takie jak nakretki zabezpieczajace, pierscienie
N x\k ¥ uszczelniajgce, podktadki ptaskie i pierscienie

‘ uziemiajgce.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ GWDR M32-W Wersja

Nr zam. 1185630000 zamkniete, M 32, nylon 6
GTIN (EAN) 4050118078329

llos¢ 160 ST
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