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Abbildung ahnlich
Seria obudow Klippon® TB zapewnia doskonate parame-
try uzytkowania, nawet w najciezszych warunkach $ro-
dowiskowych. Ponadto seria ta spetnia bardziej surowe
wymagania eksploatacji w atmosferach potencjalnie
wybuchowych wystepujgcych w szczegdlnosci w prze-
mysle przetwdérczym i energetyce. Nowa seria obudoéw
Klippon® TB MH stanowi dalsze udoskonalenie bardzo
udanej serii produktéw, ktéra zajmuje czotowa pozycje na
rynku.
Obudowy z serii Klippon® TB MH majg nastepujgce
zalety:
Dostepne w 15 rozmiarach i 3 gtebokosciach standar-
dowych Wyposazone w maks. 4 ptyty dtawnicowe
Uszczelka zabezpieczona przed $cisnieciem Catkowicie
demontowalne ucho ktédki Zamkniecie ostony znajduje
sie na zewnatrz strefy uszczelnionej Podwyzszona odpor-
nos$¢ na temperature Stopien ochrony IP 66 / IP 67 W
petni demontowalne wieko - bez konieczno$ci uzycia
narzedzi Trzpien uziemiajacy przyspawany do ostony oraz
do dolnej czesci obudowy Spawana stopka montazowa
Atesty miedzynarodowe

\/numunn

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Pusta
obudowa, obudowa ze stali nierdzewnej, Wyso-
ko$¢: 229 mm, Szeroko$é: 152 mm, Gtebokosc¢:
133 mm, Materiat podstawowy: stal nierdzewna
1.4404 (316 L), element polerowany elektrolitycz-
nie, srebrny

Nr zam. 1194550000

Typ KTB MH 221513 S4EO

GTIN (EAN) 4032248977338

llos$¢ 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty i,

@ b 4

LISTED i ATEX - SIRA

I ECE‘K INMETRO ATEX - KEMA KOREANCERT ‘ ATEX - PTB
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E243298
Wymiary i masa
Gtebokosé 133 mm Gtebokos¢ (cale) 5.2362 inch
Wysoko$é 229 mm Wysokos¢ (cale) 9.0157 inch
Szeroko$é 152 mm Szeroko$¢ (cale) 5.9842 inch
Wymiar mocowania wysokos$é 152 mm Wymiar mocowania szeroko$¢ 178 mm
Masa netto 3630¢g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna -60 °C...135 °C Wskazowka: temperatura otoczenia Przy stosowaniu w

(praca)

temperaturach powyzej
105°C ochrona IP jest
ograniczona do IP66

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wyfaczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

8dbfcdfe-cb8e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd

Informacje ogodlne

Grubo$¢ materiatu wieka

1.5 mm

Grubo$¢ materiatu obudowy

1.5 mm

Temperatura pracy, max.

135 °C

Temperatura pracy, min.

-60 °C

Mocowanie wieka

Powierzchnia

4 zawiasy i wkrety M6
o tbie szesciokgtnym z
rowkiem SW10

element polerowany
elektrolitycznie

Normy

udarnosé

DIN EN 62208 - Puste
obudowy rozdzielnic

i sterownic, DIN EN
61373 Class 1B**, DIN EN
15085-2, EN 60079-0, EN
60079-7, EN 60079-31,
IEC 60079-0, IEC
60079-7, IEC 60079-31

7 J wersja ATEX, 10 J
wersja standardowa

rozmiar klucza

10 mm

Stopien ochrony

IPG6, IP67

Materiat podstawowy

stal nierdzewna 1.4404
(316 L)

materiat uszczelniajgcy

Silikon
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Moment dokrecania $rub wieka 2.5 Nm mocowanie do wbudowania 4,6 lub 9 $rub
odlegto$ciowych M6 gwint
wewnetrzny

mocowanie obudowy 4 przyspawane stopy Wskazoéwka: stopien ochrony W przypadku

montazowe z otworami
wielkosci 11Tmm (2 stopy
montazowe rowkowe i 2

zastosowania w zakresie
temperatur powyzej
105 °C, stopien ochrony IP

okragte) jest ograniczony do IP 66.
Stopien ochrony (UL) Type 3, Type 4X, Type 12 liczba $rub mocujacych wieko 4
wymiary kartonu 350x390x220 otwor manipulacyjny szeroko$é 93 mm
kat otwarcia wieko 130.00° wymiary ponad wszystkim 229 x 203 x 148
Ptytka kotnierzowa Nie maks. tadownosé 14 kg
Pokrywa Tak otwor manipulacyjny wysoko$é 176 mm
pozycja sworznia PE Obudowa strona C obszary zastosowania Rejony zagrozone

wybuchem, przemyst
procesowy, przemyst
naftowy, przemyst

chemiczny, Offshore,

Onshore
Numery certyfikatow obudowy
Nr certyfikatu UL Haz.Loc. E223792 Deklaracja zgodno$¢ nr. (DoC LVD) DE PS261X 160412
0011SS03
Nr certyfikatu UL Ord.Loc. E243298 Nr certyfikatu UL 508A E223801
Atest zgodnosci (AoC) DE PS261X 160309 Nr certyfikatu UL, skrzynka zaciskowa E223792
001ISS06

Nr certyfikatu skrzynki elektrycznej 2020322303003289
(NEPSI)

Nr certyfikatu pustej obudowy (ECAS) 21-09-25241/
E21-09-053807

Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa 16-AV4B0-0245X Nr certyfikatu pustej obudowy LMP 21.0016U
(KOSHA) (INMETRO)
Nr certyfikatu (DNV) TAEO00013S Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa (AEx) E223792
Nr certyfikatu (CCOE) P461058_1 Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa IBExXU1T4ATEX1050
(ATEX)
Nr certyfikatu pustej obudowy (ATEX) IBExU14ATEX1028 U Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa LMP 21.0017
(INMETRO)
Certyfikat nr (INMETRO) IEX13.0007 Nr certyfikatu, skrzynka zaciskowa IECEXIBE14.0013
(IECEx)
Nr certyfikatu pustej obudowy (IECEX) IECEx IBE 14.0004U Nr certyfikatu (IECEX) IECEXPTB11.0071
nr certyfikatu (ATEX) PTB11ATEX2019 DEF |Warunki zatwierdzenia ATEX, CCoE, DNV, IECEX,
INMETRO, KC, NEPSI, CCC,
UL AEx Class Div., UL AEx
Class Zone, cULus
Nr certyfikatu (cULus) E243298

Uziemienie obudowy

Uziemienie, obudowa, pokrywa Przyspawana $ruba Uziemienie, obudowa, zewnetrzne $ruba uziemiajgca M10 w
uziemienia M6 w obudowie
obudowie i pokrywie
Uziemienie, obudowa, wewnetrzne Przyspawana $ruba
uziemienia M6 w
obudowie i pokrywie
Wyposazenie pionowe
WDU 10/ ZDU 10 1x13 WDU 16 / ZDU 16 1x10
WDU 2,5 /2zDU 2,5 /IDU 2,5 1x26 WDU 35 / ZDU 35 1x7
WDU 4 /ZDU 4 1x21 WDU 6 / ZDU 6 1x16
Data sporzgdzenia 19.12.2025 10:23:41 MEZ
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Wpyposazenie poziome

WDU 10/2ZDU 10 x4 WDU 16 / ZDU 16 1x3
WDU 2,5 /7ZDU 2,5 /IDU 2,5 1x10 WDU 35 / ZDU 35 1x2
WDU 4 / ZDU 4 1x8 WDU 6 / ZDU 6 1x6

ditawiki u goéry / u dotu

M20 2 M12 6
M63 0 M40 1
M32 1 M25 2
M50 0 M75 0
M16 b

dtawiki z prawej strony

M25 2 M63 0
M75 0 M16 6
M40 2 Mb0 0
M32 2 M20 3
M12 8

zlacza srubowe z lewej strony

M63 0 M75 0
M12 8 M50 0
M16 6 M32 2
M25 2 M20 3
M40 2

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002503 ETIM 9.0 EC002503
ETIM 10.0 EC002503 ECLASS 14.0 27-18-05-02
ECLASS 15.0 27-18-05-02
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229 x 152mm

Integrowanie, rozszerzenie i indywidualizacja:
Uzupe?nienie pasuj?ce do ka?dej aplikacji

Kompletna paleta akcesoriéw systemowych nowej serii
obudéw Klippon® TB umo?liwia proste dopasowanie
obudéw do specyficznych wymaga? konkretnej aplikacji.
P?yty monta?owe

P?yty monta?owe ze schematem otwordéw lub bez,do
pod?u?nedo i poprzecznego mocowania szyn no?nych
lub elementéw konstrukcyjnych bezpo?rednio na p?ycie

monta?owe;j.
Ogobline dane zamoéwieniowe
Typ KTB MOPL 2215 MSZN Wersja
Nr zam. 1193930000 Klippon TB (Terminal Box), Ptytka montazowa, Wysoko$é: 174 mm,
GTIN (EAN) 4050118028546 Szeroko$¢: 91 mm, Gtebokosé: 1.5 mm, Materiat podstawowy: blacha
llos¢ 1ST stalowa, ocynkowany, srebrny
Typ KTB MOPL 2215 S2N Wersja
Nr zam. 1193810000 Klippon TB (Terminal Box), Ptytka montazowa, Wysokos$¢: 174 mm,
GTIN (EAN) 4050118028409 Szeroko$¢: 91 mm, Gtebokosé: 1.5 mm, Materiat podstawowy: stal
llos¢ 1ST nierdzewna 1.4301 (304), nieobrobiony, srebrny
Typ KTB MOPL 2215 MSZN H Wersja
Nr zam. 2022050000 Klippon TB (Terminal Box), Ptytka montazowa, z otworami, Wysoko$¢:
GTIN (EAN) 4050118403442 174 mm, Szeroko$¢: 91 mm, Gteboko$é: 1.6 mm, Materiat
llos¢ 18T podstawowy: blacha stalowa, ocynkowany, srebrny
Typ KTB MOPL 2215 S2N H Wersja
Nr zam. 1257650000 Klippon TB (Terminal Box), Ptytka montazowa, z otworami, Wysoko$¢:
GTIN (EAN) 4050118049305 174 mm, Szeroko$é: 91 mm, Gtebokos$¢: 1.5 mm, Materiat
llos¢ 1ST podstawowy: stal nierdzewna 1.4301 (304), nieobrobiony, srebrny

Stal nierdzewna 1.4301

Integrowanie, rozszerzenie i indywidualizacja:
Uzupe?nienie pasuj?ce do ka?dej aplikacji
Kompletna paleta akcesoriéw systemowych nowej serii
obuddéw Klippon® TB umo?liwia proste dopasowanie
obuddéw do specyficznych wymaga? konkretnej aplikacji.
, Os?ony przeciwdeszczowe

; \/ Os?ona przeciwdeszczowa daje perfekcyjn? ochron?

D dodatkow? obudowy, je?li obudowa jest montowana w
szczegolnych strefach klimatycznych, jak np. w strefie
intensywnych opadéw deszczu lub podwy?szonego nas?
onecznienia.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ KTB RNHD 221513 R Wersja

Nr zam. 1281360000 Klippon TB (Terminal Box), ostona przeciwdeszczowa, Wysoko$¢:
GTIN (EAN) 4050118072075 50.9 mm, Szeroko$¢: 157 mm, Gtebokos¢: 142.8 mm, Materiat

llos¢ 1ST podstawowy: stal nierdzewna 1.4301, polerowanie lustrzane, srebrny

Data sporzgdzenia 19.12.2025 10:23:41 MEZ
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Uchwyt etykiety typu
Integrowanie, rozszerzenie i indywidualizacja:
N Uzupe?nienie pasuj?ce do ka?dej aplikacji
}i/ Kompletna paleta akcesoriéw systemowych nowej serii

Ogodlne dane zamoéwieniowe

obudéw Klippon® TB umo?liwia proste dopasowanie
obudoéw do specyficznych wymaga? konkretnej aplikaciji.
Uchwyty tabliczek znamionowych

Dost?pne s? r6?nie wykonywane uchwyty tabliczek
znamionowych, umo?liwiaj?ce przytwierdzanie niezb?
dnych i dodatkowych tabliczek znamionowych w
widocznych miejscach.

Typ TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R Wersja

Nr zam. 1279320000 Klippon TB (Terminal Box), Uchwyt tabliczki znamionowej, Nitowane,
GTIN (EAN) 4050118070101 Wysokos$¢é: 70 mm, Szeroko$é¢: 70 mm, Gteboko$é: 20 mm, Materiat
llogé 1ST podstawowy: stal nierdzewna 1.4301, stal nierdzewna 1.4301 (304),

polerowanie lustrzane, srebrny

material montazowa

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Mozliwos$¢ integracji, rozszerzania i dostosowywania
do indywidualnych wymagan - doskonate akcesoria do
wszystkich zastosowan

W petni ustrukturyzowany asortyment akcesoriéw
systemowych do nowych obudéw z serii Klippon®

TB umozliwia tatwe dostosowywanie obudéw do
specyficznych, indywidualnych wymagan.

Zestawy materiatéw montazowych

Zestawy materiatéw montazowych pozwalajg na
szybkie i tatwe mocowanie uchwytow tabliczki
znamionowej, uchwytéw na dokumenty oraz oston
przeciwdeszczowych.

Celem do mocowania etykiet — SD jest niezbedny do
montazu plastikowych identyfikatoréw (Trafolyte) lub
tabliczek znamionowych. Przy uzyciu tego zestawu mozna
zamocowac identyfikator lub tabliczke znamionowa
bezposrednio na wieku obudowy. Zestaw do mocowania
tabliczki znamionowej zostat opracowany specjalnie w
tym celu. Tylko za pomocg tego zestawu mocujgcego
mozna zapewnié, ze w obudowie nie powstang zadne
miejsca przeciekéw i unikngé¢ uszkodzenia tabliczki.
Uniwersalny zestaw do mocowania — TPSD zostat
opracowany, aby umozliwi¢ bezpieczny i szybki

montaz np. uchwytéw na tabliczki znamionowe, oston
przeciwdeszczowych, kieszeni na dokumenty. Stosujgc
zestaw do mocowania mozna zminimalizowad, o ile nie
catkowicie wykluczyé, ryzyko wyciekow.

Typ SD FIXING SET Wersja

Nr zam. 1285200000 Klippon TB (Terminal Box), Zestaw do mocowania ptytek
GTIN (EAN) 4050118075472 indentyfikacyjnych, Wysoko$¢: 12 mm, Szeroko$¢: 12 mm,
llosé 1ST Gteboko$¢: 16.4 mm, Materiat podstawowy: Stal nierdzewna

niskoweglowa, nieobrobiony, srebrny

Data sporzgdzenia 19.12.2025 10:23:41 MEZ
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Typ TPSD FIXING SET KTB Wersja

Nr zam. 1252190000 Klippon TB (Terminal Box), Zestaw zamocowan do tabliczek

GTIN (EAN) 4050118043969 znamionowych, Materiat podstawowy: stal nierdzewna, nieobrobiony,

llos¢ 20 ST srebrny

Trzpien uziemiajacy
Integrowanie, rozszerzenie i indywidualizacja:
Uzupe?nienie pasuj?ce do ka?dej aplikacji
Kompletna paleta akcesoriow systemowych nowej serii
obudéw Klippon® TB umo?liwia proste dopasowanie
obudéw do specyficznych wymaga? konkretnej aplikacji.
Bolce uziemiaj?ce
Bolce uziemiaj?ce do wymiany kompletnego elementu
konstrukcyjnego, w dwéch wariantach - z mosi?dzu i stali
nierdzewne;j.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ PEBZ M10 KTB BR SET Wersja

Nr zam. 1192680000 Klippon TB (Terminal Box), Trzpien uziemiajacy, inne, Wysokos$é: 21

GTIN (EAN) 4032248974641 mm, Szeroko$¢: 21 mm, Gteboko$é: 48.7 mm, Materiat podstawowy:

llos¢ 1ST mosiadz, nieobrobiony, srebrny

Typ PEBZ M 10 KTB S4 SET Wersja

Nr zam. 1192690000 Klippon TB (Terminal Box), Trzpien uziemiajacy, inne, Wysokos$é: 21

GTIN (EAN) 4032248974658 mm, Szeroko$¢: 21 mm, Gteboko$é: 48.7 mm, Materiat podstawowy:

llogé 1ST stal nierdzewna 1.4404 (316 L), nieobrobiony, srebrny

Tasma uziemiajaca

Ogdlne dane zamodéwieniowe

Petny przeglad akcesoriow systemowych do nowego
systemu Klippon® Nowe obudowy z serii TB umozliwiajg
fatwe dostosowywanie obudéw do specyficznych,
indywidualnych wymagan. Dostepne sg nastepujace
opcje:
Komponenty zamykajgce Uchwyty na dokumenty
Bolec uziemiajacy Ptyty kotnierzowe Materiaty
montazowe Ptytki montazowe Ostony przeciwdeszczowe
Element dystansowy Szyny zaciskowe Uchwyt tabliczki
znamionowej

Typ PECD WIRE 6/200/D6 SET
Nr zam. 2475490000

GTIN (EAN) 4050118487206

llogé 18T

Wersja
Klippon TB (Terminal Box). Taéma uziemiajaca, Srubowe, Materiat

podstawowy: Stal, zielony / zo6tty

Data sporzgdzenia 19.12.2025 10:23:41 MEZ
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Stal nierdzewna 1.4404 (316L)

Ogobine dane zamoéwieniowe

Integrowanie, rozszerzenie i indywidualizacja:
Uzupe?nienie pasuj?ce do ka?dej aplikacji

Kompletna paleta akcesoriéw systemowych nowej serii
obudéw Klippon® TB umo?liwia proste dopasowanie
obudéw do specyficznych wymaga? konkretnej aplikacji.
Os?ony przeciwdeszczowe

Os?ona przeciwdeszczowa daje perfekcyjn? ochron?
dodatkow? obudowy, je?li obudowa jest montowana w
szczegolnych strefach klimatycznych, jak np. w strefie
intensywnych opadéw deszczu lub podwy?szonego nas?
onecznienia.

Typ KTB RNHD XX1513V S4E R Wersja

Nr zam. 1314090000 Klippon TB (Terminal Box), ostona przeciwdeszczowa, Wysoko$¢:
GTIN (EAN) 4050118117332 50.9 mm, Szeroko$é: 1567 mm, Gtgboko$é: 142.8 mm, Materiat
llos¢ 1ST podstawowy: stal nierdzewna 1.4404 (316 L), element polerowany

elektrolitycznie, srebrny

Giebokosé 7,5 mm

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Integracja, rozwdj i specjalizacja: idealne zalety dla kazdej
aplikacji

Stabilna struktura akcesoriéw systemowych dla

nowego systemu Klippon® Obudowy serii Klippon®

TB umozliwiajg tatwe dostosowywanie obudéw do
specyficznych, indywidualnych wymagan kazdej aplikacji.
Szyny zaciskowe

Nasza oferta obejmuje szyny montazowe w dwéch
wielkosciach, przystosowanych do mocowania szyn DIN
(np. elektronika, styki).

Typ TS35X7.56 STKTB2215 HOR  Wersja

Nr zam. 8000006720 Szyna no$na, TS 35, TS 35 x 7.5, Szeroko$¢: 91 mm, bez otworu
GTIN (EAN) 4050118652888 podtuznego, Stal, ocynkowany, chromowany

lloé¢ 20 ST

Typ TS35X7.5 ST KTB2215 VER Wersja

Nr zam. 8000006708 Szyna nos$na, TS 35, TS 35 x 7.5, Szeroko$é: 174 mm, bez otworu
GTIN (EAN) 4050118652819 podtuznego, Stal, ocynkowany, chromowany

llosé 20 ST

Data sporzgdzenia 19.12.2025 10:23:41 MEZ
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Plytki montazowe

Ogobine dane zamoéwieniowe

Ptytki montazowe z otworami lub bez otworéw,
umozliwiajgce montaz szyn montazowych DIN
zaréwno podtuznie, jak i poprzecznie, a takze montaz
komponentéw bezposrednio na ptytce montazowej.

Typ GFSC M5X10 TX20 SET Wersja

Nr zam. 1274150000 Klippon EB (Essential Box), Sruba mocujaca, Wysoko$é: 13.3 mm,
GTIN (EAN) 4050118063820 Szeroko$¢: 8.5 mm, Gtebokos¢: 8.5 mm, Materiat podstawowy: stal,
llo$¢ 1ST ocynkowana, ocynkowane galwanicznie i pasywowane, srebrny

Gitebokosé 15 mm

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Integracja, rozwdj i specjalizacja: idealne zalety dla kazdej
aplikacji

Stabilna struktura akcesoriéw systemowych dla

nowego systemu Klippon® Obudowy serii Klippon®

TB umozliwiajg fatwe dostosowywanie obudéw do
specyficznych, indywidualnych wymagan kazdej aplikacji.
Szyny zaciskowe

Nasza oferta obejmuje szyny montazowe w dwédch
wielkoéciach, przystosowanych do mocowania szyn DIN
(np. elektronika, styki).

Typ TS35X15 ST KTB2215 HOR Wersja

Nr zam. 8000073108 Szyna nosna, TS 35, TS 35 x 15, Szeroko$¢: 91 mm, bez otworu
GTIN (EAN) 4064675340584 podtuznego, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane

llogé 20 ST

Typ TS35X15 ST KTB2215 VER Wersja

Nr zam. 8000073109 Szyna noséna, TS 35, TS 35 x 15, Szeroko$¢: 174 mm, bez otworu
GTIN (EAN) 4064675340591 podtuznego, Stal, ocynkowane galwanicznie i pasywowane

llogé 20 ST

Data sporzgdzenia 19.12.2025 10:23:41 MEZ
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material montazowa

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Mozliwo$¢ integracji, rozszerzania i dostosowywania
do indywidualnych wymagan - doskonate akcesoria do
wszystkich zastosowan

W petni ustrukturyzowany asortyment akcesoriéw
systemowych do nowych obuddéw z serii Klippon®

TB umozliwia tatwe dostosowywanie obudéw do
specyficznych, indywidualnych wymagan.

Zestawy materiatébw montazowych

Zestawy materiatéw montazowych pozwalajg na
szybkie i tatwe mocowanie uchwytoéw tabliczki
znamionowej, uchwytéw na dokumenty oraz oston
przeciwdeszczowych.

Celem do mocowania etykiet - SD jest niezbedny do
montazu plastikowych identyfikatoréow (Trafolyte) lub
tabliczek znamionowych. Przy uzyciu tego zestawu mozna
zamocowac identyfikator lub tabliczke znamionowa
bezposrednio na wieku obudowy. Zestaw do mocowania
tabliczki znamionowej zostat opracowany specjalnie w
tym celu. Tylko za pomocg tego zestawu mocujgcego
mozna zapewnié, ze w obudowie nie powstang zadne
miejsca przeciekdéw i unikna¢ uszkodzenia tabliczki.
Uniwersalny zestaw do mocowania — TPSD zostat
opracowany, aby umozliwi¢ bezpieczny i szybki

montaz np. uchwytéw na tabliczki znamionowe, oston
przeciwdeszczowych, kieszeni na dokumenty. Stosujac
zestaw do mocowania mozna zminimalizowad, o ile nie
catkowicie wykluczyé, ryzyko wyciekéw.

Typ FKSC M6X8 D9/SW3 Wersja

Nr zam. 0642600000 Klippon TB (Terminal Box). Sruba mocujaca, Materiat podstawowy:
GTIN (EAN) 4008190058258 Stal

llos¢ 50 ST

Data sporzgdzenia 19.12.2025 10:23:41 MEZ
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