SAIL-M8GRJ45-4S6.0UIE

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Potagczenia miedzy dwoma 1/0 Slaves lub miedzy sterow-
nikiem a uczestnikiem I/0 najbezpieczniej realizuje sie
wstepnie konfekcjonowanymi przewodami.. Oferta siega
od przewodéw PROFIBUS przez CANopen, DeviceNetTM,
EtherCAT az po przewody do Ethernetu.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Przewdd magistrali, Liczba biegunow: 4, 6 m, zta-
cze meskie, proste, RJ45, Ekranowane: Tak, LED:
Nie, Materiat ptaszcza: PUR, Halogenki: Nie

Nr zam. 1201210600

Typ SAIL-M8GRJ45-4S6.0UIE
GTIN (EAN) 4050118703740
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Dopuszczenia

Atesty UK
ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Masa netto 160.46 g

Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

REACH SVHC

6¢

Lead 7439-92-1

SCIP

e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bcbbb98e2a9

Specyfikacje techniczne kabla

Dtugos¢ kabla 6m kolor ptaszcza zielony

Odpornos¢ na olej Yes Przydatnos¢ do tancucha ciaggowego Tak

Przekréj zyty 0.15 mm?2 Ekranowane Tak

Halogenki Nie izolacja PP

Przyspieszenie 5 m/s2 promien zgiecia min., ruchomy 7,5 x érednica kabla

promien zgiecia, min., utozony na state 4 x $rednica kabla Cykle giecia 5 milionow

odpornos$¢ na rozprzestrzenianie sie in accordance with IEC Predkos¢ 180 m/s

ptomienia 60332-1-2

Materiat ptaszcza PUR Zewnetrzna oktadzina zgodnie z UL 20963 (80°C/ 30V)

AWM style

Kabel hybrydowy Nie Kodowanie kolorami niebieski, pomaranczowy,
biaty / niebieski, biaty /
pomaranczowy

Zakres temperatur, staty -40...80 °C Liczba biegunéw 4

Srednica zewnetrzna 4.8 mm 0.3 mm

Dane ogédlne techniczne

kodowanie brak Powierzchnia styku poztacany

LED Nie Wykonanie ztacze meskie, proste,
RJ45

Podstawowy materiat obudowy PUR Napiecie znamionowe 30V

Znamionowe natezenie pradu 4 A Stopien ochrony IP67

Stopien zanieczyszczenia 3 zmostkowany Nie

Materiat pier§cienia gwintowanego mosiadz, niklowany Zakres temperatury obudowy -25..+80°C

Moment dokrecajacy M8: 0.6 Nm

Wiasciwosci elektryczne

Napigcie znamionowe 30V
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wtyki lewe

Wiyk po lewej

ztgcza, M8, Liczba
biegunéw: 4, IP67, styk
meski, prosty, Ekranowane

wtyki prawe

Wityk po prawej

ztgcza, RJ45, IP20, styk
meski, prosty, Ekranowane

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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Male, straight RJ45

Schemat biegunéw Schemat biegunéow
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Pin RJ45
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Idealne narzedzie: Screwty ® z regulacja momentu
obrotowego

Schemat potaczen
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Light, securely screwed-in round plug-in
connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.:
1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F
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