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Zdjecie produktu

Przysztosciowe rozwigzania elektroniki przemystowej do oferujemy fachowe doradztwo i wsparcie techniczne
montazu w szafach sterujgcych dla Panstwa projektow. W obszarze plikéw do pobrania
Obudowy elektroniki majg kluczowe znaczenie dla inte- mozna znalez¢ dane CAD, karty charakterystyki i instruk-
gracji zespotow elektronicznych w szafach sterujgcych. cje instalacji zapewniajace efektywng integracje.

Chronig wrazliwe komponenty i zapewniajg niezawodne
przytacza. Dzieki materiatom wysokiej jakosci oferujg dtu-
gofalowe rozwigzania dla zastosowan przemystowych.
Twoje korzysci:

Elastyczno$é¢: skalowalne rozwigzania dla réznych wyma-
gan

Bezpieczenstwo: solidna konstrukcja chronigca elektro-
nike

Wydajnosé: prosta instalacja i zoptymalizowana technolo-
gia tagczeniowa

Obudowy dla kazdej aplikaciji:

Nasze portfolio obejmuje obudowy modutowe (np.
CH20M), mate obudowy i obudowy profilowe przezna-
czone do sterowania, konwersji sygnatéw i zapewniania
bezpieczenstwa aplikacji. Obudowy te oferujg mozliwosé

Ogolne dane zamoéwieniowe

dostosowania designu, tatwy montaz i duzg pojemnos$¢

. Wersja Obudowa ukfadu elektronicznego, Obudowy
przy’facze.:mO\.Na. OMNIMATE - seria CH20M czarny, Zestaw prébek
Personalizacja: dla projektantéw, sktadajacy sie z indywidualnych
oprdcz rozwigzan standardowych oferujemy personaliza- elementow wraz z wtykiem zefiskim, niezamonto-

. . . . . . wany, Szeroko$é: 6.3 mm
cje w zakresie designu, kolorystyki i druku. Weidmiiller Nr zam. 1203290000
Configurator umozliwia stworzenie indywidualnego desi- Typ SAMPLE CH20M6 4/4 PCB
gnu. GTIN (EAN) 4032248985920
Nasz serwis: llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 114 mm Gtebokos¢ (cale) 4.4882 inch
Wysokos$é 112.5 mm Wysokos¢ (cale) 4.4291 inch
Szeroko$é 6.3 mm Szeroko$¢ (cale) 0.248 inch
Dtugosc¢ 0 mm Masa netto 63.69¢g

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Dane znamionowe wg IEC

Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 10 A Prad znamionowy, maks. liczba 10A
(Tu=20°C) biegunéw (Tu=20°C)

Prad znamionowy, maks. liczba 13A napiecie znamionowe przy kat. 400V
biegunéw (Tu=40°C) przepieé/stopniu zanieczyszczenia Il/2
napiecie znamionowe przy kat. 320V napigcie znamionowe przy kat. 250V

przepieé¢/stopniu zanieczyszczenia lll/2

przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 4 kV
przepieé¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 4 kV
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 4 kV
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

Kompatybilne przewodniki

Dtugo$¢ odizolowania 6 mm Wielko$¢ ostrza 0,6 x 3,56 mm

Moment obrotowy dociagajgcy, min. 0.4 Nm Moment obrotowy dociagajacy, maks. 0.5 Nm

Zakres zaciskania, min. 0.13 mm? Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm?

przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14
maks.

jednodrutowe, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2 jednodrutowe, maks. HO5(07) V-U 2.5 mm?2

wielodrutowe, maks. HO7V-R 2.5 mm?2 z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, min. 0.25 mm?2

z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, 2.5 mm?2 Zasieg mocowan, maks. 2.5 mm?2

maks.

Wiasciwosci obudowy

Klapka z mozliwosciag montazu Tak Mozliwos$¢ zastosowania znacznika Tak

Wyciecie w celu przygotowania dla Nie llo$¢ poziomdw przytaczeniowych 4

zintegrowanego gniazda funkcyjnego

Liczba biegunéw 8

Wiasciwosci zespotu

llo$¢ poziomdw przytaczeniowych 4 Liczba ptytek drukowanych, maks. 1

Liczba biegunéw 8 sposoéb tagczenia ptytki drukowanej Rozptywowo

Rodzaj przytacza Jarzmo

Dane materiatowe

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat izolacyjny PBT

grupa materiatéw izolacyjnych ] Powierzchnia nieobrobiony
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tworzywo sztuczne, PA 66
GF 30

Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTI) 400 = CTI <600

Dane ogdlne

Barwny czarny Stopien ochrony IP20 po zamontowaniu
Szyna montazowa TS 356 Tabela koloréw (podobny) RAL 9011

mozliwos$¢ zalewania Nie

Projekt - wymagania IN

tolerancja konturu ptytki drukowanej +0,1 mm grubos¢ ptytki drukowanej 0.8 mm

tolerancja grubosci ptytki drukowanej  +0,1 mm

Opcje indywidualizac;ji

Mozliwo$¢ wykonania wycieé Tak Mozliwo$¢ zastosowania etykiet Tak

specjalnych

specjalnych

Proces zamowienia na zyczenie klienta

Patrz wytyczne w sekcji do
pobrania

Wazna informacja

Informacje produktowe

Obrys ptytki drukowanej, strefy zastrzezone i inne informacje dotyczace projektowania ptytki
drukowanej znajduja sie w kategorii dotyczacej technologii potaczen i sg oznaczone odpowiednimi
meskimi nagtéwkami w obszarze pobierania.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-03-01
ECLASS 15.0 27-19-03-01
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Accessories

neutralna

MultiFit to system znacznikdéw firmy Weidmiiller
stosowany do zaciskéw innych producentéw. Podobnie

- | jak Weidmiiller Dekafix, oznaczniki z rodziny MultiFit sa

dostepne z gotowym, standardowym nadrukiem.

‘ Przed pierwszym zastosowaniem oznacznikéw MultiFit
S ‘ zaleca sig przetestowanie wzorcowych oznacznikéw na

3 stosowanych ztaczach.
] Jeden oznacznik, odpowiedni do zaciskéw réznych
] producentéw. Gotowe do uzycia oznaczniki ze

. | standardowymi nadrukami Puste oznaczniki przeznaczone

do zadruku za pomocg drukarek PrintJet CONNECT
lub systemow typu PlotterDostawa indywidualnie
opisanych oznacznikéw, zgodnie z danymi CAE lub
specyfikacjami dostarczonymi przez klientaJeden
system oznaczania do wszystkich zastosowanDo
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogdlne dane zamoéwieniowe

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llosé

MF 5/7.5 MC NE WS Wersja

1877680000 MultiFit, Znakowanie zaciskow, 5 x 7.5 mm, Raster w mm (P): 7.50
4032248468270 Adels RKW, Phoenix, biaty

320 ST

druk specjalny

MultiFit to system znacznikéw firmy Weidmiiller
stosowany do zaciskdw innych producentéw. Podobnie
jak Weidmdiller Dekafix, oznaczniki z rodziny MultiFit sg
dostepne z gotowym, standardowym nadrukiem.

Przed pierwszym zastosowaniem oznacznikéw MultiFit
zaleca sig przetestowanie wzorcowych oznacznikéw na
stosowanych ztaczach.

Jeden oznacznik, odpowiedni do zaciskéow réznych
producentéw. Gotowe do uzycia oznaczniki ze
standardowymi nadrukami Puste oznaczniki przeznaczone
do zadruku za pomocg drukarek PrintJet CONNECT
lub systemow typu PlotterDostawa indywidualnie
opisanych oznacznikéw, zgodnie z danymi CAE lub
specyfikacjami dostarczonymi przez klientaJeden
system oznaczania do wszystkich zastosowanDo
nadruku na zamoéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ

Nr zam.
GTIN (EAN)
llosé

MF 5/7.5 MC SDR Wersja

1877660000 MultiFit, Znakowanie zaciskéw, 5 x 7.5 mm, Raster w mm (P): 7.50
4032248468256 Adels RKW, Phoenix, wedtug zyczenia klienta

64 ST
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