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Zdjecie produktu

Moduty przekaznikowe z wymuszonym prowadzeniem Ogoélne dane zaméwieniowe
zestykow
Ze stopniem pokrycia diagnozy wynoszacym 99 %, prze- Wersja RIDERSERIES FG, Przekaznik z zestykami o wymu-
kazniki ze stykami wymuszonymi zaliczajg sie do spraw- szonym przefaczaniu, Liczba stykéw: 2, Zestyk
, . . | przetgczne o wymuszonym przetgczaniu (EN
dzonych elementéw techniki bezpieczenstwa. Mecha- 61810-3 typ B) AgCuNi, Znamionowe napiecie
niczne ustawienie stykdéw wzgledem siebie gwarantuje sterowania: 24 V DC, prad trwaty: 6 A, ztacze wty-
zsynchronizowany status tgczenia na obu stykéw. Dzieki kows, Dostgpnosé przyaisku testowego: Nie
Y ) y" a Y -Lae Nr zam. 1218380000
temu w razie awarii (na przyktad w przypadku zespawa- Typ RCI42424FG
nia styku roboczego wskutek przecigzenia), styk sygna- GTIN (EAN) 4050118001891
lizacyjny zachowuje ten sam status taczenia. Sterownik llos¢ 12 szt.

(lub sterownik bezpieczenstwa) wykrywa zagrozony styk i
poréwnuje wartosci zadane z warto$ciami rzeczywistymi.
W przypadku wykrycia réznicy, mozliwe jest podjecie
odpowiednich krokéw w celu zabezpieczenia wyposaze-
nia i ludzkiego zycia.

2 wymuszone styki CO 6 A zgodne z normg EN 61810-3
typ B Sprawdzony komponent technologii bezpieczen-
stwa Pokrycie diagnostyczne w 99 %
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 25.6 mm Gtebokos¢ (cale) 1.0079 inch
Wysokos$é 30.2 mm Wysokos¢ (cale) 1.189 inch
Szeroko$é 12.7 mm Szeroko$¢ (cale) 0.5 inch
Masa netto 1797 g

Temperatury

Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura otoczenia -40°C..70°C

Temperatura eksploatacyjna

Wilgotnosé

40 °C / 95 % wilgotnosé
wzgledna, bez kondensacji

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Strona sterownicza

Znamionowe napiecie sterowania 24V DC Prad znamionowy DC 29.2 mA

moc znamionowa 700 mW Rezystancja cewki 720Q 10 %
Wskazanie statusu Nie

Strona obciazenia

znamionowe napiecie zatgczajace 250V AC Ciagty prad 6 A

max. czestotliwo$é zatgczania przy 0.1 Hz Poczatkowy prad rozruchowy 15A/20ms
obcigzeniu znamionowym

Obcigzalnos$¢ przy napieciu 1500 VA Obcigzalnos$¢ przy napieciu statym 144 W @ 24V
przemiennym (obcigzenie rezystancyjne), (obcigzenie rezystancyjne), maks.

maks.

Opoznienie wtaczenia <12 ms Opoznienie wytaczenia <6 ms

Typ zestyku

2 CO contacts forcibily
guided (EN 61810-3 type
B) (AgCuNi)

Zywotno$é mechaniczna

> 50 x 106 potaczen

min. moc wtaczalna

TmA@24V,10mA @10
V,100mA @5V

Dane ogolne

Dostepnos¢ przycisku testowego Nie Mechaniczny wskaznik potozenia Nie
przetacznika

Barwny transparentny

Koordynacja izolacji

Napiecie znamionowe 250V Stopien zanieczyszczenia 2

Kategoria przepieciowa [} odstep izolacyjny powierzchniowy i 210 mm

powietrzny strona sterowania - strona
obciazenia

wytrzymato$¢ napieciowa strona
sterowania - strona obcigzenia

5 kVRMS / Tmin

Wytrzymato$¢ dielektryczna
sgsiadujgcych stykéw

4 kVefekt. / 1 min

Wytrzymato$¢ dielektryczna otwartego
styku

1,5 kVefekt. / 1 min.

Stopien ochrony

1P20

Data sporzadzenia 28.02.2026 06:52:40 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki



Weidmiiller 3

RC|42424FG Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

- www.weidmueller.com
Dane techniczne

Dalsze szczegé6ty aprobat / norm

Normy DIN EN 50205

Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztgcz ztacze wtykowe

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Rysunki

Schemat potaczen Wykres
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Ogobine dane zamoéwieniowe

Moduty przekaznikowe z wymuszonym prowadzeniem
zestykow

Ze stopniem pokrycia diagnozy wynoszacym 99 %,
przekazniki ze stykami wymuszonymi zaliczajg sie do
sprawdzonych elementéw techniki bezpieczenstwa.
Mechaniczne ustawienie stykow wzgledem siebie
gwarantuje zsynchronizowany status fgczenia na

obu stykéw. Dzieki temu w razie awarii (na przyktad

w przypadku zespawania styku roboczego wskutek
przecigzenia), styk sygnalizacyjny zachowuje ten sam
status taczenia. Sterownik (lub sterownik bezpieczenstwa)
wykrywa zagrozony styk i porownuje wartosci zadane
z wartosciami rzeczywistymi. W przypadku wykrycia
réznicy, mozliwe jest podjecie odpowiednich krokéw w
celu zabezpieczenia wyposazenia i ludzkiego zycia.

2 wymuszone styki CO 6 A zgodne z normg EN
61810-3 typ B Sprawdzony komponent technologii
bezpieczenstwa Pokrycie diagnostyczne w 99 %

Typ SRC 2CO Wersja

Nr zam. 8690830000 RIDERSERIES FG, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 2, zestyk
GTIN (EAN) 4032248361519 przetaczny, ztagcze Srubowe

llogé 10 ST

Typ SRC 2CO z Wersja

Nr zam. 8783930000 RIDERSERIES FG, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 2, zestyk
GTIN (EAN) 4032248471430 przetaczny, ztagcze sprezynowe

lloéé 10 ST

Typ RIM 2 6/24VDC GN Wersja

Nr zam. 8713720000 RIDERSERIES FG, Modut LED z diodg zwrotng, Znamionowe napigcie
GTIN (EAN) 4032248389872 sterowania: 6...24 V DC, ztacze wtykowe

llosé 10 ST

Typ SRC MARK Wersja

Nr zam. 8693270000 RIDERSERIES FG, Etykieta

GTIN (EAN) 4032248364725

llosé 10 ST

RCL
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ SRC CLIP HM Wersja

Nr zam. 8693370000 RIDERSERIES FG, Obejma
GTIN (EAN) 4032248364817

llosé 10 ST

ESG 6/15

Ogobine dane zamoéwieniowe

Gwarantowana duza trwato$é: ESG

Wielokolorowe etykiety ré6znych rozmiaréw majag warstwe
mocnego kleju, ktéry zapewnia najlepsza mozliwg
adhezje do powierzchni podtoza. Dzigki podwadjnej
powtoce poliestrowej materiat podstawowy jest wysoce
odporny na rozdarcia.

Korzy$ci wynikajace z zastosowania MultiMark

"Rézne materiaty spetniajgce rézne wymagania"Moga

byé stosowane ze sprzetem od wielu réznych
producentéwOznaczniki do urzadzen o znanej konstrukgji

Typ ESG 6/15 MM WS Wersja

Nr zam. 2619940000 ESG, Oznaczniki urzadzen, 6 x 15 mm, biaty
GTIN (EAN) 4050118626148

llosé 3000 ST

ESG 6/17

1
\ Q// /

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Gwarantowana duza trwato$¢: ESG

Wielokolorowe etykiety réznych rozmiaréw majg warstwe
mocnego kleju, ktéry zapewnia najlepsza mozliwag
adhezje do powierzchni podtoza. Dzieki podwdjnej
powtoce poliestrowej materiat podstawowy jest wysoce
odporny na rozdarcia.

Korzysci wynikajgce z zastosowania MultiMark

"Rézne materiaty spetniajgce rézne wymagania"Moga

by¢ stosowane ze sprzetem od wielu réznych
producentéwOznaczniki do urzadzen o znanej konstrukcji

Typ ESG 6/17 MM WS
Nr zam. 2005100000
GTIN (EAN) 4050118390728
llosé 3000 ST

Wersja

ESG, Oznaczniki urzadzen, 6 x 17 mm,

biaty
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Ogobine dane zamoéwieniowe

Moduty przekaznikowe z wymuszonym prowadzeniem
zestykow

Ze stopniem pokrycia diagnozy wynoszacym 99 %,
przekazniki ze stykami wymuszonymi zaliczajg sie do
sprawdzonych elementéw techniki bezpieczenstwa.
Mechaniczne ustawienie stykow wzgledem siebie
gwarantuje zsynchronizowany status fgczenia na

obu stykéw. Dzieki temu w razie awarii (na przyktad

w przypadku zespawania styku roboczego wskutek
przecigzenia), styk sygnalizacyjny zachowuje ten sam
status taczenia. Sterownik (lub sterownik bezpieczenstwa)
wykrywa zagrozony styk i porownuje wartosci zadane
z wartosciami rzeczywistymi. W przypadku wykrycia
réznicy, mozliwe jest podjecie odpowiednich krokéw w
celu zabezpieczenia wyposazenia i ludzkiego zycia.

2 wymuszone styki CO 6 A zgodne z normg EN
61810-3 typ B Sprawdzony komponent technologii
bezpieczenstwa Pokrycie diagnostyczne w 99 %

Typ SRC 2CO Wersja

Nr zam. 8690830000 RIDERSERIES FG, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 2, zestyk
GTIN (EAN) 4032248361519 przetaczny, ztagcze Srubowe

llos¢ 10 ST

Typ SRC 2C0 z Wersja

Nr zam. 8783930000 RIDERSERIES FG, Cokét przekaznika, Liczba stykow: 2, zestyk
GTIN (EAN) 4032248471430 przetaczny, ztagcze sprezynowe

llosé 10 ST
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