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Zdjecie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji
Nasze mate styczniki przemystowe serii PWR sg szczegol-
nie dobrze przystosowane do przetgczania wysokich pra-
déw mocy.
1 zestyk zwierny (30 A) i 2 zestyki rozwierne (25 A) Mate-
riat stykéw AgSnO Podwadjne styki zwigkszajgce ich
otwarcie Bezposredni montaz na szynie DIN TS35 Ze zin-
tegrowang diodg LED stanu

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja D-SERIES PWR, Modut przekaznikowy, Liczba
stykow: 1, zestyk zwierny AgSnO, Znamionowe
napigcie sterowania: 12 V DC, prad trwaty: 30 A,
ztagcze Srubowe, Dostepnosé przycisku testowego:

Nie
Nr zam. 1219470000
Typ PWR173012L
GTIN (EAN) 4032248998920
llos¢ 10 szt.
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Dopuszczenia

Atesty c €
ROHS Zgodny

UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cURus) E312083

Wymiary i masa

Gtebokosé 55 mm Gtebokos¢ (cale) 2.1654 inch
Wysoko$é 34 mm Wysokos¢ (cale) 1.3386 inch
Szeroko$c¢ 50.5 mm Szeroko$¢ (cale) 1.9882 inch
Masa netto 116.1g

Temperatury

Temperatura magazynowania -25°C..56 °C Temperatura otoczenia -25 °C...bb5 °C

Temperatura eksploatacyjna

Wilgotnosé

35...85 % wzgl.
wilgotnosci, bez

obroszenia
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
dane znamionowe UL
Nr certyfikatu (cURus) E312083
Strona sterownicza
Znamionowe napiecie sterowania 12vDC Prad znamionowy DC 160 mA
moc znamionowa 1.9W Rezystancja cewki 75Q110%
Wskazanie statusu Zielona dioda LED
Strona obciazenia
znamionowe napiecie zatgczajace 277V AC Ciagty prad 30A
max. czestotliwo$é zatgczania przy 0.1 Hz Poczatkowy prad rozruchowy 150 A /50 ms
obcigzeniu znamionowym
Obcigzalnos$¢ przy napieciu 8300 VA Obcigzalnos$¢ przy napieciu statym 720W @ 24V
przemiennym (obcigzenie rezystancyjne), (obcigzenie rezystancyjne), maks.
maks.
Opoznienie wtaczenia <20 ms Opoznienie wytaczenia <10 ms
Typ zestyku 1 NO contact (AgSnO) min. moc wiaczalna 100mA@ 12V

Dane ogodlne

Szyna montazowa TS 35

Dostepno$¢ przycisku testowego Nie

Mechaniczny wskaznik potozenia Nie

przetacznika

Barwny bezowy

Komponent o klasie palnosci UL94 Komponent Przycisk testowy przekaznika
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Klasa palnosci UL94 HB
Komponent Wskaznik stanu przekaznika
Klasa palnosci UL94 HB
Komponent Ptyta bazowa przekaznika
Klasa palnosci UL94 V-0
Komponent Pokrywa przekaznika
Klasa palno$ci UL94 V-2
Koordynacja izolacji
Napiecie znamionowe 250V Stopien zanieczyszczenia 3
Kategoria przepieciowa 1l grupa materiatéw izolacyjnych llla
odstep izolacyjny powierzchniowy i 25.5 mm wytrzymato$¢ napieciowa strona 4 kVefekt. / 1 min
powietrzny strona sterowania - strona sterowania - strona obcigzenia
obcigzenia
Wytrzymatos¢ dielektryczna otwartego 2 kVefekt. / 1 min udarowe napigcie wytrzymywane 6 kV (1,2/50 ps)
styku
Stopien ochrony IP10
Dalsze szczegoéty aprobat / norm
Nr certyfikatu (cURus) E312083
Dane przytacza (strona sterownicza)
Metoda wykonywania ztgcz (strona ztacze $rubowe Min. znamionowy zakres zaciskania 0.5 mm?2
sterownicza) przytacza (strona sterownicza)
Maks. znamionowy zakres zaciskania 2.5 mm?2 Min. moment dokrecajacy (strona 0.5 Nm

przytacza (strona sterownicza)

sterownicza)

Maks. moment dokrecajacy (strona 1.2 Nm
sterownicza)

Wielko$¢ koncéwki (strona sterowania) Gr. PH2

Dane potaczenia (strona obciazenia)

Metoda wykonywania ztgcz (strona ztacze Srubowe
obcigzenia)

Maks. znamionowy zakres zaciskania 4 mm2
przyfacza (strona obciazenia)

Min. znamionowy zakres zaciskania 0.5 mm?2
przytacza (strona obcigzenia)

Min. moment dokrecajacy (strona 0.5 Nm
obcigzenia)

Maks. moment dokrecajacy (strona 1.2 Nm
obcigzenia)

Wielko$¢ koricédwki (strona obciazenia) Gr. PH2

Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztagcz ztacze $rubowe

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Rysunek wymiarowany

50.5 max 34 max
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Pozostate
LPwrl [ I |

Type PWR }—‘ I_ LED indicator
L with LED

Type of contact Coil voltage

and mounting 006 6VvDC 524 24V AC

173 1NO, DIN-rail mounting 012 12vDC 548 48 VAC
024 24VDC 615 115VAC
048 48VDC 730 230V AC
110 110VDC 900 400V AC
220 220V DC

Kody typéw
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