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Obudowy RockStar® HighPower sg wykonywane z
wytrzymatego odlewu aluminiowego i dzieki statemu
doskonaleniu zapewniajg idealng ochrone przed trudnymi
warunkami srodowiskowymi. Wieloczes$ciowa obudowa
pozwala uzytkownikom na kontrolowanie proceséw robo-
czych na kazdym etapie.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja obudowa HDC, Rozmiar instalacji: 8, Stopien
ochrony: IP68, IP69, po podtaczeniu, Pokrywa, Zta-
cze z kabtakiem zaciskowym, standard, Wymiary
wlotéw kablowych: M 25

Nr zam. 1220860000

Typ HDC IP68 24B MD 4M25 T2
GTIN (EAN) 4050118003888

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 181 mm Gtebokos¢ (cale) 7.126 inch
Wysokos$é 19 mm Wysokos¢ (cale) 0.748 inch
Szeroko$é 57 mm Szeroko$¢ (cale) 2.2441 inch
Wymiar mocowania szeroko$¢ 164 mm Masa netto 396.88 g
Temperatury

Temperatura graniczna -50°C..120°C

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, bez wytaczenia

REACH SVHC

Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Odporno$é¢ chemiczna

Substancja Aceton
Odporno$¢ chemiczna Odporny
Substancja Olej napedowy
Odporno$¢ chemiczna Niestabilny
Substancja Alkohol etylowy
Odporno$¢ chemiczna Odporny

Substancja

Olej przektadniowy

Odpornos¢ chemiczna

Warunkowo odporny

Substancja
Odporno$¢ chemiczna
Substancja

Olej hydrauliczny
Warunkowo odporny
Benzyna ropopochodna

Odporno$¢ chemiczna

Niestabilny

Substancja

Pocenie

Odporno$¢ chemiczna

Warunkowo odporny

Substancja

Benzyna wysokiej jakosci

Odporno$¢ chemiczna Niestabilny
Substancja Woda
Odporno$¢ chemiczna Odporny
Substancja uv
Odporno$¢ chemiczna Odporny
Substancja Ozon
Odporno$¢ chemiczna Odporny

Dane ogélne

wersja obudowy

Pokrywa

Rozmiar instalacji

8

Barwny czarny, czarny (podobny do  Powierzchnia lakier proszkowy
RAL 9005)

Typ wieko Typoszereg HighPower

bez halogenu false BG 8

Stopien ochrony

IP68, IP69, po podtgczeniu

Dane ogolne

moment dokrecajgcy

11 Nm

Podstawowy materiat obudowy

odlew ci$nieniowy
aluminiowy

Powierzchnia

lakier proszkowy

Stopien ochrony

IP68, IP69, po podtaczeniu
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Typoszereg

HighPower Obudowy EMC Tak

tworzywo element ryglujacy stal nierdzewna

wersja

Wymiary wlotéw kablowych M 25 czes$¢ gorna/czeséc¢ dolna/wieko Pokrywa

moment dokrecajacy 11 Nm liczba wpustow kablowych u géry 4

liczba wpustow kablowych z boku 0 wersja obudowy Pokrywa

wersja systemu zamykania Ztacze z kabtgkiem Forma konstrukcyjna standard
zaciskowym

Rozmiar instalaciji 8 wpust kablowy z gwintem

Typ wieko wersja patgka Ztacze z kabtakiem

zaciskowym
uszczelka kauczuk silikonowy gwint (wewnetrzny) M 25
kolor (RAL) RAL 9011, RAL 9005 BG 8

Wazna informacja

Informacje produktowe W zalezno$ci od zaplanowanego sposobu obstugi generowane wewnetrznie napiecia mogg
nakfadac sie na warto$¢ napiecia roboczego, skutkujgc pojawieniem sie wartosci szczytowych
odpowiadajacych takim natozeniom. Nalezy upewni¢ sig, ze te wartosci szczytowe napiecia nie
przekraczajg wartos$ci napiecia znamionowego. W przypadku zastosowan wykraczajacych poza

niniejszg specyfikacje prosimy o kontakt.

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC000437 ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02 ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02 ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Zestawy kluczy trzpieniowych

[ L ~
. é

Ogobine dane zamoéwieniowe

Klucz kotkowy z hartowanej wskros$nie stali chrom-wanad,
wykonany wg DIN ISO 2636 L (DIN 911), powierzchnia
uszlachetniona.

Typ SKWSD-S 1,6-10,0 Wersja

Nr zam. 9008850000 Mounting tool
GTIN (EAN) 4032248266609

llos¢ 18T

Wersja IP68 zgodnie z EN 45545

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Oproécz wielu wersji obudoéw, firma Weidmdiller oferuje
takze szereg réznych dtawnic kablowych przeznaczonych
do wielu aplikacji.

Dtawnice kablowe wykonane z mosigdzu, tworzywa
sztucznego i stali nierdzewnej spetniajg najostrzejsze
wymagania réznych klas IP dla obudéw przemystowych.
W zaleznos$ci od serii przepustu kablowego i danej
aplikacji, elementy te sg atestowane i poddane testom
zgodnie z normami VDE, UL, UR, cULus, DNV GL lub EN
45545,

Typ VGM25-MS68 11-20 BG Wersja

Nr zam. 1193600000 Ztacza przemystowe, Akcesoria, Dtawnica kablowa, mosiadz,

GTIN (EAN) 4032248976560 niklowany

llos¢ 50 ST

Typ VGM25-SS68 11-20 BG Wersja

Nr zam. 1193570000 Ztacza przemystowe, Akcesoria, Dtawnica kablowa, Stal nierdzewna
GTIN (EAN) 4032248976546 1.4305 (303)

llos¢ 50 ST

Mosiezna dtawnica kablowa zgodna z EN45545

Coraz wieksza czuto$¢ elementéw elektronicznych oraz
coraz wieksza ilos¢ zaktdcen elektromagnetycznych

o réznej czestotliwosci wymaga stosowania dtawnic
kablowych zapewniajgcych odpowiedni poziom izolacji i
ekranowania systemu. Ten typ dtawnic kablowych EMC
chroni ztacza przed zaktéceniami elektromagnetycznymi
w polu 360°. Uszczelnienie zapewnia silne trzymanie
kabla i jego odprezanie, a cata dtawnica kablowa spetnia
wymagania mechaniczne zawarte w normie EN 62444,
Opatentowana konstrukcja zapewnia bardzo tatwy i
szybki montaz.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ VGM25-MS68 EMC 11-20SET Wersja
Nr zam. 1463720000 Akcesoria
GTIN (EAN) 4050118269871

llosé 18T
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