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interfejs serwisowy FrontCom® Micro z USB w IP65

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja FrontCom Micro ztacze roztaczne USB, USB 2.0,
Typ A-B

Nr zam. 1222550000

Typ |IE-FCM-USB-AB

GTIN (EAN) 4050118005806

llosé 10 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
e(UL)us
LISTED
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E316369
Wymiary i masa
Gtebokosé 42.9 mm Gtebokos¢ (cale) 1.689 inch
Wysoko$é 44 mm Wysokos¢ (cale) 1.7323 inch
Szeroko$c¢ 29.5 mm Szeroko$¢ (cale) 1.1614 inch
Grubo$¢ $cianki, min. T mm Grubo$¢ $cianki, maks. 5 mm
Masa netto 24.08¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna -40°C..70°C
Temperatura uktadania
Zgodnosé produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane ogolne
ztacze 1 USB A Przytacze 2 USB B
Opis artykutu FrontCom Micro ztacze Okablowanie Typ A-B
roztgczne USB, USB 2.0
Barwny czarny Podstawowy materiat obudowy PA UL 94 VO

rodzaj montazu

szafa sterownicza, skrzynka
rozdzielcza

Ekranowanie

360 deg; styk ekranowany

Stopien ochrony IP65, w stanie zamknigtym  Cykle wpinania = 1500
Standardy ogdlne

Norma dot. fgcznikdéw wtykowych IEC 61076-3-107 Nr certyfikatu (cULus) E316369
Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-18-28-92
ECLASS 15.0 27-18-28-92

Data sporzadzenia 23.12.2025 08:49:36 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

Weidmiiller 3

lE-FCM-USB-AB Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com
Rysunki

Rysunek wymiarowy

Wyciecie montazowe
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Klucze mocujace IE

Ogobine dane zamoéwieniowe

Klucz mocujgcy pomaga przy dokrecaniu nakretki
zabezpieczajacej przy montowaniu kotnierzy wariantu 04.
Cechy:Narzedzia standardowez mocnego tworzywa
sztucznego

Typ |E-FISP-V4 Wersja

Nr zam. 9204370000 Mounting tool
GTIN (EAN) 4032248660780

llos¢ 28T

neutralna

Ogobine dane zamoéwieniowe

SM MultiCard jest oznacznikiem do etykietowania
urzadzen sterujgcych i sygnalizacyjnych. Szyldy wtyka

sie w oprawki lub przykleja przy naniesionej fabrycznie
tasmy samoprzylepnej. Indywidualne szyldy mozna
tworzy¢ przy uzyciu drukarki PrintJet PRO lub ploterow
MCP Plus i MCP Basic lub systemdéw znakowania
Plotter.Uzytkownicy moga szybko wykonywacé szyldy
dostosowane do indywidualnych potrzeb.Nie ma
potrzeby magazynowania drogich, standardowych
szyldéw.Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarka
PrintJet jako zamiennik grawerowaniaPrzy szczegdlnie
wysokich wymaganiach polecamy folie ochronng

ETO SM.Uchwyty mozna stosowac¢ do przyciskéw o
$rednicy 22 mm lub 30 mm, firm Siemens, ABB, Moeller
i TélémecaniqueDo nadruku na zamoéwienie: Prosimy o
przestanie pliku z oprogramowaniem etykietujagcym M-
Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z
naszymi specyfikacjami etykietowania.

Typ SM 27/18 MC NE WS Wersja

Nr zam. 1699860000 SwitchMark, Oznaczniki urzadzen, 18 x 27 mm, Uchwyt SwitchMark,
GTIN (EAN) 4008190892302 biaty

llos¢ 80 ST
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Produkty dodatkowe

o

SM-H 27/12,5
+
SM 27/12,5

Ogobine dane zamoéwieniowe

SM MultiCard jest oznacznikiem do etykietowania
urzadzen sterujgcych i sygnalizacyjnych. Szyldy wtyka

sie w oprawki lub przykleja przy naniesionej fabrycznie
tasmy samoprzylepnej. Indywidualne szyldy mozna
tworzy¢ przy uzyciu drukarki PrintJet PRO lub ploteréw
MCP Plus i MCP Basic lub systeméw znakowania
Plotter.Uzytkownicy moga szybko wykonywacé szyldy
dostosowane do indywidualnych potrzeb.Nie ma
potrzeby magazynowania drogich, standardowych
szyldéw.Wysoce odporne nadruki wykonywane drukarka
PrintJet jako zamiennik grawerowaniaPrzy szczegdlnie
wysokich wymaganiach polecamy folie ochronng

ETO SM.Uchwyty mozna stosowac¢ do przyciskéw o
$rednicy 22 mm lub 30 mm, firm Siemens, ABB, Moeller
i TélémecaniqueDo nadruku na zamoéwienie: Prosimy o
przestanie pliku z oprogramowaniem etykietujagcym M-
Print PRO lub M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z
naszymi specyfikacjami etykietowania.

Typ SM-H 27/18 SW

Nr zam. 1716630000 SwitchMark, Akcesoria, 48 x 27 mm, czarny
GTIN (EAN) 4008190343194

llos¢ 25 ST

neutralna

o
s
e

Ogobine dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 9/11 K MC NE WS
Nr zam. 1857440000

GTIN (EAN) 4032248402731

llogé 200 ST

ESG, Oznaczniki urzadzen x 11 mm, PA 66, Barwny: biaty,
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Akcesoria

ptaskie tuleje wtykowe

Izolowane tuleje wtyku ptaskiego z PVC z tulejg
miedziangWersje dostepne w sprzedazynielutowaneze
stozkowym lejkiem wpustowym

b &

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ LIF 1,5F288 R Wersja

Nr zam. 9200520000 koncowka kablowa,lzolowana ztgczka do przewodéw, 1.5 mm?2,0.5
GTIN (EAN) 4032248410361 mm?2 - 1.5 mm?2,czerwony

llos¢ 100 ST
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