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Zdjecie produktu

Element czotowy obudowy CH20M oferuje wiele opcji

dla poszczegélnych konstrukcji i funkcjonalnosci. Mozna
wybiera¢ miedzy réznymi metodami druku, takimi jak tam-
podruk i grawerowanie laserowe, aby precyzyjnie i atrak-
cyjnie zaimplementowacé swéj design.

Mozliwe jest rowniez tworzenie laserowych wycieé

na komponenty elektroniczne. Istnieje rowniez mozli-
wo$¢ zastosowania oznacznikdéw. Element czotowy jest
dostepny z pokrywg na zawiasach lub bez niej.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Element przedni, Obudowy OMNIMATE - seria
CH20M czarny, element czotowy, Szerokos$¢: 67.5
mm

Nr zam. 1235310000

Typ CH20M67 FC BK 2010

GTIN (EAN) 4050118019964

lloéé 15 szt.

W'D

COMPLIANT
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Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 15.56 mm Gtebokos¢ (cale) 0.6102 inch
Wysokos$é 100 mm Wysokos¢ (cale) 3.937 inch
Szeroko$é 67.5 mm Szeroko$¢ (cale) 2.6575 inch
Masa netto 13.66 g
Temperatury
Temperatura otoczenia -25°C...85 °C Zakres temperatury stosowania -40..120°C
Wilgotnosc¢ 5 -93% wilg. wzgl., Tu =

40°C, brak kondensacji
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane materiatowe
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat izolacyjny PA 66 GF 30
grupa materiatéw izolacyjnych | Powierzchnia nieobrobiony
Materiat podstawowy tworzywo sztuczne Porownywalny wskaznik $ledzenia (CTI) 600 =< CTI

Dane ogdlne

Barwny czarny Stopien ochrony IP20 po zamontowaniu

Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 Informacje dotyczace catego zespotu CH20M67 B BK/OR 2010
zamieszczono na stronach wskazanych
artykutéow

mozliwos$¢ zalewania Nie

Wiasciwosci komponentu

Klapka z mozliwos$cig montazu Nie Mozliwo$¢ zastosowania znacznika Nie

Opcje indywidualizacji

Mozliwo$¢ wykonania wycieé Tak Mozliwo$¢ zastosowania etykiet Tak

specjalnych

specjalnych

Proces zamowienia na zyczenie klienta

Patrz wytyczne w sekcji do
pobrania

Warianty kolorystyczne

Wiecej na zyczenie

Mozliwosci obrobki

Obrébka laserowa,

Frezowanie
Klasyfikacje
ETIM 7.0 EC001031 ETIM 8.0 EC001031
ETIM 9.0 EC001031 ETIM 10.0 EC001031
ECLASS 11.0 27-18-27-92 ECLASS 12.0 27-18-27-92
ECLASS 13.0 27-19-06-03 ECLASS 14.0 27-19-06-03
ECLASS 15.0 27-19-06-03
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Zdjecie produktu Rysunek wymiarowy
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