Weidmiiller 3t

IE-MC-VL-1TX-1 SC Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zdjecie produktu

Weidmiiller 3%

- PWRI
- PWR2
FAULT

Vnmrum

Media Converter

¥

Konwerter mediéw do sieci szybkiego Ethernetu przemy-
stowego 10/ 100BaseT(X) auto negocjacje i auto MDI/
MDI-XLink Fault Pass-Through (LFP)Ostrzezenie na wypa-
dek awarii zasilania i awarii portuRezerwowe wejscia zasi-
lajgce zakres temperatur eksploatacyjnych -40 do 75°C
(modele T)Zaprojektowane do stosowania w strefach
zagrozenia wybuchem (Klasa 1 Dziat 2/Atex Strefa 2)

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Konwerter mediéw, Fast Ethernet, Liczba portow:
1x RJ45, 1 * SC wielomodowy, IP30, 0 °C...60 °C

Nr zam. 1241400000

Typ IE-MC-VL-1TX-1SC

GTIN (EAN) 4050118029147

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
n@us “@‘“ ATEX | = UK
CA
LISTED  rommazLOC. ciD2 KOREANCERT
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E141197
Nr certyfikatu (cULusEX) E223527
Wymiary i masa
Gtebokosé 105 mm Gtebokos¢ (cale) 4.1338 inch
Wysoko$¢ 135 mm Wysoko$¢ (cale) 5.3149 inch
Szeroko$¢ 53.6 mm Szeroko$¢ (cale) 2.1102 inch
Masa netto 765 ¢
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C...85 °C Temperatura eksploatacyjna 0°C..60°C

Wilgotnosé

5 do 95 % (bez
kondensacji)

Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Whytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

92299925-00b9-4096-8962-200a7f33€289

Zgodnos$é z EMC i aprobaty

Rejony zagrozone wybuchem

UL/cUL, Class | Division 2,
Groups A, B, Ci D, ATEX
Strefa 2 ExnAnCIIC T4
Ge

Swobodny spadek

Zgodnie z IEC 60068-2-32

Normy EMV

EN 55032, EN 55024,
CISPR 32, FCC Part

15 Subpart B Class A,
IEC 61000-4-2 ESD:
Contact: 6 kV; Air: 8 kV,
IEC 61000-4-3 RS: 80
MHz bis 1 Ghz: 3V/

m, IEC 61000-4-4 EFT:
Power: 2 kV; Signal: 2
kV, IEC 61000-4-5 Surge:
Power: 1 kV; Signal: 1 kV,
IEC 61000-4-6 CS: 3V/
m, IEC 61000-4-8, IEC
61000-4-11

Wibracje

wg IEC 60068-2-6

Wstrzas

wg IEC 60068-2-27 Rejs statkiem

DNV

norma bezpieczenstwa

UL508, UL 60950-1, EN
60950-1
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Dane techniczne

Podstawowy materiat obudowy metal rodzaj montazu Szyna DIN
Stopien ochrony IP30 Predkosc¢ Fast Ethernet
Gwarancja

Czasokres 5 lat

Interfejsy

Porty swiattowodowe Porty 100BaseFX Porty RJ45 10/100BaseT(X)

(przytacze SC),
Multimodowy

Mikroprzetgcznik funkcji 100BaseFX tryb z
petnym / potowicznym
dupleksem, Kontrola portu

styk alarmowy

1 wyjscie przekaznika o
obcigzalnos$ci pradowe;j 1
Aprzy 24V DC

Liczba portow 1x RJ45, 1 *SC
wielomodowy

Wskaznik LED

PWR1, PWR2, USTERKA,
10/100M (port TP), 100M
(port $wiattowodowy).,
FDX/COL (port
Swiattowodowy)

MTBF
MTBF Zgodnie ze standardem MIL-HDBK-217F, GB 25°C
Czas pracy (godziny), min. 401000 h
Technologia
standard IEEE 802.3 for 10BaseT,
IEEE 802.3u for
100BaseT(X) and
100BaseFX
Warunki srodowiskowe
Temperatura pracy, max. 60 °C Temperatura pracy, min. 0°C
Wilgotnoséc¢ 5 do 95 % (bez Temperatura magazynowania, max. 85 °C
kondensac;ji)
Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Wiasciwosci nadajnika-odbiornika swiattowodowego
Szybkos¢ przesytania danych 100 Mbps
Typ nadajnika-odbiornika Multimode
Typ ztacza SC-Duplex
Zasieg przesytu, wartosé typowa 5 km
Dtugosc¢ fali warto$¢ typowa 1300 nm
Dtugos¢ fali X
min. 1260 nm
maks. 1360 nm
Dtugosc fali RX
min. 1100 nm
maks. 1600 nm
Odbidér mocy min. -32 dBm
maks. -3 dBm
Moc przesytowa min. -20 dBm
maks. -10 dBm
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tacze — budzet 12 dB
Zasilanie elektryczne
Zabezpieczenie przez pomieszaniem dostepny

biegunéw

Napiecie zasilania
Zabezpieczenie przed pradem
przecigzeniowym

24V DC, 2 wejscia nadmiarowe
1.1TA

Przytacze

1 zdejmowany 6-biegunowy blok zaciskowy

Zakres napiecia zasilania Rodzaj napiecia DC

Napiecie, min. 12V

Napiecie, maks. 45V
Pobér pradu Napiecie 12V

Prad 0.32 A

Napiecie 24V

Prad 0.16 A
Klasyfikacje
ETIM 8.0 EC001467 ETIM 9.0 EC001467
ETIM 10.0 EC001467 ECLASS 14.0 19-17-01-32
ECLASS 15.0 19-17-01-32
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Accessories

Modut tworzenia i przywracania kopii zapasowych konfiguracji (do uzytku z przetacznikami Value-
i PremiumLine, takimi jak urzadzenia WLAN Basic- i ValueLine)

Modut do zapisywania i wczytywania konfiguracji
urzadzenia Krétsze przestoje systemu dzieki fatwemu
rekonfigurowaniu w przypadku zamiany sprzetu
Automatyczne wczytywanie zapisanej konfiguracji
mozliwe po restarcie urzgdzenia Kompaktowa

i solidna konstrukcja Mozliwos$é¢ stosowania ze
wszystkimi przetagcznikami zarzadzalnymi i urzgdzeniami
przemystowej sieci WAN firmy Weidmiuiller

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ EBR-MODULE RS232 Wersja

Nr zam. 1241430000 Configuration module, IP40, 0 °C...60 °C
GTIN (EAN) 4050118029086

llogé 18T

Zestaw do montazu w szafie 19"

Do montazu urzagdzen na szynie DIN w szafach 19"

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ RM-KIT Wersja

Nr zam. 1241440000 Kit for 19"-rack mounting
GTIN (EAN) 4050118029154

llosé 18T

Ethernet

Odpowiednie do Kat. 5 (maks. 100 MHz) oraz Kat.

6 do 250 MHz (klasa E)Odpowiednie do PoE+ (wg

IEEE 802.3at), IEEE 802.3bt typ 3 i 4)Zabezpieczenie
wszystkich par przewodoéwPotaczenie za pomoca gniazd
RJ45Metalowa obudowa
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ VDATA CAT6 Wersja

Nr zam. 1348590000 Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1,
GTIN (EAN) 4050118153002 802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4

llosé 18T
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