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Zdjecie produktu

Boczny element obudowy CH20M zapewnia opcje indy-
widualnej konstrukcji, ktéra mozna elastycznie dostoso-
wac do swoich potrzeb. Szczegdlnie praktyczne zaletg jest
to, ze otwory podtuzne, ktére nie s3 wymagane, mozna
po prostu zamkng¢ ostonami. Zapewnia to nie tylko czy-
sty i schludny wyglad, ale takze chroni przed kurzem i
innymi wptywami srodowiska. Skorzystaj z wszechstron-
nosci obudowy CH20M, aby skutecznie tworzy¢ projekty
zgodnie z wtasnymi pomystami!

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Element boczny, Obudowy OMNIMATE - seria
CH20M czarny, element boczny, Szerokosé: 17.5
mm

Nr zam. 1254170000

Typ CH20M17 SPPP BK 2010

GTIN (EAN) 4050118046953

lloéé 12 szt.
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Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 105.5 mm Gtebokos¢ (cale) 4.1535 inch
Wysokos$é 22.8 mm Wysokos¢ (cale) 0.8976 inch
Szeroko$é 17.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.689 inch
Masa netto 10.75¢g
Temperatury
Temperatura otoczenia -25°C...85 °C Zakres temperatury stosowania -40..120°C
Wilgotnosc¢ 5 -93% wilg. wzgl., Tu =

40°C, brak kondensacji
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane materiatowe
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat izolacyjny PA 66 GF 30
grupa materiatéw izolacyjnych | Powierzchnia nieobrobiony
Materiat podstawowy tworzywo sztuczne Porownywalny wskaznik $ledzenia (CTI) 600 =< CTI

Dane ogdlne

Barwny czarny Stopien ochrony IP20 po zamontowaniu

Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 Informacje dotyczace catego zespotu CH20M17 B BK/OR 2010
zamieszczono na stronach wskazanych
artykutéow

mozliwo$¢ zalewania Nie

Wiasciwosci komponentu

Wyciecie w celu przygotowania dla Nie Liczba biegunéw, maks. 9

zintegrowanego gniazda funkcyjnego

Liczba otworéw wentylacyjnych 0 Liczba gniazd dla wtykéw zenskich 3

llo$¢ poziomoéw przytaczeniowych 3

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031

ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-06-02

ECLASS 15.0 27-19-06-02
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CH20M AD SHL 5.00/03 - pokrywa elementu bocznego do CH20M17

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Przyszto$ciowe rozwigzania elektroniki przemystowej do
montazu w szafach sterujgcych

Obudowy elektroniki majg kluczowe znaczenie

dla integracji zespotéw elektronicznych w szafach
sterujgcych. Chronig wrazliwe komponenty i zapewniajg
niezawodne przytacza. Dzieki materiatom wysokiej
jakosci oferujg dtugofalowe rozwigzania dla zastosowan
przemystowych.

Twoje korzysci:

Elastyczno$é: skalowalne rozwigzania dla r6znych
wymagan

Bezpieczenstwo: solidna konstrukcja chronigca
elektronike

Wydajnos¢: prosta instalacja i zoptymalizowana
technologia tgczeniowa

Obudowy dla kazdej aplikaciji:

Nasze portfolio obejmuje obudowy modutowe

(np. CH20M), mate obudowy i obudowy profilowe
przeznaczone do sterowania, konwersji sygnatéw i
zapewniania bezpieczenstwa aplikacji. Obudowy te
oferujg mozliwo$é dostosowania designu, fatwy montaz i
duza pojemnos$¢ przytaczeniowa.

Personalizacja:

oprécz rozwigzan standardowych oferujemy
personalizacje w zakresie designu, kolorystyki i druku.
Weidmiiller Configurator umozliwia stworzenie
indywidualnego designu.

Nasz serwis:

oferujemy fachowe doradztwo i wsparcie techniczne
dla Panstwa projektow. W obszarze plikéw do pobrania
mozna znalez¢ dane CAD, karty charakterystyki i
instrukcje instalacji zapewniajace efektywng integracje.

Typ CH20M AD SHL 5.00/03 AG... Wersja

Nr zam. 2554740000 Pokrywa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M szary agat, Ostona
GTIN (EAN) 4050118564792 elementu bocznego, Szeroko$é: 17.5 mm

lloé¢ 50 ST

Typ CH20M AD SHL 5.00/03 BK... Wersja

Nr zam. 1254110000 Pokrywa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M czarny, Ostona
GTIN (EAN) 4050118046922 elementu bocznego, Szerokosé: 17.5 mm

llos¢ 50 ST

Typ CH20M AD SHL 5.00/03 LG... Wersja

Nr zam. 1529540000 Pokrywa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M Jasnoszary, Ostona
GTIN (EAN) 4050118334418 elementu bocznego, Szerokosé: 17.5 mm

llos¢ 50 ST
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