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Podobny do przedstawionego na ilustracji

1 styk zwierny (MOS-FET) Umozliwia bezusterkowg i nie
wymagajgcg konserwacji separacje potencjatu w kom-
paktowym formacie bloku stykéw Odpowiednie akcesoria
od ztacz krzyzowych po znaczniki Zintegrowany obwaéd
ochronny dla wej$¢ i wyjsé

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja TERMOPTO, Przekaznik pdtprzewodnikowy, Zna-
mionowe napiecie sterowania: 24 V DC £20 %,
znamionowe napigcie zatgczajace: 3..33 V DC,
prad trwaty: 4 A, PUSH IN

Nr zam. 1254880000

Typ TOP 24VDC/24VDC 4A
GTIN (EAN) 4050118047615

llos¢ 10 szt.
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Dopuszczenia
Atesty
LISTED
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (cULus) E223474
Wymiary i masa
Gtebokosé 55 mm Gtebokos¢ (cale) 2.1654 inch
Wysoko$é 79.4 mm Wysokos¢ (cale) 3.126 inch
Szeroko$c¢ 6.1 mm Szeroko$¢ (cale) 0.2402 inch
Masa netto 195¢g
Temperatury
Temperatura magazynowania -40 °C..80°C Temperatura otoczenia -20 °C...60 °C
Temperatura eksploatacyjna Wilgotnosé 5-95% wilgotnosci
wzgl., Tu =40 °C, bez
kondensacji
Prawdopodobienstwo usterki
MTTF 1188 a
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem
Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 7a, 7cl
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2chc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
Strona sterownicza
Znamionowe napigcie sterowania 24V DC 20 % znamionowy prad sterujacy 7 mADC
Prad znamionowy DC 7 mA moc znamionowa <170 mW

Wskazanie statusu

Zielona dioda LED

uk?ad ochronny

warystor, Zabezpieczenie
przez pomieszaniem

biegunéw
Czestotliwo$¢ wejsciowa 10 Hz
Strona obciazenia
znamionowe napiecie zatgczajace 3..33vDC Ciagty prad 4 A(DC1)
max. czestotliwo$¢ zataczania przy 10 Hz znamionowy prad zataczajacy 4 A
obcigzeniu znamionowym
Kategoria obcigzenia DC1 Napiecie tgczeniowe DC, max. 33V
Opdznienie wtaczenia <12 ms Opoznienie wytaczenia <14 ms
spadek napiecia przy maks. obcigzeniu 90 mV Prad uptywowy <10 uA
odporny na zwarcia Nie Obwdd ochronny strona obcigzenia warystor
Typ zestyku 1 NO contact (MOS-FET) maks. czestotliwos$¢ przetgczeniowa 10 Hz

(napiecie sterujace DC)
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Dane ogodlne

Szyna montazowa TS 35
Dostepnos¢ przycisku testowego Nie
Barwny czarny
Komponent o klasie palnosci UL94 Komponent Obudowa
Klasa palnosci UL94 V-0
Koordynacja izolacji
Napiecie znamionowe 300V Stopien zanieczyszczenia 2
Kategoria przepigciowa [} odstep izolacyjny powierzchniowy i >3 mm
powietrzny strona sterowania - strona

obcigzenia

wytrzymato$¢ napieciowa strona 1,2 kVeff / 1 min.

sterowania - strona obcigzenia

udarowe napiecie wytrzymywane 4 kV (1,2/50 ps)

Stopien ochrony IP20

Dalsze szczegé6ty aprobat / norm

Nr certyfikatu (cULus) E223474

Dane przytaczeniowe

Metoda wykonywania ztagcz PUSH IN Dtugos$c¢ usuniecia izolacji przytacza 10 mm
pomiarowego

Zakres zaciskow przytacza pomiarowego 1.5 mm? Zakres zaciskania, min. 0.5 mm?2

Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm? przekréj przytacza przewodu AWG, min. AWG 20

przekrdj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14 Przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2

maks. jednodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2 Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2

jednodrutowy, max. przewoéd wielodrutowy, min.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego 1.5 mm?
drutu, maks.

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego AWG 14
drutu, maks. (AWG)

Przekréj przytacza przewodu, z cienkiego AWG 20
drutu, min. (AWG)

Przekréj przytacza przewodu, cienki 0.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami

kablowymi DIN 46228/4, min.

Przekréj przytacza przewodu, cienki 1.5 mm?2 przekréj przytacza przewodu, 0.5 mm?2
przewdd wielodrutowy z tulejkami cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),

kablowymi DIN 46228/4, maks. min.

przekréj przytacza przewodu, 1.5 mm?2 Wielko$¢ ostrza 0,6 x 3,6 mm
cienkodrutowy, AEH (DIN 46228-1),

maks.

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001504 ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504 ETIM 9.0 EC001504
ETIM 10.0 EC001504 ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04 ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04 ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04 ECLASS 14.0 27-37-16-04
ECLASS 15.0 27-37-16-04
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Schemat potaczen

Rysunek wymiarowany

Schaltsymbol

55 mm
48.3 mm

é &
| 79.4 mm

[ =T (1L 0D

6.1 mm

Correct handling PUSH IN connection

@ push in ﬁ remove
i

e B

22z

Wrong handling PUSH IN connection

Vv
/%

Y

Recommended screwdriver

/ Screwdriver
SDS 0,6 x3,5x 100
9008330000
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Rysunki

Pozostate

TOP
Type of connection Additional input
TopP PUSHIN protective circuit
TOS Screw RC RC element
Control voltage Switching current
5VDC 0,1A 100 mA
12vDC 0,5A 500 mA
24VDC A 4A
24VAC o
A8-60VDC Switching voltage
48-60VAC 24VDC  3..33VDC
110v0C 48VDC  5..48VvDC
120VAC 230VAC 24..230VAC
220vDC
230VAC

Kody typow

Data sporzadzenia 15.11.2025 08:08:27 MEZ
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Mostki poprzeczne

Ogobine dane zamoéwieniowe

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.

Typ ZQV 4N/20 GE Wersja

Nr zam. 1909020000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248535644

llos¢ 20 ST

Typ ZQV 4N/20 RT Wersja

Nr zam. 1909150000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248535934

llosé 20 ST

Typ ZQV 4N/20 BL Wersja

Nr zam. 1909100000 Seria W, Lacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248535774

llos¢ 20 ST

Typ ZQV 4N/2 SW Wersja

Nr zam. 1793970000 Seria W, Lacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248233762

llos¢ 60 ST

Typ ZQV 4N/3 SW Wersja

Nr zam. 1794000000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248233793

lloé¢ 60 ST

Typ ZQV 4N/4 SW Wersja

Nr zam. 1794030000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248233915

llos¢ 60 ST

Typ ZQV 4N/10 SW Wersja

Nr zam. 1794060000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248234059

llosé 20 ST

Typ ZQV 4N/20 SW Wersja

Nr zam. 1909120000 Seria W, tacznik poprzeczny, 32 A
GTIN (EAN) 4032248535804

llos¢ 20 ST
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Ogobine dane zamoéwieniowe

Wkretak do $rub rowkowych z kornicowka okragta, SD
DIN 5265, ISO 2380/2, uchwyt zgodny z DIN 5264, ISO
2380/1, koncowka Chrom Top, rekojesé SoftFinish

Typ SDS 0.6X3.56X100 Wersja

Nr zam. 2749340000 Whkretak, Szeroko$¢ koncéwki (B): 3.5 mm, Dtugos¢ koncowki: 100
GTIN (EAN) 4050118895568 mm, Grubo$¢ koncéweki (A): 0.6 mm

llog¢ 18T

Typ SDIS SLIM 0.6X3.56X100 Wersja

Nr zam. 2749610000 Narzedzie montazowe, Szeroko$¢ koncowki (B): 3.5 mm, Dtugosé
GTIN (EAN) 4050118896350 koncowki: 100 mm, Grubo$é koricéwki (A): 0.6 mm

lloéé 18T

neutralna

Ogoblne dane zamoéwieniowe

Oznaczniki WS idealnie pasujg do ztaczek z serii W.
Dzieki kompatybilnosci systemowej, szyldy WS mozna
tez mocowac na produktach z serii | oraz serii Z. Duze
powierzchnie opisowe pozwalajg nie tylko na uzywanie
dtugich ciggéw znakoéw, lecz rowniez na rozbicie opisu na
kilka linijek.

Oznaczniki WS idealnie nadajg sie do etykiet z dtugimi,
indywidualnie tworzonymi ciggami znakdéw. Sprawdzony
format MultiCard umozliwia wykonanie wydruku drukarkag
PrintJet Connect lub systemem typu Plotter.

Moga byé umieszczone na tasmie lub pojedynczo.
Oznaczniki w sprawdzonym formacie MultiCard.Do
nadruku na zamowienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ
Nr zam.
GTIN (EAN)

lloé¢

WS 12/6 MC NE WS
1609900000
4008190203467
600 ST

Wersja
WS, Znakowanie zaciskow, 12 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00
Weidmueller, Allen-Bradley, biaty
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Mostki poprzeczne

m
i

Iy

Ogodlne dane zamoéwieniowe

LA

St

Rozdziat lub mnozenie potencjatu do przylegajacych
ztaczek odbywa sie za pomocg mostkéw poprzecznych.
Unika sie dodatkowej pracy wymaganej do wykonania
okablowania. Nawet w przypadku uszkodzenia biegunéw
nadal zapewniona jest niezawodno$¢ styku w ztgczkach.
Nasza oferta obejmuje mostki poprzeczne wtykowe

i wkrecane do ztagczek modutowych.

Typ ZQV 4N/2 Wersja

Nr zam. 1527930000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332766 biegunéw: 2, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 9.9
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/3 Wersja

Nr zam. 1527940000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332865 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 16
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 4N/4 Wersja

Nr zam. 1527970000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332889 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 22.1
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/10 Wersja

Nr zam. 1528090000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, pomaranczowy, 32 A, Liczba
GTIN (EAN) 4050118332896 biegundw: 10, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llos¢ 20 ST 58.7 mm

Typ ZQV 4N/2 RD Wersja

Nr zam. 2460450000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476149 biegunéw: 2, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 9.9
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/3 RD Wersja

Nr zam. 2460810000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476231 biegunéw: 3, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 16
llos¢ 60 ST mm

Typ ZQV 4N/4 RD Wersja

Nr zam. 2460800000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476224 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 22.1
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 4N/10 RD Wersja

Nr zam. 2460740000 Ztacze krosujgce (terminal), wtykany, czerwony, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118476163 biegunéw: 10, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢:
llos¢ 20 ST 58.7 mm

Typ ZQV 4N/2 BL Wersja

Nr zam. 1528040000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118332773 biegundéw: 2, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 9.9
llosé 60 ST mm

Typ ZQV 4N/3 BL Wersja

Nr zam. 1528080000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118333008 biegundéw: 3, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢: 16

llos¢

60 ST

mm
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Typ ZQV 4N/4 BL Wersja

Nr zam. 1528120000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118332872 biegundéw: 4, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szeroko$¢: 22.1
llogé 60 ST mm

Typ ZQV 4N/10 BL Wersja

Nr zam. 1528230000 Ztacze krosujace (terminal), wtykany, niebieski, 32 A, Liczba

GTIN (EAN) 4050118333138 biegundw: 10, Raster w mm (P): 6.10, Izolowany: Tak, Szerokos$¢:
llogé 20 ST 58.7 mm
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