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Przyszto$ciowe rozwigzania elektroniki przemystowej do
montazu w szafach sterujgcych

Obudowy elektroniki majg kluczowe znaczenie dla inte-
gracji zespotow elektronicznych w szafach sterujgcych.
Chronig wrazliwe komponenty i zapewniajg niezawodne
przytacza. Dzieki materiatom wysokiej jakosci oferujg dtu-
gofalowe rozwigzania dla zastosowan przemystowych.
Twoje korzysci:

Elastycznosé: skalowalne rozwiagzania dla r6znych wyma-
gan

Bezpieczenstwo: solidna konstrukcja chronigca elektro-
nike

Wydajno$¢: prosta instalacja i zoptymalizowana technolo-

gia tagczeniowa

Obudowy dla kazdej aplikaciji:

Nasze portfolio obejmuje obudowy modutowe (np.
CH20M), mate obudowy i obudowy profilowe przezna-
czone do sterowania, konwersji sygnatéw i zapewniania
bezpieczenstwa aplikacji. Obudowy te oferujg mozliwosé
dostosowania designu, tatwy montaz i duzg pojemnos$¢
przytaczeniowa.

Personalizacja:

oprécz rozwigzan standardowych oferujemy personaliza-
cje w zakresie designu, kolorystyki i druku. Weidmiiller
Configurator umozliwia stworzenie indywidualnego desi-
gnu.

Nasz serwis:

oferujemy fachowe doradztwo i wsparcie techniczne

dla Panstwa projektow. W obszarze plikéw do pobrania
mozna znalez¢ dane CAD, karty charakterystyki i instruk-
cje instalacji zapewniajace efektywng integracje.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Obudowa ukfadu elektronicznego, Obudowy
OMNIMATE - seria CH20M czarny, Zestaw prébek
dla projektantéw, sktadajacy sig¢ z indywidualnych
elementéw wraz z wtykiem zeriskim, niezamonto-
wany, Zestaw obudowy, Zaciski, Szerokos$é: 17.5
mm

Nr zam. 1255820000

Typ SAMPLE CH20M17 3/3 PCB

GTIN (EAN) 4050118048629

llos$¢ 1 szt.
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Dane techniczne
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
Wymiary i masa
Gtebokosé 114 mm Gtebokos¢ (cale) 4.4882 inch
Wysokos$é 117.2 mm Wysokos¢ (cale) 4.6142 inch
Szeroko$é 17.5 mm Szeroko$¢ (cale) 0.689 inch
Dtugosc¢ 0 mm Masa netto 116.82 g
Temperatury
Temperatura uktadania -25°C..85°C Wilgotnoscé 5 -93% wilg. wzgl., Tu =
40°C, brak kondensacji
Zgodnos$é produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z normg IEC 60664-1, IEC 61984 Prad znamionowy, maks. liczba 10 A
biegunéw (Tu=20°C)
Prad znamionowy, maks. liczba 9A napiecie znamionowe przy kat. 400V
biegunéw (Tu=40°C) przepiecé/stopniu zanieczyszczenia Il/2
napiecie znamionowe przy kat. 320V napiecie znamionowe przy kat. 250V
przepiec¢/stopniu zanieczyszczenia Il /2 przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3
znamionowe napiecie udarowe przy kat. 4 kV znamionowe napiecie udarowe przy kat. 4 kV
przepieé¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2 przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2
znamionowe napiecie udarowe przy kat. 4 kV Odstep izolacyjny po izolacji, min. 3.2 mm
przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3
Odstep izolacyjny powietrzny, min. 3 mm
Kompatybilne przewodniki
Dtugosé¢ odizolowania 8 mm Wielko$¢ ostrza 0,6 x 3,6 mm
Moment obrotowy dociagajgcy, min. 0.4 Nm Moment obrotowy dociaggajacy, maks. 0.5 Nm
Zakres zaciskania, min. 0.13 mm?2 Zakres zaciskania, maks. 2.5 mm?2
przekrdj przytacza przewodu AWG, min. AWG 26 przekréj przytaczeniowy przewodu AWG,AWG 14
maks.
jednodrutowe, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2 jednodrutowe, maks. HO5(07) V-U 2.5 mm?2
wielodrutowe, maks. HO7V-R 2.5 mm?2 z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, min. 0.25 mm?2
z AEH z kotnierzem DIN 46 228/4, 2.5 mm?2 z tulejkg zaciskowa, DIN 46228 pt 1, 0.25 mm?2
maks. min.
z koncéwka kablowa wg DIN 46 228/1, 2.5 mm? Zasieg mocowan, maks. 2.5 mm?2
maks.
Wiasciwosci obudowy
Klapka z mozliwo$cig montazu Tak Mozliwo$¢ zastosowania znacznika Tak
Mechanizm zwalniajacy blokade z mozliwoscia Whycigcie w celu przygotowania dla Nie
plombowania zintegrowanego gniazda funkcyjnego

Kolor stopki przyczepianej pomaranczowy Potfaczenie poprzeczne Nie
llo$¢ poziomodw przytagczeniowych 3 Liczba biegunéw 18
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llo$¢ poziomow przytaczeniowych 3 Liczba ptytek drukowanych, maks. 1

Liczba otworéw wentylacyjnych 0 Liczba biegunéw 18

Potaczenie poprzeczne Nie sposob taczenia ptytki drukowanej Przytacze lutowane,
bezposrednie

Rodzaj przytacza Jarzmo

Dane materiatowe

Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat izolacyjny PA 66 GF 30

grupa materiatéw izolacyjnych

Powierzchnia

nieobrobiony

Materiat podstawowy

tworzywo sztuczne, PA 66
GF 30

Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTI) 400 =< CTI <600

Dane ogodlne

Barwny czarny Stopien ochrony IP20 po zamontowaniu
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 mozliwos$¢ zalewania Nie

Projekt - wymagania IN

tolerancja konturu ptytki drukowanej +0,1T mm grubos$é¢ ptytki drukowanej 1.6 mm

tolerancja grubosci ptytki drukowanej  +0,15 mm

Wazna informacja

Informacje produktowe

Obrys ptytki drukowanej, strefy zastrzezone i inne informacje dotyczace projektowania ptytki
drukowanej znajduja sie w kategorii dotyczgcej technologii potgczen i sa oznaczone odpowiednimi
meskimi nagtéwkami w obszarze pobierania.

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 ECO01031 ECLASS 14.0 27-19-03-01
ECLASS 15.0 27-19-03-01
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Rysunki

Rysunek wymiarowy
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druk specjalny

Ogobine dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 8/13.5/43.3 SAI SDR Wersja

Nr zam. 1038860000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 13.5 mm, PA 66, Barwny: wedtug
GTIN (EAN) 4032248768110 zyczenia klienta, wtykowy

llos¢ 18T

neutralna

Ogobine dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 6.6/15 BHZ 5.00/03 Wersja

Nr zam. 1082520000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 15 mm, PA 66, Barwny: biaty, wtykowy

GTIN (EAN) 4032248845323
llogé 200 ST
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druk specjalny

Ogobine dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 6.6/15 BHZ 5.00 SDR Wersja

Nr zam. 1346320000 ESG, Oznaczniki urzadzen x 15 mm, PA 66, Barwny: wedtug zyczenia
GTIN (EAN) 4050118151183 klienta, wtykowy

llos¢ 40 ST

neutralna

Ogobine dane zamoéwieniowe

ESG to sprawdzony oznacznik o formacie MultiCard
przeznaczony do wielu dobrze znanych urzadzen
elektrycznych. W rezultacie mozna otrzymac wysokiej
jakos$ci oznaczenia urzadzen, czytelne, z wysokim
kontrastem.

Oferujemy roézne typu urzadzen réznych producentéw,
takich jak Siemens, ABB, Beckhoff itp.

Najwazniejsze zalety:

Uniwersalne szyldy; w zaleznosci od typu samoprzylepne
lub mocowane na zatrzaskDo urzagdzeri mocowanych
obok siebie, np. bezpiecznikéw, oferujemy oznaczniki
ESG do weciskania na szyne oznacznikowg Wykonywanie
nadrukéw laserowych zgodnie z indywidualnymi
specyfikacjami

Do nadruku na zamdéwienie: Prosimy o przestanie pliku

z oprogramowaniem etykietujgcym M-Print PRO lub
M-Print PRO Online (bez instalacji) zgodnie z naszymi
specyfikacjami etykietowania.

Typ ESG 8/13.5/43.3 SAl AU Wersja
Nr zam. 1912130000

GTIN (EAN) 4032248541164 wiykowy
lloé 5 ST

ESG, Oznaczniki urzadzen x 13.5 mm, PA 66, Barwny: transparentny,
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CH20M AD SHL 5.00/03 - pokrywa elementu bocznego do CH20M17

Ogodlne dane zamoéwieniowe

Przyszto$ciowe rozwigzania elektroniki przemystowej do
montazu w szafach sterujgcych

Obudowy elektroniki majg kluczowe znaczenie

dla integracji zespotéw elektronicznych w szafach
sterujgcych. Chronig wrazliwe komponenty i zapewniajg
niezawodne przytacza. Dzieki materiatom wysokiej
jakosci oferujg dtugofalowe rozwigzania dla zastosowan
przemystowych.

Twoje korzysci:

Elastyczno$é: skalowalne rozwigzania dla r6znych
wymagan

Bezpieczenstwo: solidna konstrukcja chronigca
elektronike

Wydajnos¢: prosta instalacja i zoptymalizowana
technologia tgczeniowa

Obudowy dla kazdej aplikaciji:

Nasze portfolio obejmuje obudowy modutowe

(np. CH20M), mate obudowy i obudowy profilowe
przeznaczone do sterowania, konwersji sygnatéw i
zapewniania bezpieczenstwa aplikacji. Obudowy te
oferujg mozliwo$é dostosowania designu, fatwy montaz i
duza pojemnos$¢ przytaczeniowa.

Personalizacja:

oprécz rozwigzan standardowych oferujemy
personalizacje w zakresie designu, kolorystyki i druku.
Weidmiiller Configurator umozliwia stworzenie
indywidualnego designu.

Nasz serwis:

oferujemy fachowe doradztwo i wsparcie techniczne
dla Panstwa projektow. W obszarze plikéw do pobrania
mozna znalez¢ dane CAD, karty charakterystyki i
instrukcje instalacji zapewniajace efektywng integracje.

Typ CH20M AD SHL 5.00/03 AG... Wersja

Nr zam. 2554740000 Pokrywa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M szary agat, Ostona
GTIN (EAN) 4050118564792 elementu bocznego, Szeroko$é: 17.5 mm

lloé¢ 50 ST

Typ CH20M AD SHL 5.00/03 BK... Wersja

Nr zam. 1254110000 Pokrywa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M czarny, Ostona
GTIN (EAN) 4050118046922 elementu bocznego, Szerokosé: 17.5 mm

llos¢ 50 ST

Typ CH20M AD SHL 5.00/03 LG... Wersja

Nr zam. 1529540000 Pokrywa, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M Jasnoszary, Ostona
GTIN (EAN) 4050118334418 elementu bocznego, Szerokosé: 17.5 mm

llos¢ 50 ST

Data sporzadzenia 31.12.2025 07:45:38 MEZ
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Akcesoria

Wtyke zenskie - ztacze sprezynowe PUSH IN

Optymalne ramy dla funkcji i innowacji:

technologia przytaczeniowa dla modutowej obudowy
CH20M oferuje wiele zalet, ktére moga zwiekszy¢
wydajnos$¢ projektow. Dzieki naszym ztgczkom
szeregowym do PCB i ztgczom korzystasz z elastycznej i
niezawodnej technologii taczeniowe;.

Dzieki zautomatyzowanym procesom produkcyjnym,
takim jak lutowanie THT i THR, oraz opakowaniu
rolkowym mozemy zagwarantowac¢ wysoka jako$¢

i precyzje. Zapewnia to szybka i nieskomplikowanag
integracje z Panstwa systemami.

Ponadto oferujemy szeroka game kolorystyczna, a takze
rézne opcje kodowania i druku w celu dostosowania
obuddéw. Dzieki temu majg Panstwo pewnosé, ze
produkty sg nie tylko funkcjonalne, ale takze atrakcyjne

wizualnie.
Ogobline dane zamoéwieniowe
Typ BHF 5.00/03/180LH BK/BK  Wersja
Nr zam. 1497670000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.00 mm, Liczba biegunow: 3,
GTIN (EAN) 4050118306811 180°, PUSH IN z aktuatorem, skrzynia
llos¢ 108 ST
Typ BHF 5.00/03/180LH BK/BL ~ Wersja
Nr zam. 1989200000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.00 mm, Liczba biegunéw: 3,
GTIN (EAN) 4050118373622 180°, PUSH IN z aktuatorem, skrzynia
llosé 108 ST
Typ BHF 5.00/03/180LH BK/OR  Wersja
Nr zam. 1989210000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.00 mm, Liczba biegunéw: 3,
GTIN (EAN) 4050118373639 180°, PUSH IN z aktuatorem, skrzynia
llosé 108 ST

Watyki zenskie - Srubowy kabtak zaciskowy

Optymalne ramy dla funkcji i innowacji:

technologia przytaczeniowa dla modutowej obudowy
CH20M oferuje wiele zalet, ktére moga zwiekszyé
wydajnosé projektéw. Dzieki naszym ztgczkom
szeregowym do PCB i ztgczom korzystasz z elastycznej i
niezawodnej technologii faczeniowe;j.

Dzieki zautomatyzowanym procesom produkcyjnym,
takim jak lutowanie THT i THR, oraz opakowaniu
rolkowym mozemy zagwarantowac¢ wysoka jakosé

i precyzje. Zapewnia to szybkg i nieskomplikowanag
integracje z Panstwa systemami.

Ponadto oferujemy szeroka game kolorystyczng, a takze
rézne opcje kodowania i druku w celu dostosowania
obudéw. Dzieki temu majg Panstwo pewnosé, ze
produkty sg nie tylko funkcjonalne, ale takze atrakcyjne
wizualnie.
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Ogodlne dane zamoéwieniowe

Typ BHZ 5.00/03/90LH BK/OR Wersja

Nr zam. 1063270000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.00 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248814930 3, 90°, Przytacze z jarzmem, BHZ 5.00/03/90LH SN BK/OR BX; cod.
llosé 108 ST 02, skrzynia

Typ BHZ 5.00/03/90LH BK/BK Wersja

Nr zam. 1069340000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.00 mm, Liczba biegunéw:
GTIN (EAN) 4032248824946 3, 90°, Przytacze z jarzmem, BHZ 5.00/03/90LH SN BK/BK BX; cod.
llosé 108 ST 02, skrzynia

Typ BHZ 5.00/03/90LH BK/BL Wersja

Nr zam. 1069370000 Ztacze wtykowe do druku, wtyk zenski, 5.00 mm, Liczba biegunéw: 3,
GTIN (EAN) 4032248824953 90°, Przytacze z jarzmem, BHZ 5.00/03/90LH SN BK/BL BX; cod. 02,
lloé¢ 108 ST skrzynia

SHL-SMT 5.00/03GL - ztacze po lewej stronie

for left side

LINC

Ogoline dane zamoéwieniowe

Ztacze meskie odporne na wysokie temperatury, proste,
otwarte. Pakowanie w pudetku lub w tasmie. Na tasmie

i z kotkami lutowniczymi 1,5 mm, zoptymalizowane do
montazu automatycznego. Kotek lutowniczy 3,2 mm
przystosowany do lutowania rozptywowego oraz na fali.
Ztacza meskie majg miejsce na umieszczanie etykiet i
mog3a by¢ kodowane. HC = High Current (przystosowane
do pragdéw o duzych natezeniach).

Typ SHL-SMT 5.00/03GL 1.5BX Wersja

Nr zam. 1063210000 Ztacze wtykowe do druku, element przytaczeniowy z lewej strony,

GTIN (EAN) 4032248814879 Listwa meska, otwarty z boku, Potaczenie lutowane THT/THR, 5.00

llos$é 120 ST mm, Liczba biegunéw: 3, 90°, Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 1.6
mm, cynowana, czarny, skrzynia

Typ SHL-SMT 5.00/03GL 1.5RL Wersja

Nr zam. 1063240000 Ztacze wtykowe do druku, element przytgczeniowy z lewej strony,

GTIN (EAN) 4032248814909 Listwa meska, otwarty z boku, Potaczenie lutowane THT/THR, 5.00

llos¢ 175 ST mm, Liczba biegunéw: 3, 90°, Dtugos$¢ kotka lutowniczego (l): 1.5
mm, cynowana, czarny, Tape

Typ SHL-SMT 5.00/03GL 4.2BX Wersja

Nr zam. 1069630000 Ztacze wtykowe do druku, element przytaczeniowy z lewej strony,

GTIN (EAN) 4032248824700 Listwa meska, otwarty z boku, Potaczenie lutowane THT/THR, 5.00

llos¢ 120 ST mm, Liczba biegunéw: 3, 90°, Dtugos¢ kotka lutowniczego (1): 4.2
mm, cynowana, czarny, skrzynia

Typ SHL-SMT 5.00/03GL 4.2RL Wersja

Nr zam. 1069660000 Ztacze wtykowe do druku, element przytaczeniowy z lewej strony,

GTIN (EAN) 4032248825226 Listwa meska, otwarty z boku, Potaczenie lutowane THT/THR, 5.00

llo$é 175 ST mm, Liczba biegunéw: 3, 90°, Dtugos¢ kotka lutowniczego (1): 4.2

mm, cynowana, czarny, Tape

Data sporzgdzenia 31.12.2025 07:45:38 MEZ
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SAMPLE CH20M17 3/3 PCB
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Akcesoria

SHL-SMT 5.00/03GR - ztacze po prawej stronie

Ztacze meskie odporne na wysokie temperatury, proste,
otwarte. Pakowanie w pudetku lub w tasémie. Na tasémie

i z kotkami lutowniczymi 1,5 mm, zoptymalizowane do
montazu automatycznego. Kotek lutowniczy 3,2 mm
przystosowany do lutowania rozptywowego oraz na fali.
Ztacza meskie majg miejsce na umieszczanie etykiet i
mog3a by¢ kodowane. HC = High Current (przystosowane
do pragdéw o duzych natezeniach).

for right side

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SHL-SMT 5.00/03GR 1.5BX Wersja

Nr zam. 1063140000 Ztacze wtykowe do druku, element przytaczeniowy z prawe;j strony,

GTIN (EAN) 4032248814824 Listwa meska, otwarty z boku, Potaczenie lutowane THT/THR, 5.00

llos$é 120 ST mm, Liczba biegunéw: 3, 90°, Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 1.6
mm, cynowana, czarny, skrzynia

Typ SHL-SMT 5.00/03GR 1.5RL Wersja

Nr zam. 1063170000 Ztacze wtykowe do druku, element przytaczeniowy z prawej strony,

GTIN (EAN) 4032248814848 Listwa meska, otwarty z boku, Potaczenie lutowane THT/THR, 5.00

llos¢ 175 ST mm, Liczba biegunéw: 3, 90°, Dtugos¢ kotka lutowniczego (l): 1.5
mm, cynowana, czarny, Tape

Typ SHL-SMT 5.00/03GR 4.2BX Wersja

Nr zam. 1069560000 Ztacze wtykowe do druku, element przytaczeniowy z prawe;j strony,

GTIN (EAN) 4032248825127 Listwa meska, otwarty z boku, Potaczenie lutowane THT/THR, 5.00

llosé 120 ST mm, Liczba biegunéw: 3, 90°, Dtugos¢ kotka lutowniczego (1): 4.2
mm, cynowana, czarny, skrzynia

Typ SHL-SMT 5.00/03GR 4.2RL Wersja

Nr zam. 1069590000 Ztacze wtykowe do druku, element przytaczeniowy z prawe;j strony,

GTIN (EAN) 4032248824670 Listwa meska, otwarty z boku, Potaczenie lutowane THT/THR, 5.00

llos$é 175 ST mm, Liczba biegunéw: 3, 90°, Dtugos¢ kotka lutowniczego (1): 4.2
mm, cynowana, czarny, Tape

Typ SHL-SMT 5.00/03GR 5.9BX Wersja

Nr zam. 1069690000 Ztacze wtykowe do druku, element przytaczeniowy z prawej strony,

GTIN (EAN) 4032248825219 Listwa meska, otwarty z boku, Potaczenie lutowane THT/THR, 5.00

llos¢ 120 ST mm, Liczba biegunéw: 3, 90°, Dtugo$¢ kotka lutowniczego (l): 5.9
mm, cynowana, czarny, skrzynia

Typ SHL-SMT 5.00/03GR 5.9RL Wersja

Nr zam. 1069730000 Ztacze wtykowe do druku, element przytaczeniowy z prawe;j strony,

GTIN (EAN) 4032248825240 Listwa meska, otwarty z boku, Potaczenie lutowane THT/THR, 5.00

llosé 175 ST mm, Liczba biegunéw: 3, 90°, Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 5.9

mm, cynowana, czarny, Tape

Data sporzgdzenia 31.12.2025 07:45:38 MEZ
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SHL-SMT 5.00/03GL - ztacze po lewej stronie

for loftiside Ztgcza meskie z kotkami lutowniczymi o diugosci

dostosowanej do lutowania na fali. Ztagcza meskie maja
1 ( miejsce na opisy i moga by¢ kodowane.

Ogobine dane zamoéwieniowe

Typ SHL-SMT 5.00/03GL 5.9BX Wersja

Nr zam. 1069760000 Ztacze wtykowe do druku, element przytaczeniowy z lewej strony,
GTIN (EAN) 4032248825196 Listwa meska, otwarty z boku, Potaczenie lutowane THT/THR, 5.00
llos$é 120 ST mm, Liczba biegunéw: 3, 90°, Dtugos¢ kotka lutowniczego (I): 5.9

mm, cynowana, czarny, skrzynia

Typ SHL-SMT 5.00/03GL 5.9RL Wersja

Nr zam. 1069790000 Ztacze wtykowe do druku, element przytaczeniowy z lewej strony,
GTIN (EAN) 4032248825141 Listwa meska, otwarty z boku, Potaczenie lutowane THT/THR, 5.00
llos¢ 175 ST mm, Liczba biegunéw: 3, 90°, Dtugos$¢ kotka lutowniczego (l): 5.9

mm, cynowana, czarny, Tape

Data sporzadzenia 31.12.2025 07:45:38 MEZ
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