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Rzeczywisty wyglad moze rézni¢ sie
od przedstawionego na ilustracji.

Abbildung ahnlich
Integrowanie, rozszerzenie i indywidualizacja:
Uzupe?nienie pasuj?ce do ka?dej aplikacji
Kompletna paleta akcesoriéw systemowych nowej serii
obuddéw Klippon® TB umo?liwia proste dopasowanie
obuddéw do specyficznych wymaga? konkretnej aplikacji.
P?yty ko?nierzowe
P?yty ko?nierzowe w dwoch materia?ach i dwoch grubo?
ciach do prostej wymiany wst?pnie uzbrajanych p?yt ko?
nierzowych na miejscu.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Klippon TB (Terminal Box), Ptyta kotnierzowa, pro-
ste, Wysoko$é: 250 mm, Szeroko$é: 167 mm, Gte-
boko$¢: 6 mm, Ptyty kotnierzowe: z lewej strony,

z prawe;j strony, Materiat podstawowy: stal nie-
rdzewna 1.4404, stal nierdzewna 1.4404 (316 L),
element polerowany elektrolitycznie, srebrny

Nr zam. 1256370000

Typ KTB GP 30XX20V CD S4 6MM
GTIN (EAN) 4050118093780

llos¢ 1 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 6 mm Gtebokos¢ (cale) 0.2362 inch
Wysokos$é 250 mm Wysokos¢ (cale) 9.8425 inch
Szeroko$é 167 mm Szeroko$¢ (cale) 6.5748 inch
Masa netto 1900 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytgczenia

REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%

Informacje ogoélne

Grubo$¢ materiatu 6 mm Wskazéwka montazowa Mocowanie $rubami
Powierzchnia element polerowany Materiat podstawowy stal nierdzewna 1.4404,
elektrolitycznie stal nierdzewna 1.4404
(316L)
mocowanie do wbudowania przykrecany Stopien ochrony (UL) Type 3, Type 4X, Type 12
Ptyty kotnierzowe z lewej strony, z prawej Ptytka kotnierzowa Tak
strony
obszary zastosowania Rejony zagrozone
wybuchem, przemyst
procesowy

Informacje ogdlne Akcesoria

Grubo$¢ materiatu 6 mm Srednica otworu oczka lutowniczego (D) 7 mm

Powierzchnia element polerowany Materiat podstawowy stal nierdzewna 1.4404,
elektrolitycznie stal nierdzewna 1.4404

(316L)

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC000211 ETIM 9.0 EC000211

ETIM 10.0 EC000211 ECLASS 14.0 27-14-24-21

ECLASS 15.0 27-14-24-21
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