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Zdjecie produktu

Odporne na wysokie temperatury ztgcze meskie, raster
3,60 mm. Kierunek wsuwania wzgledem ptytki drukowa-
nej: réwnolegty (90°), prosty (180°) lub pod katem (135°)
Warianty obudowy: zamknieta z boku (G), z kotnierzem
Srubowym (F), z kotnierzem lutowanym (LF) oraz z kotnie-
rzem zatrzaskowym do lutowania (RF) Zoptymalizowane
do procesu SMT. Dtugo$¢ kotka 3,2 mm uniwersalna, do
wszystkich metod lutowania Dtugo$¢ kotka 1,5 mm, zop-
tymalizowana do metod lutowania rozptywowego Pako-
wane do pudetek (BX) lub w tasmie na szpuli (RL) Ztacze
meskie z mozliwos$cig kodowania

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze wtykowe do druku, Listwa meska,
zamknigte z boku, Potaczenie lutowane THT/THR,
3.50 mm, Liczba biegunéw: 4, 90°, Dtugo$¢ kotka
lutowniczego (I): 3.2 mm, cynowana, czarny, Tape

Nr zam. 1272710000
Typ SL-SMT 3.50/04/90G 3.2SN BK RL
GTIN (EAN) 4050118061796
llos¢ 385 szt.
parametry produktu IEC:320V /15 A
UL: 300V /10 A
opakowanie Tape
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Dane techniczne
Dopuszczenia
Atesty
ROHS Zgodny
UL File Number Search Witryna UL
Nr certyfikatu (UR) E60693
Wymiary i masa
Gtebokosé 11.1 mm Gtebokos¢ (cale) 0.437 inch
Wysoko$é 10.7 mm Wysokos¢ (cale) 0.4213 inch
Najmniejsza wysoko$¢ montazu 7.5 mm Szeroko$¢ 15.4 mm
Szeroko$¢ (cale) 0.6063 inch Masa netto 2.19¢
Zgodnosé produktu z wymogami srodowiska naturalnego
Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, bez wytaczenia
REACH SVHC Bez SVHC powyzej 0,1 wt%
Slad weglowy produktu Kotyska do bramy 0,017 kg CO2 eq.
Specyfikacje systemu
Rodzina produktow OMNIMATE Signal - seria Rodzaj przytacza Przytacze dla obwodu
BL/SL 3.50 drukowanego
montaz na ptytce drukowanej Potaczenie lutowane THT/ Raster w mm (P) 3.50 mm
THR
Raster w calach (P) 0.138" kat odejscia 90°
Liczba biegunéw 4 liczba kotkéw lutowanych na biegun 1
Dtugos¢ kotka lutowniczego (1) 3.2 mm Tolerancja dtugosci kotka lutowniczego 0 /-0.3 mm
Wymiary kotka lutowniczego d = 1,2 mm, o$miokatny Wymiary kotka lutowniczego = d 0/-0,03 mm
tolerancja
Srednica otworu oczka lutowniczego (D) 1.4 mm Tolerancja $rednicy otworu oczka +0,1T mm
lutowniczego (D)
Srednica zewnetrzna pola lutowniczego 2.3 mm Srednica otworu w szablonie 2.1 mm
L1 in mm 10.50 mm L1 w calach 0.413"
Liczba rzedéw 1 liczba rzedéw z biegunami 1
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN zabezpieczony przed zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN IP 20 w stanie
VDE 57 106 dotknieciem palcami w VDE 0470 wetknietym/ IP 10 w
stanie wetknigetym/ dtonig stanie niewetknigetym
w stanie niewetknigtym
Rezystancja skros$na b mQ element kodowany Tak
Sita wtykania/biegun, maks. 6N Sita ciagniecia / biegun, maks. 6N
Dane materiatowe
Materiat izolacyjny LCP GF Barwny czarny
Tabela koloréw (podobny) RAL 9011 grupa materiatéw izolacyjnych llla
Poréwnywalny wskaznik $ledzenia (CTIl) 2175 Moisture Level (MSL) 1
Klasa palnosci wg UL 94 V-0 Materiat stykdw Stop Cu
Powierzchnia styku cynowana Struktura warstwowa przytacza 2..3um Ni/5..7 um Sn
lutowanego
Struktura warstwowa wtyku 2.3umNi/ 5..7 ym Sn Temperatura magazynowania, min. -40 °C
Temperatura magazynowania, max. 70°C Temperatura pracy, min. -50°C
Temperatura pracy, max. 100 °C Zakres temperatur montaz, min. -30°C
Zakres temperatur montaz, max. 100 °C
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Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normg IEC 60664-1, IEC 61984 Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 15 A
(Tu=20°C)

Prad znamionowy, maks. liczba 12A Prad znamionowy, min. liczba biegunéw 13 A

biegunéw (Tu=20°C) (Tu=40°C)

Prad znamionowy, maks. liczba 10 A napiecie znamionowe przy kat. 320V

biegunéw (Tu=40°C) przepieé/stopniu zanieczyszczenia ll/2

napiecie znamionowe przy kat. 160V napiecie znamionowe przy kat. 160V

przepieé/stopniu zanieczyszczenia Il /2 przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

znamionowe napiecie udarowe przy kat. 2.5 kV znamionowe napiecie udarowe przy kat. 2.5 kV

przepiec¢/stopniu zanieczyszczenia ll/2 przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/2

znamionowe napigcie udarowe przy kat. 2.5 kV odporno$¢ na zwarcia 3x1sz100 A

przepieé/stopniu zanieczyszczenia lll/3

Dane znamionowe wg CSA

Instytut (CSA) CSA Nr certyfikatu (CSA) 200039-1176845
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V

B/ CSA) D / CSA)

Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 10 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D / 10 A

CSA) CSA)

Odniesienie do warto$ci znamionowych W specyfikacji podano
warto$ci minimalne,
szczegoty - patrz
certyfikat.

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (UR) UR Nr certyfikatu (UR) E60693
Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300 V Napiecie znamionowe (grupa uzytkowa 300V
B /UL 1059) D / UL 1059)

Prad znamionowy (grupa uzytkowa B/ 10 A Prad znamionowy (grupa uzytkowa D / 10 A
UL 1059) UL 1059)

Odniesienie do warto$ci znamionowych W specyfikacji podano
warto$ci minimalne,
szczegoty - patrz

certyfikat.
Opakowanie
Opakowanie zabezpieczajace przed rozpraszajgcy tadunki opakowanie Tape
roztadowaniem elektrostatycznym elektrostatyczne
Dtugos¢ VPE 328.00 mm Szeroko$¢ VPE 327.00 mm
Wysoko$¢ VPE 53.00 mm Gtebokos$¢ tasmy (T2) 12.10 mm
Szeroko$¢ tasmy (W) 32 mm Gtebokos¢ kieszeni tasmy (KO) 11.60 mm
Wysoko$¢ kieszeni tasmy (AO) 11.41 mm Szeroko$¢ kieszeni tasmy (BO) 19.20 mm
Separacja kieszeni tasmy (P 1) 16.00 mm Separacja otworu tasmy (E) 1.75 mm
Separacja kieszeni tasmy (F) 14.20 mm Srednica rolki tasmy @ (A) 330 mm
Odpornos$¢ powierzchni Rs=109-1012Q
Wazna informacja
Zgodnosé IPC Zgodnos¢: produkty sg projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami

miedzynarodowymi, wtasciwosci produktéw sg zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowe;j
lub ich jako$¢ wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-6 10. Na zyczenie moga by¢
ocenione dalsze wymagania dotyczace produktéw.

Uwagi ¢ Gold-plated contact surfaces on request
* Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
* Diameter of solder eyelet D = 1.4+0.Tmm
¢ Solder eyelet diameter D= 1.5 + 0.1 mm, from 9 poles
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P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Rysunek wymiarowany

Rysunek wymiarowany
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