Karta katalogowa

PEBZ M10 BR SET

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Akcesoria

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Trzpien
uziemiajacy, inne, Wysoko$é: 21 mm, Szeroko$¢:
21 mm, Gteboko$¢: 48.7 mm, Materiat podsta-
wowy: mosigdz

Nr zam. 1277220000

Typ PEBZ M10 BR SET

GTIN (EAN) 4050118067019

llo$¢

1 szt.

Data sporzadzenia 30.11.2025 08:00:16 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki


https://eshop.weidmueller.com/p/1277220000

Karta katalogowa

PEBZ M10 BR SET

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 48.7 mm Gtebokos¢ (cale) 1.9173 inch
Wysokos$é 21 mm Wysokos¢ (cale) 0.8268 inch
Szeroko$é 21 mm Szeroko$¢ (cale) 0.8268 inch
Masa netto 62g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Whytgczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 60935fd8-f69e-4f6d-b 13 1-ea00de7724ca

Informacje ogodlne

Materiat podstawowy mosigdz

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC002623 ETIM 7.0 EC002623
ETIM 8.0 EC002623 ETIM 9.0 EC002623
ETIM 10.0 EC002623 ECLASS 9.0 27-18-28-14
ECLASS 9.1 27-18-92-64 ECLASS 10.0 27-18-28-14
ECLASS 11.0 27-18-28-14 ECLASS 12.0 27-18-28-14
ECLASS 13.0 27-18-28-14 ECLASS 14.0 27-18-28-14
ECLASS 15.0 27-18-28-14
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