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RoHS

\/cumpum

S$wiattowodowe wktadki SC do tgcznikdéw wtykowych
Var1/4/ 14

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Ztacze $wiattowodowe, Wymiana ostony zaciska-
nej koncoéwki kablowej, IP67 z obudowa

Nr zam. 1278430000

Typ IE-SCRJ-IP67-POF-100

GTIN (EAN) 4050118069136

llos¢ 100 szt.
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny

Wymiary i masa

Gtebokosé 26.5 mm Gtebokos¢ (cale) 1.0433 inch

Wysokos$é 5.8 mm Wysokos¢ (cale) 0.2283 inch

Masa netto 39

Temperatury

Temperatura magazynowania Temperatura eksploatacyjna

Temperatura uktadania

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach, 6¢c

w ktérych ma to zastosowanie / jest

znane)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Dane ogoélne

Opis artykutu Wymiana ostony Barwny inne
zaciskanej koncowki
kablowej

Stopien ochrony IP67 z obudowa Typ widkna POF

Ttumienno$é wtrgceniowa <1,0dB ztacze 1 SCRJ

Przytacze 2

System szybkiego taczenia:

zagniatanie, ciecie

Materiat tulejki

nowe srebro

Klasyfikacje

ETIM 6.0 EC001122 ETIM 7.0 ECO01122
ETIM 8.0 EC001122 ETIM 9.0 ECO01122
ETIM 10.0 EC001122 ECLASS 9.0 19-17-01-22
ECLASS 9.1 19-17-01-22 ECLASS 10.0 19-17-01-22
ECLASS 11.0 19-17-01-22 ECLASS 12.0 19-17-01-22
ECLASS 13.0 19-17-01-22 ECLASS 14.0 19-17-01-22
ECLASS 15.0 19-17-01-22
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