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RoHS

\/compum

Do ztgcza po stronie urzadzenia w strefie okablowania
czujnikéw/urzgdzen wykonawczych potrzebne sg rézne
tagczniki wtykowe do wbudowania. Sg one dostepne w
wariantach M12, M8 i oczywiscie takze Mb.

Ogolne dane zamoéwieniowe

Wersja Wtyk montazowy, M 12, ztagcze meskie, proste, PG
9, Liczba biegunow: 2, 2 m

Nr zam. 1279490200

Typ SAIE-M12S-PB-2.0U HW

GTIN (EAN) 4050118076356

llos¢ 1 szt.

Data sporzadzenia 04.12.2025 05:48:29 MEZ

Aktualizacja katalogu / Rysunki 1


https://eshop.weidmueller.com/p/1279490200

Karta katalogowa

SAIE-M12S-PB-2.0U HW

Dane techniczne
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Dopuszczenia

ROHS Zgodny
Wymiary i masa

Masa netto 142 g

Zgodnos$é produktu z wymogami sSrodowiska naturalnego

Status zgodnosci z dyrektywa RoHS

Zgodne, z wytgczeniem

Wytaczenie RoHS (w przypadkach,
w ktérych ma to zastosowanie / jest
znane)

REACH SVHC

6¢

Lead 7439-92-1

SCIP

e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bcbbb98e2a9

Dane techniczne adaptowalnych ztaczy wtykowych

Liczba biegunéw 2 kodowanie Kodowanie B

Powierzchnia styku poztacany Rodzaj przytacza ztacze meskie

Podstawowy materiat obudowy odlew ci$nieniowy Przekréj przytacza przewodu, maks. 0.25 mm?2
cynkowy, niklowany

Napiecie znamionowe 250V Znamionowe natezenie pradu 4 A

Stopien ochrony IP68 Cykle wpinania =500

Stopien zanieczyszczenia 3 Dtawnica kablowa PG 9

Zakres temperatury obudowy -20-+60°C

Specyfikacje techniczne kabla

Dtugos¢ kabla 2m kolor ptaszcza fioletowy (podobny RAL
4001)

Funkcja PE Nie Przekréj zyty 0.25 mm?2

Dtugos$é¢ przewodu plecionego / kabla 2 m Liczba biegunéw 2

Klasyfikacje

ETIM 8.0 EC003570 ETIM 9.0 EC003570

ETIM 10.0 EC003570 ECLASS 14.0 27-44-01-03

ECLASS 15.0 27-44-01-03
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Rysunki
Rysunek wymiarowy Rysunek szczeg6towy
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